Tri-rated Kabel ‘@

MERKMALE

RS PRO rotes dreiadriges
Kabel, 4 mmmmmmmmdc, 1
kV, 41 A, 100 m

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Tri-rated Kabel

Produktbeschreibung

Ein einfacher Kupferlitzenleiter, der mit einer PVC-Ummantelung bedeckt ist. Der Vorteil der
Verwendung dieser Art von Kabel besteht darin, dass viele verschiedene Zulassungen von einem
einzigen Kabeltyp erfillt werden konnen, was den Kauf, die Lagerhaltung und die Produktion
vereinfacht. Maximale Betriebstemperatur: 90 °C (105 °C fir 15.000 Stunden) gemal BS6231 .

Allgemeine

Typ
Dreifach ausgelegt
Mantelfarbe

Anwendung

Elektrische

Dreifach ausgelegt
Ja
Rot

Schaltschranke, industrielle Elektroinstallationen,
kleine elektronische Gerate, Relais- und Messtafeln,
Steuermessung, Motorstarter

Nennspannung
Nennstrom
Leitermaterial
Isoliermaterial
Leiterwiderstand

1kV

41A

Weichkupfer

PVC

4,95 Ohm/km bei 20 °C.
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Tri-rated Kabel ‘@

Lange 100m
Querschnittsflache 4mm?
AulRendurchmesser 4,3mm

American Wire Gauge 12

Aderlitzen 52/0.3mm

GrofRRe der Litzen 0,3mm

Dicke der Isolierwand 0,8mm

Minimaler Biegeradius 6 x Gesamtdurchmesser
Gewicht 49kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 90 °C (105 °C fur 15.000 Stunden).
Maximale Leitungstemperatur 105 °C in Luft; 60 °C in Ol
Konformitat/Zertifizierung CSA/UL/BS6231

Normen erfillt CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1015
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AWM Size | Maxdiam | Maximum UL Nominal | Nominal | Current | Weight
Size | (mm?) | ofwiresin | resistance | Style | RIT(mm)| Diam Rating | (Kg/km)
conductor at 20°C (mm) (A)
mm Q/Km
22 0.5 0.21 39.0 1015 0.8 26 11 11
20 0.75 0.21 26.0 1015 0.8 2.8 14 14
18 1 0.21 19.5 1015 0.8 3 17 17
16 15 0.26 133 1015 08 33 21 22
14 25 0.26 7.98 1015 08 37 30 33
12 4 0.31 495 1015 0.8 43 41 49
10 5] 0.31 3.30 1015 08 51 53 71
8 10 0.41 1.91 1028 1.2 6.8 7 124
6 16 0.41 1.21 1283 1.58 92 100 199
4 25 0.41 0.78 1283 1.58 106 136 290
2 35 0.41 0.554 1283 1.58 116 167 387
1 50 0.41 0.386 1284 2.1 14.4 190 570
2/0 70 0.51 0.272 1284 2.1 16.5 240 781
3/0 95 0.51 0.206 1284 2.1 18.7 300 1025
4/0 120 0.51 0.121 1284 2.1 20 340 1280
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