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Electro-aimant industriel — Z.8.15D.AB.83

Course: 15 mm
: _ Effort a ’appel (FM: 100/25/5%) : 4/12/37 N
- 2 Effort au collage (FM: 100/25/5%) : 13/45/100 N
Puissance consommee (FM: 100/25/5%0): 16/58.5/275 W
Masse: 400 g
Indice de protection / Classe thermique: IP 40/ B
Tensions standard: 230Vca
Tensions possible: 24 ou 230Vca
Facteur de Marche: Permanent, impulsions (100 / 40/ 25
/1575 %)
Normes: NF C 93700
Exemple d’applications : Automatismes, blocage,
compostage, distribution, tamponnage, poingonnage.




