Resinas epoxidicas y adhesivos epoxidicos 'R

CARACTERISTICA

S
Epoxi multiusos AthSlVO epOXi de dOble

_ cartucho transparente RS Pro
Smy e de 24 ml para diversos
oS materiales

Jeringa doble para
una proporcion de
mezcla sin esfuerzo

Temperatura de
funcionamiento de
hasta 60 °C.

Resistente al aguay
a unaamplia gama
de disolventes.

Secado Rapid de 2
horas a temperatura
ambiente

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 3 de 313



Resinas epoxidicas y adhesivos epoxidicos

Descripcién del

La gama RS Pro de epoxi de ajuste rapido se ha formulado para garantizar una adhesioén adhesiva
sélida y fiable. Este adhesivo de epoxi bicomponente de secado rapido se suministra en dos tubos
para una aplicacion facil y limpia. Este adhesivo de alta resistencia y alto rendimiento se puede
utilizar con la mayoria de materiales como vidrio, madera, metales y plasticos.

Especificaciones

Compatibilidad de materiales
Color

Tipo de paquete

Tamafio del paquete
Caracteristicas especiales
Composicion quimica

Olor

Forma fisica

Vida util (a 23 °C)
Aplicaciones

Relacién de mezcla (por peso)

Especificaciones mecéanicas

Ceramica, vidrio, Metal, plastico, Piedra, Madera
Transparente

Cartucho doble

24ml|

Adhesivo epoxi bicomponente de Rapid Setting
Resina epoxi

Mercaptan

Sélido

20g muestra de 3 a 4 minutos

Union , Sellado , Revestimiento

100:80 25 100:100 25 100:120 24

Material de relleno
Descripcion de viscosidad

Resistencia al pelado (aluminio)

Epoxi

10Pa.s 7Pa.s

Resistencia al despegue de la pieza en T (DIN 53282),
placas de acero encurtidas en HCI (DIN 53281) tiempo

de secado Fuerza de la unién N/mm2 3 dias a
temperatura ambiente. 4
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Resinas epoxidicas y adhesivos epoxidicos R

Especificaciones del entorno de

Temperatura de funcionamiento

o 60°C
maxima
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