GRENOUILLERE REGLABLE A RESSORTS

Taille réelle
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Echelle : 2/3

Description

- Levier : métal de 20/10-.

- Patte de fixation : métal de 20/10¢,
3 trous de @ 5 mm.

- 2 ressorts de compression de @ 2 mm.

- Biellette latérales : métal de 20/10¢.

- Verrouillage : par poussoir de 15/10°.

- Vis de réglage : M5

- Eléments d’assemblage : Axes inox
rivetés de @ 3 mm et @ 5 mm .

Caractéristiques :

- Réglage de la longueur d'accrochage.

- Réglage trés précis par une vis sous le
levier.

- Ajustement automatique de |'accrochage
par ressorts.

- Blocage du levier en position fermée.

- Grande résistance aux vibrations.

Renseignements complémentaires :

- La cote X varie entre 62 mm et 71 mm
pour une tension d’environ 35 daN.

- La tension maxi d'utilisation : 55 dalN.

-Tension maxi avant déformation :
75 daN.

- Course de réglage : 9 mm.

- Course de débatement des ressorts :
5 mm pour une tension variant de 10 &
35 daN.

- Crochet standard : Modéle AC. 122 (voir
page B1/30).

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier zingage bichromaté avec trous 19,000 GR.2003-ZB
Inox 18/8 brut avec trous 192,000 GR.2003-IB
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CROCHETS POUR GRENOUILLERES

Modéle AC.144 Modéle AC.145
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES
Poids fhéo‘rique acier Acier Acier .;lcier' .:lciel" Acier Alliage o oy Inox Inox
Brui’ Brut Z Zingué .Ilngue . Gl P Bruf- Brut : Poli e bk
kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté percé non percé
3,500 AC.144-BR* [AC.144-ABR*| AC.144-Z1" | AC.144-7B AC.144-1B | AC.144-AIB*
1,800 AC.145-BR* |AC.145-ABR* AC.145-7B | AC.145-CH* AC.145-IB | AC.145-AIB*
2,000 AC.146-BR* AC.146-ZB
2,000 AC.147-BR* AC.147-71* | AC.147-ZB
0,450 AC.148-BR (AC.148-ABR*| AC.148-ZI" | AC.148-7ZB | AC.148-CH AC.148-IB | AC.148-AIB*

B 1 (J-\ 8 0 * Articles fabriqués sur demande.



