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Fiihrungsrolle mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag

EAN 4047526118068 f\
ID 757447 Made in

Zolltarifnummer 83022000 Germany

Laufbelag:

* hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Harte 98 Shore A
¢ sehr geringer Rollwiderstand

 sehr abriebfest

¢ Farbe braun, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

¢ laufbelag direkt auf das Kugellager aufgespritzt

Sonstige Eigenschaften:

» hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien

» Temperaturbesténdigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte
Tragféhigkeit bei iiber +35 °C

 Tragfahigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:

Rad-0 (D) © 25mm Belagsharte
98 Shore A
Radbreite Lo 10 mm
Tragfahigkeit bei 4 km/h 8 15kg Rollwiderstand
sehr gut
Tragféhigkeit (statisch) 8 40 kg
Lagerart ® Kugellager VerschleiBresistenz
sehr gut
Kugellager 626 2RS
Achsloch-@ (d) 6mm Bodenschonung/Fahrgerdusch
Einspannlange (T5) T 6 mm gut
Temperaturbestandigkeit min -20°C
Temperaturbesténdigkeit max 70°C
Belagshérte 98 Shore A
Stlickgewicht 0,1 kg
Spurlos
Kontaktverfarbungsfrei
Antistatisch M X
ESD X
Elektrisch ableitend M X
Korrosionshestandig X
Hitzebestéandig E X
Laufbelag hydrolysebesténdig X
Autoklaventauglich X
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