Anschlussblock

VABM-B10-20S-G14-8

Teilenummer: 576423
% Kernprogramm

Datenblatt

Merkmal Wert
Rastermafd 22 mm
Einbaulage beliebig
Max. Anzahl der Ventilplatze 8

Korrosionsbestédndigkeitsklasse KBK

2 - maRige Korrosionsbeanspruchung

Produktgewicht

917 g

Befestigungsart

mit Durchgangsbohrung

Pneumatischer Anschluss 1 G1/4
Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Pneumatischer Anschluss 5 G1/4
Werkstoffhinweis RoHS konform

Werkstoff Anschlussleiste

Aluminium-Knetlegierung
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