
LEDVANCE® Projecteur LED IP65 100W, 150W & 200W 
Luminaire extérieur | LED floodlight

Applications

 Parkings et passage sous-terrain
 Garages

 Espaces publics

 Eclairage de façades
 Chantiers

 Grands ensembles industriels

Fiche données produit

 Efficacité lumineuse : 100 lm/W

 Flux lumineux : jusqu’à 20000lm

 Température de couleur: 4000K et 6500K

 Angle : 100°

 Protection : IP65

 Résistance : IK08

 Corps en aluminium avec vitre en verre trempé

 Températures de fonctionnement admissibles : -20° à +50 °C

 Durée de vie (L70/B50): jusqu’à 50 000h

 3 ou 5 ans de garantie

Caractéristiques

Avantages

 Remplacement direct des projecteurs équipés de lampes à décharge 150 à 400W
 Design compact avec poids et taille optimisés pour une manipulation aisée

 Luminaire pré-câblé

 Excellente uniformité de la lumière
 Certification : CE, CB, TUEV SUED
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Données techniques

Fiche données produit

Désignation EAN 10
Puissance

[W]
Tension

[V]

Facteur 
puissance

[λ]

Flux 
lumineux

[lm]

Efficacité
[lm/W]

Température
[K]

IRC
[Ra]

Projecteur LED 100W/4000K noir 4058075001138 100W 230V > 0.9 10000 100 4000K >80

Projecteur LED 100W/6500K noir 4058075811010 100W 230V > 0.9 10000 100 6500K >80

Projecteur LED 150W/4000K noir 4058075001176 150W 230V > 0.9 15000 100 4000K >80

Projecteur LED 150W/6500K noir 4058075811027 150W 230V > 0.9 15000 100 6500K >80

Projecteur LED 200W/4000K noir 4058075001190 200W 230V > 0.9 20000 100 4000K >80

Projecteur LED 200W/6500K noir 4058075811034 200W 230V > 0.9 20000 100 6500K >80

Désignation Angle
Durée de vie

L70 / B50
[h]

Protection
IP

Classe 
protection

Dimensions
l x w ou  Ø 

[mm]

Hauteur
h 

[mm]

Couleur 
luminaire

Projecteur LED 100W/4000K noir 100° 30000 65 II 247 x 237 82 Noir

Projecteur LED 100W/6500K noir 100° 30000 65 II 253 x 243 92 Noir

Projecteur LED 150W/4000K noir 100° 50000 65 II 299 x 268 128 Noir

Projecteur LED 150W/6500K noir 100° 50000 65 II 298 x 269 128 Noir

Projecteur LED 200W/4000K noir 100° 50000 65 II 368 x 322 125 Noir

Projecteur LED 200W/6500K noir 100° 50000 65 II 362 x 328 124 Noir

Eléments conditionnement
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Désignation EAN 10
Dimensions carton

l x w x h
[mm]

Poids carton
[g]

Volume 
[dm³]

Projecteur LED 100W/4000K noir 4058075001138 335 x 295 x 162 4427 15.68

Projecteur LED 100W/6500K noir 4058075811010 328 x 295 x 162 4077

Projecteur LED 150W/4000K noir 4058075001176 378 x 323 x 172 6029 21.00

Projecteur LED 100W/6500K noir 4058075811027 378 x 323 x 172 5739

Projecteur LED 200W/4000K noir 4058075001190 455 x 390 x 167 6732 29.63

Projecteur LED 200W/6500K noir 4058075811034 455 x 390 x 167 7810

Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours avoir la version la plus à jour


