
 
scheda tecnica del prodotto 6ES7235-0KD22-0XA0

-

SIMATIC S7-200, I/ O ANALOGICI EM 235,
SOLO PER CPU S7-22X 4 AI, DC +/-10V;
1AO, DC +/-10V CONVERTITORE 12 BIT

Corrente d'ingresso

dal bus backplane DC 5 V, max. 30 mA

dall'alimentazione dei trasduttori o dall'alimentazione esterna (DC
24 V), max.

60 mA

Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 2 W

Ingressi analogici

Numero di ingressi analogici 4 ; Differenza

Tensione d'ingresso consentita per ingresso in tensione (limite
distruttivo), max.

30 V

Corrente d'ingresso consentita per ingresso in corrente (limite
distruttivo), max.

32 mA

Campi d'ingresso

Tensione Sì

Corrente Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), tensioni

0 ... +50 mV Sì

0 ... +100 mV Sì

0 ... +500 mV Sì

0 ... +1 V Sì
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0 ... +5 V Sì

0 ... +10 V Sì

-1 V ... +1 V Sì

-10 V ... +10 V Sì

-100 mV ... +100 mV Sì

-2,5 V ... +2,5 V Sì

-25 mV ... +25 mV Sì

-250 mV ... +250 mV Sì

-5 V ... +5 V Sì

-50 mV ... +50 mV Sì

-500 mV ... +500 mV Sì

Campi d'ingresso (valori nominali), correnti

0 ... 20 mA Sì

Termocoppia (TC)

Compensazione di temperatura

parametrizzabile No

Uscite analogiche

Numero di uscite analogiche 1

Campi d'uscita, tensione

-10 ... +10 V Sì

Campi d'uscita, corrente

0 ... 20 mA Sì

Resistenza di carico (nel campo nominale dell'uscita)

per uscite in tensione, min. 5 kΩ

per uscite in corrente, max. 0,5 kΩ

Formazione di valore analogico

Tempo di integrazione e conversione / risoluzione per canale

Risoluzione con campo di sovracomando (bit incl. segno), max. 12 bit ; 11 bit per uscita in corrente

Tempo di conversione base, ms < 0,25 ms

Soppressione della tensione disturbo per frequenza disturbo f1
in Hz

40 dB, DC fino a 60 Hz

Tempo transitorio di assestamento

per uscita in tensione 100 µs

per uscita in corrente 2 ms

Campo di valori di conversione rappresentabile

Segnali unipolari 0 ... 32000

Errori/precisioni

Limite errore di esercizio in tutto il campo di temperatura
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Tensione, riferita al campo d'ingresso, (+/-) 2 %

Corrente, riferita al campo d'ingresso, (+/-) 2 %

Limite errore di base (limite errore di esercizio a 25 °C)

Tensione, riferita al campo d'ingresso, (+/-) 0,5 %

Corrente, riferita al campo d'ingresso, (+/-) 0,5 %

Soppressione della tensione di disturbo per f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = frequenza di disturbo

Tensione di modo comune, max. 12 V

Allarmi/diagnostica/informazioni di stato

LED di visualizzazione diagnostica

Guasto esterno EXTF (rosso) Sì

Separazione di potenziale

Separazione di potenziale degli ingressi analogici

Separazione di potenziale degli ingressi analogici No

Separazione di potenziale delle uscite analogiche

Separazione di potenziale delle uscite analogiche No

Tecnica di collegamento

Morsetti I/O innestabili No

Dimensioni

Larghezza 71,2 mm

Altezza 80 mm

Profondità 62 mm

Pesi

Peso, ca. 186 g

Versione 18-lug-2014
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