RS

PRO

Données techniques
Stock n°: 121-7802

FRANCAIS

Socles RS Pro pour relais de puissance miniature

Caractéristiques techniques :
m Fourni avec un clip de fixation métallique
m Adapté a 121-7795, 121-7796, 121-7797, 121-7798,
121-7799, 121-7800, 121-7801




PRO.

FRANCAIS

Stock RS n°

121-7802

Caractéristiques

Courant 10A
Charge nominale

Tension 300 V
Résistance diélectrique 2500 V/S
Couple de serrage maxi 1 Nm

Taille des fils 20-14 AWG / 0,5-2,5mm?
Température ambiante -40-+85°C
Poids de l'unité 45¢

Accessoires

Clip métallique, étiquette d'identification

Certification

P us

Dimensions
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Schéma de branchement
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