2-16 MGE 13.2 | Strebenprofile

Strebenprofile mit Nut 8 mm

Strebenprofile mit Nut 8 mm fir mittlere Belastungen,
wie Materialwagen, leichte Vorrichtungen, Gestelle und
Trennwéande.

Nut, RastermaB, Zentralbohrung

Das Profil 30x60x60 zum Bau von Vitrinen und Regalen.
Mit den Radiusprofilen lassen sich Abdeckungen und
Hauben formschon gestalten.
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Mindest-Profillingen (mm) bei ein- und beidseitigen
Standard-Profilbearbeitungen nach Quick & Easy

- M8 D7,8 D11/DB11
= 50 50 50 50
M8 50 80 62 70
D7,8 50 62 60 50
D11/DB11 50 70 50 60

Bosch Rexroth AG, 3842 540 391 (2017-08)




Strebenprofile | MGE 13.2 2-19

30x45° 30x45° L (mm) Nr.
f - ‘31,2 zmi 1 Stiick [ 50 ... 5600 3842993011 /L
b - 51cmd &/20 stick [ 5600 3842524 034 H
Wy = 2,1cm3
any : ij Eg]/?n Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)
30x45° 3842993711/ ...
Lange L (mm) 50 ... 5600
&33‘_} Standard-Profilbearbeitung M8
19:; (Mindestlidnge beachten, S. 2-16)
Individuelle Profilbearbeitung -
Abdeckkappe Farbe ESD 7 Nr.
30x45° (1x) Signalgrau 20 3842551010
30x45° (1x) Schwarz & 20 3842551011
Material: PP
30x60° 30x60° L (mm) Nr.
|A i g’g 52421 1 Stiick — 50 ... 5600 3842993012 /L
|; - 41cmd =720 Stick [ 5600 3842524 037
Wy = 1,7cm3
x]vy z ig E;n/?n Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)
30x60° 3842993714/ ...
Lange L (mm) 50 ... 5600
87303;7 0 Standard-Profilbearbeitung M8
19:; (Mindestlange beachten, S. 2-16)
Individuelle Profilbearbeitung =
Abdeckkappe Farbe ESD ¥ Nr.
30x60° (1x) Signalgrau 20 3842551012
30x60° (1x) Schwarz & 20 3842551013
Material: PP
30x30 R 30x30 R L (mm) Nr.
|A § gg 22421 1 Stiick — 50 ... 5600 3842992896 /L
C - 23cmd : 20 Stiick — 5600 3 842 517 198
Wy = 1,4cm3
Wy = 1,4cm3 . .
m = 0,8kg/m Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)
30x30 R 3842993709/ ...
Lange L (mm) 50 ... 5600
é’sﬁ’ Standard-Profilbearbeitung M8 / DB11
— (Mindestlange beachten, S. 2-15)
Individuelle Profilbearbeitung =
Abdeckkappe Farbe ESD i Nr.
30x30 R (1x) Signalgrau 20 3842548 776
30x30 R (1x) Schwarz @ 20 3842548777
Material: PP

Bosch Rexroth AG, 3842 540391 (2017-08)



