Sechskantschrauben E‘Elﬂg

MERKMALE

Glanzverzinkt Klar paSSiVieI't,

(glanzverzinkt)

shEieer Innensechskantschraube aus

ansprechende

Oberflache, die alle Zinkstahl, M12 x 50 mm

Befestigungen
gewahrleistet Sind
einheitlich

Sechskantschraube

n sind teilweise mit
Gewinde versehen
und kdnnen mit
verwendet werden
Eine Mutter oder in
einer
Gewindebohrung

Der Sechskantkopf
ist praktisch zum
Greifen mit

Werkzeugen von
allen Winkel und
kénnen auch von
Hand erfasst werden

Speziell gefertigt,
um die Umgebungs-
und
Zugspezifikationen
zu erfullen

Gute

Korrosionsbestandi
gkeit

Recycelbar

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Sechskantschrauben Eﬂg

Produktbeschreibung

Diese Innensechskantschrauben aus Edelstahl mit glanzverzinkter Oberflache unserer eigenen
Marke RS Pro sind eine aufRerst vielseitige Losung fur Befestigungsanwendungen. Sie kdnnen
entweder mit einem Schraubenschlissel oder Drehmomentschliissel mit entsprechenden
Steckschlisseln eingestellt werden und bieten einen leicht zuganglichen Schraubenkopf, der in
mehreren Winkeln bearbeitet werden kann

Allgemeine Spezifikationen

Gewindegrolie M12

Material Stahl

Glte 8.8

Oberflache Klar passiviert, Zink
Bauwesen; Automobile; Maschinenbau; Docks;

Anwendung Briicken; Autobahnstrukturen; Maschinenreparaturen;
Gartenmobel; Heimwerkerprojekte

Gewinderichtung Richtig

Antriebstyp Sechskant

Kopfform Sechskant
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Sechskantschrauben Eﬂg

Mechanische Spezifikationen

Lange 50mm
Stahlausfuhrung Stahl mit hoher Zugfestigkeit
Schulterlange 1lmm
Gewindesteigung 1.75mm
Kopfhoéhe 6.4mm
Breite Uber Ecken 18.9mm
Breite Uber die Lamellen 17mm
Minimale Gewindelange 16mm
LaufwerksgrofRe 8mm
Allgemeine Toleranz +/- 0.13mm
Schraubendurchmesser 8mm
Befestigungslange 60mm
Konformitéat/Zertifizierung CE/UR/CUR
Normen erfillt DIN 931
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Sechskantschrauben

Datasheet

Hexagon Head Bolt — DIN 931
Grade 8.8 BZP Finish

Thread lengths up o 125mm= 2xdiameler plus Gmm
125mm — 200mm = Zxdiameater plus 12mm
Owver 200mm = Zxdiameater plus 25mm

da |5 MG na it M1z M1 | mus | Mz | w24
T L
i ;ﬁ e 878 | 1005 | 1438 | 1880 | Ziun | 2ess | 2676 | |72 | 38
- “ T k 28 ] 53 6.4 T8 B8 10 13 18
= = kL |
5 ] 10 13 17 1% - 24 0 36
Please view our full range listing below
RE Sock No Size RS Btack Mo Size RS Stock Mo Sixe RS Bhock Mo Size
9173084 5% 25 9173110 BxT5 270668 8 x 9l b= | 10 x 80
91 73087 530 o17a120 B x B0 2TOET2 8 x 100 279745 10x90
91 7I0E1 Gx 35 9173122 6 x o0 SiT344 #x 110 279751 10 x 100
8173090 Sx 40 9173126 B x 100 9173148 8x120 9173172 1= 110
9173093 S x 45 9173135 Gx 110 SITISET #x130 9173176 10x 120
9173097 550 o173138 Bx 3 SITIED 8 x 140 9173185 10 x 130
2173107 Bx 25 27a587 Bx 35 9173154 #x 150 9173188 10 x 140
279537 Gx 30 279583 B 40 9173183 10x 35 9173182 10x 150
278543 6 x 35 279600 Bxd5 2To6E8 10 x40 9173191 10 x 160
270559 B x40 270818 Bx 50 270854 10x 45 9173194 10 x 180
2173100 B x 45 9173132 Bx 55 27a7oi 10 = 50 91 Fi198 10 x 200
270585 B x50 279822 B G0 173186 10x 55 279767 12x40
9173104 6 x 55 S173141 Bx 65 2T 10 = 60 279773 12x45
2795M B x B0 270838 BxT0 ITI80 10 % B85 274789 12 x50
2173113 B x 65 270844 BxTS 279723 =70 91 FAI08 12x 55
917316 Gx 7T 279850 B B0 917317a 10xTS 279795 12 x 860
Cont'd....
Seite 5Von
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Sechskantschrauben

Datasheet

Hexagon Head Bolt - DIN 931
Grade 8.8 BZP Finish

Thread lengths up to 125mm= 2xdiameter plus Gmm
125mm — 200mm = Zxdiameter plus 12mm
Ower 200mm = 2xdiameter plus 25mm

Please view our full range listing below

RS Sock Mo Size RS Stock Mo Bize RS Sdock Mo Size
2TeE02 12x 68 S1TE2m 14 5100 27oa8 20x70
IToE1E 12x70 B1T327a 14 x 11D 9173312 20x75
2ToE24 12x75 SiTIaT? 14 %120 270057 20 = 80
2TOE30 12 x BD S1T3288 14 x 130 277563 2D =90
2ToE4E 12 %90 S1TE289 16 5 45 277564 20x 100
ITeE52 12 x 100 2TOEEE 16 x 50 9173321 20110
SR 12110 270874 18 x 55 27T5TS 20120
173205 12x 120 2ToER0 16 x 60 277581 20x130
B1TE214 12x130 2TOE06 16 x 85 9173324 20 x 140
e1TER217 12 x 140 270005 16 x 70 27 TaET 20x 150
SN 12x 180 270018 18275 9173328 20x 160
173220 12 x 180 270025 16 x B0 9173337 20x 170
817223 12x170 27903 16 = 90 173330 20 x 180
e1TE227 12 x 180 27oa47 16 x 100 9173334 20x 190
173238 12 % 200 T8l 18 = 110 9173343 20x200
173239 12x 220 270053 168 x 120 9173346 20220
917233 12% 230 SiTaae2 16 x 130 1933368 24x70
B1TE242 12 x 240 S1T32a5 16 x 140 1953369 24 x 80
173245 12x 250 17326 18 x 150 1933370 24 x90
173249 14 x 50 173309 16 x 1680 1933371 24 x100
917258 14 x 58 S1TEa02 18 5170 1933372 24x120
B1TE2E 14 x 60 9173308 16 x 180 1933373 24 x 130
173255 14 x 65 5173315 18 x 180 1953374 24 x 140
173264 4 x 70 173318 20 x 55 1933375 24 x 150
S1TE2ET 14 x &0 279060 20 x &0

S1TE2E1 14 x 80 270475 20 x 85
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