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Polzahl
@ﬁmlﬂiﬁﬂgj\; number of confacts Sl
/x Size 8
Konfakre 2x Size 12
confacrs Lx Size 16
; Ix Size 16 uberbruckt | bridged | f
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) AL
Rared voltage (DIN EN 60664-1)
Strombelastbarkeir ber +40°C )
alle Kontakte belastef) 2x0A - [1omm’)
s . | o 2X15A (Z2,5mm?)
o urrent carrying capacity ar 40°C xSA  (05mm?) o
% (all contacrs under load) ’
- Max. Strombelastbarkent
Q der Konftakte bel +40°C 2xT0A (10mm?)
| Rref=——— max. current carrying capacity 2x725A (2,5mm?)
(l %E E; of confacls ar +40°C
I3 % Verschmutzungsarad £
“+ S - Follution degree :
X [— nphens Temperafurbereich ~40°C bis +125°C
QU N lemperafure range -40°%F up To +757°F
o= ——— Schutzgrad P67 | IP6KIK (gesteckd)
| ‘ <! protection class P67/ IP6KIK [mated) -
107 Mechanische Lebensdauer >100 Steckzyklen
Verschraubung Mechanical operations >100 mating cycles
cable gland Werkstoff UDichtungen NBR, Silikon
Klemmkdfig material gaskers NBR, silicone
- - Werkstoff Gehause Polyamid schwarz, UL9LV-0
Beurel beinhalter folgende Einzeltelle: cage clamp , v yami '
0 0
FPackaging includes following single parfs: mafterial_housing polyamige black, UL94V-0
Werkstoff Kontakrtrager Polyamid schwarz, ULPLV-0
material housing polyamide black, UL94V-0
Werkstoff Konfakfe + Oberflache Kupferlegierung, vernickelf
material confacts + surface copper alloy, nickel plated
] AnschlieObare Kabeldurchmesser o 18mm ]
Fossible cable diamefer
Dichtung Verriegelung Bajoneft
gaskeft locking Bayoner
“ndhulse Stecker nach ISO 11783-2
g end ferrule connector acc. to I1SO 11783-2 ¢
Version frei konfekfionierbar mif Kabelverschraubung
Buchseneinsatz komplett (Kontakt Pin 5 vormontiert) version free assembly with cable gland
female insert assembled (contact pin 5 pre-assembled)
VNOZ 036 0027 6
Aol KT62-16-0622
Kontakfe in separaften Beurel beigelegf |
confacrs aftrached in separate poly bag
5 8
Size 8 (2x):
10mm? - VNO0Z 036 0027 6 _
M 2:7)
Size 17 (2x): Crimpausrustung siehe Monfageanleifung
| gestanzt |/ stamped (AWG 12-14). AT672-12-0166 (nickel plated) - N 22 000 0025 (10mm?) -
| equipment for crimping according fo assembly insiruction
Size 16 (Lix]: - N 22 000 0025 (10mm?) y
gestanzt | stamped (AWG 18-20): AT62-16-0677 [nickel plated)
Gewicht {errechnet] | (alc WT - Lul. Abw.[ Jolerances abstab | Seale - 1:
( ) PrufmalB | Testdimension <0 768 )‘ et | Seoe 1 o =@
Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage Verwertung ;jﬁiiii /mZZ;/ZWPMWDM - D/%é%w [USTOMER DRA\/\/“\IG =
4 Alle technischen Daten wurden unfer Laborbedingungen ermiffelt und konnen im Praxisbefrieb abweichen g@‘;ﬂ;ﬁjﬁ%”%ﬁfm/mf}j&fig;ﬁfjjf;@% jgf;}f/[%f | Gez 100072018 §
Es handelt sich ber den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeifsgarantien ggeffgggf%g%é/f/fﬁ/;%ingﬁfw%Zé/z;énw Pafenferfeilung Drawn|RSCHAEDEL Kabeldose &
All technical data have been measured i a laborafory environment and can be different during practical usage of the product , , él‘;:“s gfg%ﬂ;oe% fomal bl tor kit &
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