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ECPBI(ENIX

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss,
Anzahl der Anschlisse: 19, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?2, AWG: 26 - 12, Breite: 56 mm, Hohe: 21,2 mm,
Farbe: grau, Montageart: kleben

Artikeleigenschaften

I Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blcke ohne manuelle Briickung

|
™
|
|

Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik

Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 8 STK

Mindestbestellmenge 8 STK

U 0 0
47055626"7393292

GTIN 4055626393292

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 9,990 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 9,990 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

Verkaufsschliissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen

Anzahl der Anschliisse 19
Potenziale 1
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Bemessungsstol3spannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
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Technische Daten

Allgemein

Uberspannungskategorie

Isolierstoffgruppe

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

1,31 W (der Wert bezieht sich auf einen Anschlussblock und
vervielfaltigt sich je nach Anschlussbelegung)

Belastungsstrom maximal 24 A
Nennstrom Iy 24 A
Nennspannung Uy 500 V

Belastungsstrom maximal

57 A (bei 10 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

41 A (bei 6 mm? Leiterquerschnitt)

Nennspannung Uy 500 V
Offene Seitenwand Nein
MalRe

Breite 56 mm
Lange 28,2 mm
Hohe 21,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-1/IEC 60998-1

Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?

Abisolierlange

8mm ... 10 mm

Lehrdorn

A3

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-1/IEC 60998-1

Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 20
Leiterquerschnitt AWG max 8
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 6 mm?2
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Technische Daten

Anschlussdaten

chH(ENIX

max

Leiterquerschnitt flexibel AWG min 20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 6 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 6 mm?
2 !_eiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse 0.5 mm?
min

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 1,5 mm?

Abisolierlange

10 mm ... 12 mm

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-1/IEC 60998-1

IEC 60947-7-1/IEC 60998-1

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

VO

Zeichnungen

Schaltplan

R
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