Pieds a coulisse ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Pied a coulisse numeérique
fransparer 300 mm de RS Pro 0,01 mm,
Structure en acier m ét”q ue

inoxydable

Réglage d'origine

Marche/arrét
commutable

Molette pour un
réglage précis

Vis de verrouillage
moletée

Fourni avec batterie

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

L'étrier Vernier numérique de RS Pro avec étalonnage UKAS offre une plage de mesure entre 0 et
300 mm et une résolution de 0,01 mm. Ce pied a coulisse utilise un encodeur linéaire pour mesurer
les distances internes et externes. Il est extrémement précis et plus facile a utiliser que les
dispositifs analogiques traditionnels. L'échelle de conversion peut étre modifiée en pouces ou en
millimétres a I'aide d'un bouton. La fonction zéro flottant permet la lecture de l'incrément sans calcul.
Ce relevé est ensuite affiché sur un écran numérique facile a lire. Toutes ces caractéristiques font
de ce dispositif un outil idéal pour diverses applications.

Caractéristiques

Type a étrier Numérique
Impérial ou métrique Les deux
Type d'affichage Numérique
Précision +-0.04mm
Résolution 0.01mm
Répétabilité 0.01mm
Galet de pouce Oui
Fonction de bouton Marche/arrét, zéro, mm/pouce
Sortie de données Non
Pour une utilisation dans les laboratoires, I'entretien
Applications électrigue et électronique, et I'entretien, les applications

mécaniques et automobiles.

Spécifications électriques

Puissance 1 pile & oxyde d'argent SR44 - 1,55 V.
Batterie Ovui
Type de batterie SR44
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Spécifications mécaniques

Capacité

Longueur de méachoire externe
Longueur de machoire interne
Méachoires externes de précision

Précision des machoires internes et de
latige de profondeur

300mm
60mm
20mm
+0.02mm

+0.02mm

Spécifications de I'environnement de

Température de fonctionnement.
Humidité relative

Homologations

5440 °C.

Maximum 80 %

Conformité/certifications

ANSI/ESD S20.20:2014
BS EN 61340-5-1:2007
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Metric / Inch Conversion Button
Knurled Locking Screw
LCD Display

Depth Measuring Blade
Caliper Beam

Thumbroll Fine Adjustment
Battery Cover

Zero Set Button

Power Button ON/OFF
External Measuring laws
Step Measuring Faces
Internal Measuring Jaws

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/

Page 4 De 434



Pieds a coulisse ‘@

LY - A
J h rl_ G t ] 1
F | ] 1) F | - -
— ; [ L=l
] 1 7
N gy == | { | r
| )
2 -
N q P
Outside Measurement Inside Measurement Step Measurement Depth Measurement

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 4 De 444




	Pied à coulisse numérique 300 mm de RS Pro 0,01 mm, métrique
	RS code commande 877-1779

