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1 porte-embouts avec jonc d'arrét et aimant annulaire, 23 embouts Impaktor et 6
embouts Torsion standard. Tirant parti a fond des propriétés du matériau et
caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre
des durées de vie supérieures a la moyenne, méme en cas de contraintes extrémes
; particuliérement indiquée pour I'emploi avec des visseuses a impact/percussion
usuelles ; porte-embouts avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis longues
et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la téte. Revétement diamanté
rugueux permettant, grace a une résistance frictionnelle accrue, de réduire le risque
de dérapage hors des vis
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05057690001 O 897/4 1x 1/4"x75 1
Impaktor R
© 851/1IMP  3xPH 2x25; 2 x PH 3x25
DC

© 851/1TZPH 1xPH 1x25
© 855/1IMP  3xPZ2x25; 2 x PZ 3x25
DC
©  855/1 THPZ 2xPZ1x25
O  867/1IMP  3xTX20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX

DC 40x25

o 867117z 1x TX 10x25; 1 x TX 15x25
TORX®

[o] 840/1 IMP 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
DC

O 840/12 1x3,0x25
Hex-Plus



