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Bauform OFT

AnschluBleitung
Steckverbindung
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ausgang’

Tastweite TW
200 mm
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Garantie 2 Jahre
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elektrische Ausfiihrung DC PNP DC NPN DC PNP DC NPN
Ausgang Halbleiter Halbleiter Halbleiter Halbleiter

Tastweite einstellbar?
bezogen auf [mm]
Kodak Gray Card 200x200mm

Ausgangsfunktion

1...200

Hell-/Dunkel-

schaltung progr.

1...200

Hell-/Dunkel-

schaltung progr.

1...200

Hell-/Dunkel-
schaltung progr.

1..200

Hell-/Dunkel-

schaltung progr.

Bestell-Nr. OF 5010 OF 5048 OF 5012 OF 5049
Betriebsspannung Vi 10...36 DC 10...36 DC 10...36 DC 10...36 DC
Strombelastbarkeit
Dauer/Kurzzeit [mA] 200 200 200 200
Funktionskontrollausgang [mA] - - 10 10
KurzschluBschutz, getaktet . . . .
verpolungssicher, Uberlastfest . . . .
Spannungsabfall/max. Last
Schaltausgang I\ <25 <25 <25 <25
Funktionskontrollausgang [V] - - <35 <35
Stromaufnahme bei 36 V. [mA] <30 <30 < 35 <35
Schaltfrequenz [Hz] 400 | 400 B 400 | 400 J
Funktionsanzeigen
Schaltzustand LED gelb gelb gelb gelb
Betrieb LED griin grin grin grin
Funktionskontrolle LED - - rot rot
Umgebungstemperatur [cl -25..+60 -25...+60 -25..+60 -25...+60
Schutzart, Schutzklasse IP 67 [O] P67 [0 P65 @ IP 65 [0
Gehausewerkstoff/ Messing vernickelt | Messing vernickelt Messing vernickelt | Messing vernickelt
Optik PMMA PMMA PMMA PMMA
AnschluB PVC-Kabel PVC-Kabel M12- M12-

2m/3x0,34mm?

2m/3x0,34mm?

Steckverbindung

Steckverbindung

AnschluBschema

Adernfarben
schwarz: BK
braun: BN
blau:

BU B
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' Nur bei Geraten mit Steckverbindung



