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15-teiliger 
Innensechskantschlüsselsatz 

von RS Pro, L, T, 9-mm-
Kugelkopf 

RS Best.-Nr. 833-5913             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• Der 9-teilige 
Innensechskantschl
üsselsatz mit 
Kugelende verfügt 
über einen Polierte 
Oberfläche und wird 
mit einem 
Kunststoffträger 
geliefert 

• Der 6-teilige 
Innensechskantschl
üsselsatz mit T-Griff 
verfügt über 
Phosphatspitzen, 
wodurch sie 
besonders stark und 
vor Korrosion 
geschützt sind 

• Das rote 
Schaumstoffmodul 
wurde für einfaches 
Entfernen entwickelt 
Der Werkzeuge 

 

 

MERKMALE 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 
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Wir stellen Ihnen unseren 15-teiligen Innensechskantschlüsselsatz von RS PRO in langer 
Ausführung für professionelle Präzisionsarbeiten vor. Diese Schlüssel werden manchmal als allen 
Schlüssel bezeichnet und funktionieren mit entsprechenden Befestigungselementen, um eine 
einzigartige und sichere Verbindung in Holz-, Metall- oder Kunststoffbaugruppen zu gewährleisten. 
Der Satz wird komplett mit einem EVA-Schaumwerkzeugmodul geliefert, das mit unserer RS-Serie 
von Rollwerkzeugschränken und -kästen verwendet werden kann und für die einfache 
Aufbewahrung und Demontage in Werkzeugschrankschubladen konzipiert ist. 

 

 

 

Zöllig oder metrisch   Metrisch 

Anzahl der Teile 15 

Form L, T 

Sechskantschlüsselart Kugelkopf; Sechskantschraubendreher  

Material Stahl   

Oberfläche Poliert  

Höhensicher     Nein  

Inhalt 
15pc. Metrisches Kugelende L- und T-Form, langer Arm, 
Sechskant Schlüsselschraubendreher  

Anwendungen 
Sie sind ideal, wenn Befestigungselemente eingestellt 
oder Geräte demontiert werden müssen. Von der 
Möbelmontage bis zur Fahrradwartung 

 

 

 

Nicht parkend    Nein  

 

     

 

Arm kurz oder Lang 

         

  

     

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Abmessungen 
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Sechskantschl
üsselgröße      

(Kugelende) Sechskantschlüsselgröße (T-
Griff)  

Metrisch Zöllig  Metrisch Zöllig  

1.5mm 0.05in 2.0mm 0.078in 

2.0mm 0.078in 2.5mm 0.098in 

2.5mm 0.098in 3mm 0.11in 

3mm 0.11in 4mm 0.16in 

4mm 0.16in 5mm 0.24in 

5mm 0.24in 6mm 0.24in 

6mm 0.24in 

8mm 0.31in 

10mm 0.39in 

 

 

 

VDE-/1000-V-Zulassung   Nein  

       

 

 

 

 

 

 

  

Zulassungen 


