Ecrous hexagonaux ===

CARACTERISTIQU
ES

Demi-écrou hexagonal en
B Ssist 3 . .
hemrosan acier inoxydable de RS Pro,
simple, M3

Bon rapport
qualité/prix

Moitié de la hauteur
des écrous standard

Facile a serrer et
desserrer

Accessible a 360 6

degrés

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Les demi-écrous de verrouillage RS PRO en acier inoxydable A2 ont été congus pour verrouiller un
€crou sans serrage contre un autre objet.

Ces écrous hexagonaux RS PRO se déclinent en différentes tailles de filetage :

122-4399 — M2.5

122-4400 — M3
122-4401 - M4
122-4402 — M5
122-4403 — M6
122-4404 — M8

122-4405 - M10
122-4406 — M12
122-4407 — M16
122-4408 — M20

Caractéristiques

Taille du filetage M3

Matériau Acier inoxydable
Type Demi

Finition Uni

Utilisation comme écrou de blocage, Utilisation dans les
secteurs de fabrication tels que l'industrie alimentaire,

Applications les applications automobiles, l'industrie de la
construction, l'industrie générale, les machines, les
ateliers, les bricoleurs, la maison

Spécifications mécaniques

Largeur 5.5mm

Type en acier inoxydable A2 304

Spécifications DIN 439 - écrous hexagonaux minces
Epaisseur 1.80mm

Largeur entre les coins 6.01mm

Largeur sur méplats 5.5mm
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d1 m2 m2.5 M3 M3.5 M4 5] M6 M8 M10
e min. | 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90
m max. | 1.20 1.60 1.80 2.00 2.20 2.70 3.20 4.00 5.00
s 4.00 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00

M12 M14 M16 mM20 M22 M24 m27 M30 M36
2110 | 2449 | 26.75 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79
6.00 7.00 8.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 18.00
19.00 | 22.00 | 24.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00
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