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Blocs de contacts auxiliaires
pour contacteurs
et contacteurs-inverseurs série D

LA1-DX, DY, DZ

LA1-DN, DC

LA1-DN
LA8-DN

LA8-DN

LC1-LP1

LA1-DN10, DN01

LA3-DR

LA2-DT, DS

LA6-DK

E1 E2

0
LA6 DK10

110-127V

AC-DC

50/60Hz

Fonctionnement du contacteur selon la composition
nombre maxi de blocs additifs type de bobine pour fonctionnement
encliquetage garanti de :
frontal latéral
1 + 2 50 ou 60 Hz 0,8…1,1 Uc
1 ou 2 50/60 Hz 0,8…1,1 Uc
1 + 2 50/60 Hz 0,85…1,1 Uc
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A254 Contacteurs Blocs de contacts auxiliaires
pour contacteurs
et contacteurs-inverseurs série D
Références

Caractéristiques : voir chapitre D
Encombrements: voir chapitre D
Schémas : pages A266 à A267

Blocs de contacts auxiliaires instantanés
Utilisation recommandée pour usage courant

nombre de contacts montage sur contacteur composition référence
par bloc par encliquetage

frontal latéral

1 LC1-D25…D95 1 LA1-DN10 (2)
LP1-D25…D80 1 LA1-DN01 (2)

2 LC1-D09…D150 1 1 LA1-DN11
LP1-D09…D80 2 LA1-DN20

2 LA1-DN02
LC1-D09…D150 1 1 LA8-DN11 (3)
LP1-D09…D32 2 LA8-DN20 (3)

4 LC1-D09…D150 2 2 LA1-DN22
LP1-D09…D80 1 3 LA1-DN13

4 LA1-DN40
4 LA1-DN04

3 1 LA1-DN31
2 2 (1) LA1-DC22

pour repérage conforme à la norme EN 50012
2 LC1-D0910…D3810 1 1 LA1-DN11M

LP1-D0910...D3210
LC1/LP1-D0900…D3200 1 1 LA1-DN11P
LC1-D11500/D15000
LC1-D4011…D9511 1 1 LA1-DN11G
LP1-D4011...D8011

4 LC1-D0910…D3810 2 2 LA1-DN22M
LP1-D0910...D3210 1 3 LA1-DN13M

3 1 LA1-DN31M
LC1/LP1-D0900…D3200 2 2 LA1-DN22P
LC1-D11500/D15000 1 3 LA1-DN13P

3 1 LA1-DN31P
LC1-D4011…D9511 2 2 LA1-DN22G
LP1-D4011...D8011

Blocs de contacts auxiliaires instantanés
avec contacts étanches
Utilisation recommandée en ambiances industrielles particulièrement sévères

2 LC1-D09…D150 2 LA1-DX20
LP1-D09…D80 2 (4) LA1-DY20

4 LC1-D09…D150 2 2 LA1-DZ40
LP1-D09…D80 2 1 1 LA1-DZ31

Blocs de contacts auxiliaires temporisés
nombre de contacts 1 bloc  par contacteur temporisation référence

encliquetage frontal type domaine de réglage (5)
1 "F" + 1 "O" LC1-D09…D150 travail 0,1…3 s (6) LA2-DT0

LP1-D09…D80 0,1…30 s LA2-DT2
10…180 s LA2-DT4
1…30 s (7) LA2-DS2

repos 0,1…3 s (6) LA3-DR0
0,1…30 s LA3-DR2
10…180 s LA3-DR4

Blocs d'accrochage mécanique
commande du 1 bloc par contacteur référence tensions
déclenchement encliquetage frontal de base à usuelles

compléter (8)
manuelle ou LC1-D09…D65 LA6-DK10 i B F M Q
électrique LP1-D09…D65

LC1-D80…D150 LA6-DK20 i B F M Q
LP1-D80

(1) Dont 1 "F" et 1 "O" chevauchants.
(2) Possibilité maximale de montage : 1 bloc du D25…D38, 2 blocs du D40…D95.
(3) Jeu de cales nécessaire pour montage sur LC1-D40 à D95, à commander séparément, voir page A258.
(4) Appareil muni de 2 bornes de continuité des masses de blindage.
(5) Capot de plombage à commander séparément, voir page A258.
(6) Avec échelle dilatée de 0,1 à 0,6 s.
(7) Avec temps de commutation de 40 ms ± 15 ms entre l'ouverture du contact "O" et la fermeture du contact "F".
(8) Tensions du circuit de commande existantes.

volts 50/60 Hz, a 24 32/36 42/48 60/72 100 110/127 220/240 256/277 380/415
repère B C E EN K F M U Q
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Adjonctions pour contacteurs
et contacteurs-inverseurs série D
Références

Caractéristiques : voir chapitre D
Encombrements : voir chapitre D

Modules temporisateurs éléctroniques "série" (1)

tension d'utilisation (2) temporisation référence
c a
24…250 V 100…250 V 24…250 V
type travail
D09…D38 D40…D150 D09…D32 0,1…2 s LA4-DT0U

1,5…30 s LA4-DT2U
25…500 s LA4-DT4U

type repos
D09…D18 D25…D150 0,1…2 s LA4-DR0U

1,5…30 s LA4-DR2U
25…500 s LA4-DR4U

Modules d'interface (1)

tension d'utilisation (2) tension référence
c a d'alimentation
24…250 V 100…250 V 380...415 V 24…250 V E1-E2 (a)
type à relais

D09…D150 24 V LA4-DFBQ
D09…D150 D09…D32 24 V LA4-DFB

48 V LA4-DFE
type à relais et marche forcée par commutateur "Auto-I"
D09…D150 D09…D32 24 V LA4-DLB

48 V LA4-DLE
type statique
D09…D38 D40…D115 (3) 24 V LA4-DWB

Modules de commande
"Automatique-Manuelle-Arrêt" (1)

Pour essais en marche locale forcée avec commutateur "O-I"
et bouton à 2 positions "Auto-Man"
tension d'utilisation (2) référence
c a
24…100 V 100…250 V 24…100 V 100...250 V
D09…D150 D09...D32 LA4-DMK

D09…D150 D09...D32 LA4-DMU
(1) Montage direct par vissage sur bornes A1 et A2.
(2) En 24 V, le contacteur doit être équipé d'une bobine de tension 21 V (repère Z). Voir page A259.
(3) Pour le contacteur LC1-D115, n'utiliser que des bobines monofréquence.

LC1-D

LP1-D

LA4-DRLA4-DT

LA4-DF LA4-DL LA4-DW LA4-DM

LA4-DT

LA4-DF LA4-DL LA4-DM
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montage à la partie utilisation avec contacteur (2) référence
supérieure du contacteur calibre type
sur bornes bobine A1 et A2 c a

V V
circuits RC (résistance-condensateur) (1)
par encliquetage établissant D09…D38 24…48 LA4-DA1E
le contact électrique 50…127 LA4-DA1G
le montage d'un module 110…240 LA4-DA1U
d'entrée reste possible
par vissage D09…D150 24…48 LA4-DA2E

50…127 LA4-DA2G
110…240 LA4-DA2U
380…415 LA4-DA2N

varistances (écrêteur) (3)
par encliquetage établissant D09…D38 24…48 24…48 LA4-DE1E
le contact électrique 50…127 50…127 LA4-DE1G
le montage d'un module 110…250 110…250 LA4-DE1U
d'entrée reste possible
par vissage D09…D38 24…48 24…48 LA4-DE2E

50…127 50…127 LA4-DE2G
110…250 110…250 LA4-DE2U

D40…D115 24…48 LA4-DE2E
50…127 LA4-DE2G
110…250 LA4-DE2U

D40…D115 24…48 LA4-DE3E
50…127 LA4-DE3G
110…250 LA4-DE3U

diodes (4)
par encliquetage établissant D09…D32 12…250 LA4-DC1U
le contact électrique
le montage d'un module
d'entrée reste possible
par vissage D09…D32 12…250 LA4-DC2U

D40…D80 24…250 LA4-DC3U
diode d'écrêtage bidirectionnel (5)
par encliquetage établissant D09…D38 24 LA4-DB1B
le contact électrique 72 LA4-DB1S
le montage d'un module D09…D32 24 LA4-DB1B
d'entrée reste possible 72 LA4-DB1S
par vissage D09…D95 24 LA4-DB2B

72 LA4-DB2S
D09…D32 24 LA4-DB2B

72 LA4-DB2S
D40…D80 24 LA4-DB3B

72 LA4-DB3S

Contacteurs Adjonctions pour contacteurs
et contacteurs-inverseurs série D
Références

Caractéristiques : voir chapitre D et CD-Rom
Encombrements : voir chapitre D et CD-Rom
Schémas : voir chapitre D et CD-Rom

Modules d'antiparasitage

(1) Protection efficace des circuits très sensibles aux parasites "hautes fréquences". A utiliser seulement dans
le cas de tension presque sinusoïdale soit - 5 % de distorsion d'harmoniques totale.
Limitation de la tension à 3 Uc maxi et de la fréquence oscillatoire à 400 Hz maxi.
Légère temporisation au déclenchement (1,2 à 2 fois le temps normal).
(2) Pour une protection satisfaisante, il est indispensable de monter un module d'antiparasitage sur chaque
contacteur.
(3) Protection par limitation de la valeur de la tension transitoire à 2 Uc maxi.
Réduction maximale des pointes de tension transitoire.
Légère temporisation au déclenchement (1,1 à 1,5 fois le temps normal).
(4) Pas de surtension ni de fréquence oscillatoire.
Temporisation au déclenchement (6 à 10 fois le temps normal).
Composant polarisé.
(5) Protection par limitation de la valeur de la tension transitoire à 2 Uc maxi.
Réduction maximale des pointes de tension transitoire.

LA4-Di1

LC1-D

LP1-D

LA4-Di2

LA4-Di1

LA4-Di2, Di3
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Caractéristiques : pages A240 àA243
Encombrements : pages A268 à A269
Schémas : pages A266 à A267

Accessoires pour les sorties
de pôles ou de commande

désignation utilisation pour contacteurs vente par référence
c a Q. indiv unitaire

connecteurs pour 4 pôles D09, D12 D09, D12 1 LA9-D1260
câbles 10 mm2

(1 connecteur) 3 pôles D18 D18 1 LA9-D1860
25 mm2 D2500 D32 1 LA9-D3260

D32, D38
4 pôles D25 D25 1 LA9-D2560
25 mm2

connecteurs pour 3 pôles D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115603
câbles 120 mm2

(2 connecteurs) 4 pôles D115 D115 1 LA9-D115604
120 mm2

capots de protection 3 pôles (1) D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115703
sur connecteurs pour 4 pôles (1) D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115704
cosses fermées
connecteurs 3 pôles D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115503
pour cosses 4 pôles D115 D115 1 LA9-D115504
barrettes 2 pôles D09, D12 D09, D12 10 LA9-D1261
pour mise en D25 D25 10 LA9-D2561
parallèle de D40…D65 D40…D65 2 LA9-D40961

D80, D95 D80 2 LA9-D80961
3 pôles D09, D12 D09, D12 10 LA9-D1262
(couplage "étoile") D80, D95 D80 1 LA9-D80962
4 pôles D09, D12 D09, D12 2 LA9-D1263

D25 D25 2 LA9-D2563
D40…D65 D40…D65 2 LA9-D40963
D80, D95 D80 2 LA9-D80963

cache-borne + vis 3 pôles D115, D150 1 LA9-D115703
protection IP20 pour 4 pôles D115, D150 1 LA9-D115704
produit à cosses fermées
(pour 1 produit)
sortie bobine décalée D40…D80 10 LA9-D09966
prises commande D40…D65 10 LA9-D6567
sur pôle D80 10 LA9-D8067
épanouisseurs D11500 D11500 3 GV7-AC03
permet d'augmenter D15000 D15000
le pas polaire à 45 mm

(1) Pour contacteurs tripolaires : 1 jeu de 6 capots, pour contacteurs tétrapolaires : 1 jeu de 8 capots.

LA9-D1860

LA9-D11550i

LA9-D11560 ●

LA9-D1262

LA9-D80962

LA9-D6567
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Caractéristiques : pages A240 à A243
Encombrements : pages A268 à A269
Schémas : pages A266 à A267

Accessoires pour contacteurs
et contacteurs-inverseurs série D
Références

Jeux de contacts
pour type référence
contacteur
tripolaire LC1-D115 LA5-D115831

LC1-D15000 LA5-D150803

tétrapolaire LC1-D115004 LA5-D115804

Boîtier de soufflage d'arc
tripolaire LC1-D11500 LA5-D11550

LC1-D15000 LA5-D15050
tétrapolaire LC1-D115004 LA5-D115450

Accessoires pour la protection et le repérage
désignation utilisation pour vente référence

contacteurs additifs par Q. unitaire
c a indiv.

coupe-circuit D09…D150 D09…D80 1 LA9-D941
miniature
type 5 x 20 avec
fusible 4 A-250 V
support D09…D150 D09…D80 LA1-D 100 LA9-D92
de repérage (4 contacts)
encliquetable LA2-D, LA3-D
8 x 22 mm LA6-DK
support de LA1-DN 100 LA9-D90
repérage (2 contacts)
encliquetable
8 x 17 mm
sachet de D09…D150 D09…D80 LA1-D 1 LA9-D93
300 étiquettes (4 contacts)
vierges autocollantes LA2-D, LA3-D
7 x 21 mm LA6-DK
sachet de LA1-DN 1 LA9-D91
400 étiquettes (2 contacts)
vierges autocollantes
7 x 16 mm
capot LA2, LA3-D 1 LA9-D901
de plombage

Accessoires pour le montage

LA9-D941

désignation utilisation pour vente référence
contacteurs additifs par Q. unitaire
c a indiv.

platine de fixation D09…D38 D09…D32 1 LA9-D973
sur un profilé '
platine de fixation D09…D18 D09…D18 10 DX1-AP25
sur 2 profilés ' D25 et D38 D25 et D38 10 DX1-AP26
à 120 mm d'entraxe
platine de fixation remplacement 1 LA9-D730

F115, F150 par D115, D150
jeu de cales 1 LA9-D511
pour montage de contacts latéraux LA8-DN sur LC1-D40 à D95
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Bobines courant alternatif
pour contacteurs série D
Références

tension de référence (1) référence (1)
commande Uc 50 Hz 50/60 Hz
V
21 (2) LX1-D2Z5 LX1-D2Z7
24 LX1-D2B5 LX1-D2B7
32 LX1-D2C5
42 LX1-D2D5 LX1-D2D7
48 LX1-D2E5 LX1-D2E7
110 LX1-D2F5 LX1-D2F7
115 LX1-D2FE7
120 LX1-D2G7
127 LX1-D2G5
220/230 LX1-D2M5 LX1-D2M7 (3)
230 LX1-D2P5 LX1-D2P7
230/240 LX1-D2U7 (4)
230/400 LX1-D2PV5
240 LX1-D2U5 LX1-D2U7
256 LX1-D2W5
380/400 LX1-D2Q5 LX1-D2Q7
400 LX1-D2V5 LX1-D2V7
415 LX1-D2N5 LX1-D2N7
440 LX1-D2R5 LX1-D2R7
500 LX1-D2S5
660 LX1-D2Y5

Pour contacteurs LC1-D09, D12, D18, D2500
Spécifications bobines 50 Hz 50/60 Hz
Consommation moyenne à 20 °C :
c appel (cos ϕ = 0,75) 50 Hz : 60 VA 70 VA à 50 Hz
c maintien (cos ϕ = 0,3) 50 Hz : 7 VA 8 VA à 50 Hz
Domaine de fonctionnement
(θ i 55 °C) : 0,8... 1,1 Uc 0,85 à 1,1 Uc

(1) Les 2 derniers repères de la référence correspondent au repère de la tension.
(2) Tension pour bobines spécifiques alimentées en 24 V, équipant des contacteurs munis de modules
temporisateurs "série".
(3) Cette bobine peut être utilisée en 240 V en 60 Hz.
(4) Cette bobine peut être utilisée en 230/240 V en 50 Hz et en 240 V uniquement en 60 Hz.
Autres bobines : voir CD-Rom.

Pour contacteurs LC1-D25 (sauf LC1-D2500),  D32, D38
Spécifications bobines 50 Hz 50/60 Hz
Consommation moyenne à 20 °C :
c appel (cos ϕ = 0,75) 50 Hz : 90 VA 100 VA à 50 Hz
c maintien (cos ϕ = 0,3) 50 Hz : 7,5 VA 8,5 VA à 50 Hz
Domaine de fonctionnement
(θ i 55 °C) : 0,8... 1,1 Uc 0,85 à 1,1 Uc

LX1-D4ii

LX1-D2ii

tension de référence (1) référence (1)
commande Uc 50 Hz 50/60 Hz
V
21 (2) LX1-D4Z5 LX1-D4Z7
24 LX1-D4B5 LX1-D4B7
32 LX1-D4C5
42 LX1-D4D5 LX1-D4D7
48 LX1-D4E5 LX1-D4E7
110 LX1-D4F5 LX1-D4F7
115 LX1-D4FE7
120 LX1-D4G7
127 LX1-D4G5
220/230 LX1-D4M5 LX1-D4M7 (3)
230 LX1-D4P5 LX1-D4P7
230/240 LX1-D4U7 (4)
230/400 LX1-D4PV5
240 LX1-D4U5 LX1-D4U7
256 LX1-D4W5
380/400 LX1-D4Q5 LX1-D4Q7
400 LX1-D4V5 LX1-D4V7
415 LX1-D4N5 LX1-D4N7
440 LX1-D4R5 LX1-D4R7
500 LX1-D4S5
660 LX1-D4Y5
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LX1-D6ii

Pour contacteurs LC1-D40, D50, D65, D80, D95
Spécifications bobines 50 Hz 50/60 Hz
Consommation moyenne à 20 °C :
c appel (cos ϕ = 0,75) 200 VA 245 VA à 50 Hz
c maintien (cos ϕ = 0,3) 20 VA 26 VA à 50 Hz
Domaine de fonctionnement 0,85... 1,1 Uc 0,85 à 1,1 Uc
(θ i 55 °C) :

(1) Les 2 derniers repères de la référence correspondent au repère de la tension.
(2) Tension pour bobines spécifiques alimentées en 24 V, équipant des contacteurs munis de modules
temporisateurs "série".
(3) Cette bobine peut être utilisée en 240 V en 60 Hz.
(4) Cette bobine peut être utilisée en 230/240 V en 50 Hz et en 240 V uniquement en 60 Hz.
Autres bobines (60 Hz) : voir CD-Rom.

Pour contacteurs LC1-D115 (50 Hz), LC1-D115,
D150 (50/60 Hz)
Spécifications bobines 50 Hz 50/60 Hz
Consommation moyenne à 20 °C :
c appel 50 Hz : (cos ϕ = 0,8) : 300 VA (cos ϕ = 0,9) : 400 VA
c maintien 50 Hz : (cos ϕ = 0,3) : 22 VA (cos ϕ = 0,9) : 6 VA
Domaine de fonctionnement 0,85... 1,1 Uc 0,8 à 1,15 Uc
(θ i 55 °C) : antiparasitées

d'origine classe B

LX1-D8ii

Bobines courant alternatif
pour contacteurs série D
Références

tension de référence (1) référence (1)
commande Uc 50 Hz 50/60 Hz
V
24 LX1-D6B5 LX1-D6B7
32 LX1-D6C5
42 LX1-D6D5 LX1-D6D7
48 LX1-D6E5 LX1-D6E7
110 LX1-D6F5 LX1-D6F7
115 LX1-D6FE7
120 LX1-D6G7
127 LX1-D6G5
220 LX1-D6M7
220/230 LX1-D6M5 LX1-D6M7 (3)
230 LX1-D6P5 LX1-D6P7
230/240 LX1-D6U7 (4)
240 LX1-D6U5
256 LX1-D6W5
380/400 LX1-D6Q5 LX1-D6Q7
400 LX1-D6V5 LX1-D6V7
415 LX1-D6N5 LX1-D6N7
440 LX1-D6R5 LX1-D6R7
500 LX1-D6S5
660 LX1-D6Y5

tension de référence (1) référence (1)
commande Uc 50 Hz 50/60 Hz
V
24 LX1-D8B5 LX1-D8B7
32 LX1-D8C5 LX1-D8C7
42 LX1-D8D5 LX1-D8D7
48 LX1-D8E5 LX1-D8E7
110 LX1-D8F5 LX1-D8F7
115 LX1-D8FE5 LX1-D8FE7
120 LX1-D8G7
127 LX1-D8FC5 LX1-D8FC7
208 LX1-D8L7
220 LX1-D8M5 LX1-D8M7
230 LX1-D8P5 LX1-D8P7
240 LX1-D8U5 LX1-D8U7
277 LX1-D8UE7
380 LX1-D8Q5 LX1-D8Q7
400 LX1-D8V5 LX1-D8V7
415 LX1-D8N5 LX1-D8N7
440 LX1-D8R5 LX1-D8R7
480 LX1-D8T7
500 LX1-D8S5 LX1-D8S7


