CRC 'Smartiasher

BIOREMEDIATING parts washing system

g MANUAL DE INSTRUGOES DO UTILIZADOR

Modelos:

Dispositivo de lavagem Dispositivo de lavagem de
movel para pecas/travées marca para pegas

SW-23 -RGB SW-25 -RGB

Dispositivo de lavagem para  Dispositivo de lavagem
pecas Supersink movel para pecas pesadas
SW-28 -RGB SW-37 -RGB
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Leia este manual de instrugdes do utilizador antes da montagem, instalagdo ou utilizagio deste

equipamento. Guarde o manual de instrugbes para consultas ou proprietarios posteriores.

Em caso de danos durante o transporte, informe imediatamente o seu distribuidor SmartWasher®

ou a CRC Industries Europe.
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3. Introducgio

AS NOSSAS FELICITAGOES!

Acabou de adquirir a tecnologicamente avangada
SmartWasher® Os sistemas de lavagem de pegas
SmartWasher combinam uma solugio potente de
limpeza com o poder de biorreparagio dos Ozzy®,
microbios especialmente cultivados. A SmartWasher® fica
totalmente ATIVA apos ter sido devidamente instalada
e ativada.

A sua SmartWasher®
E econdmica e facil de usar

UTILIZA a mais recente tecnologia de biorreparagao
para eliminar os residuos liquidos perigosos.

AJUDA a simplificar e a descontaminar o seu local
de trabalho, reduzindo ainda a documentagio oficial.

POUPA o seu dinheiro.

INSTRUCOES DE ORIGEM

A SmartWasher® foi desenvolvida para remover
Oleos e graxas de pegas de automoveis e industriais.
Substitui os solventes de limpeza perigosos por liquidos
desengordurantes aquosos designados OzzyJuice® e
por mantas com particulas impregnadas de micrébios,
designadas OzzyMat™. Os micrébios impregnados na
OzzyMat ganham vida no Ozzy)uice® e decompdem ou
“comem” a graxa, 6leo e outros contaminantes presentes
na solugio, deixando subprodutos inécuos - didxido
de carbono e agua - nio restando nada perigoso para
eliminar. O OzzyJuice® é uma solugdo desengordurante
premiada, com pH neutro, nio caustica, ndo inflamavel
e biodegradavel. Ao trabalharem em conjunto com
os nossos micrébios (Ozzy®), estes produtos de alta
qualidade ajudam a eliminar ou a reduzir largamente
a necessidade de eliminar os residuos perigosos,
permitindo-lhe obter os niveis de desempenho de um
solvente de pegas, mas sem oOs riscos e os transtornos

que estes implicam. Tomou uma decisdo excelente.
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4. Descricdo e funcionamento

4.1. Informacgdes técnicas

| | swas swa2s | swas SW-37
Ligacdo elétrica
Tipo de corrente V/~[Hz 220 V/IAC - 50/60 Hz
Poténcia de ligagdo da bomba w 45 45 45 45
Fusiveis elétricos A | | | |
Dados de desempenho
Capacidade de aquecimento kw 1,0
Pressio de funcionamento Bar 0,3 0,3 0,3 0,3
Caudal da bomba litros/min. 18 18 18 18
Termostato ajustavel °C 40 — 46 40 — 46 40 — 46 40 — 46
Capacidade do reservatério Litros 60 95 95 95
Capacidade de carga Kg 180 kg 225 kg 225 kg 450 kg
Emissdo sonora (IEC 60704-1)
Nivel de pressio sonora | dB(A) | <60
Vibragées do equipamento (ISO5349)
Escova de lavagem | m/s2 | < 0,62
Dimensdes e pesos
Dimensdes gerais cm 109x69x 107 90x67x102 1 19x97x107 122x89x 1 14
Dimensées do interior da cuba cm 69x58x20 69x44x20 104x58x20 84x69x20
Peso em vazio Kg 32 37 4?2 70

INSTRUCOES DE ORIGEM
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5. Instrugdes de seguranga

. Utilize a SmartWasher® apenas conforme indicado
neste manual. Utilize apenas fixagdes, pegas e
ferramentas recomendadas pelo fabricante.

. O equipamento sé pode ser instalado, utilizado,
mantido e reparado por um adulto (> 18 anos)
profissional, com formagio e/ou qualificagio
adequada.

O equipamento deve ser utilizado em interiores e
estar protegido de condigées ambientais nefastas
(p. ex., temperaturas demasiado baixas ou elevadas,

chuva, neve, vento e luz, ...)

. O utilizador deve prever uma iluminagio e ventilagdo

suficientes para a utilizagdo, manutengio e reparagio.

. As pegas a limpar devem ter forma, dimenséo e peso
adequados ao equipamento. E portanto necessario
respeitar a capacidade maxima de carga das pegas a
limpar, conforme indicado na secgdo 4 deste manual
de instrugdes.

A SmartWasher® ndo pode ser utilizada em atmosferas
explosivas (ambientes definidos pela diretiva ATEX),
espagos confinados, ...

. As operagdes de manutengio e reparagio ao
equipamento s6é podem ser efetuadas apds este
ter sido desligado da fonte de alimentagéo principal
e de ter arrefecido até a temperatura ambiente.

INSTRUCOES DE ORIGEM

Devera haver cuidado para evitar queimaduras que

possam ocorrer ao tocar em componentes quentes.

. A limpeza da SmartWasher® s6 pode ser realizada

estando esta fechada, com todos os pinos de
desligamento rapido firmemente posicionados. (Ver
capitulo 7.1 deste manual de instrugdes).

A protegio de transbordo da SmartWasher® nunca
pode estar bloqueada. A protegdo de transbordo
ndo pode estar ligada ao sistema de esgoto da sua

empresa.

O operador devera adotar uma posigao ergonémica
em relagdo as dimensées do equipamento quando

o estiver a utilizar.

. Deve tomar-se cuidado em relagdo ao ambiente em

que o equipamento ¢ instalado. Deve estar livre de
obstaculos circundantes e de éleos no piso, para

evitar riscos de escorregar, tropegar ou cair.

N3o utilize a SmartWasher® se o cabo elétrico estiver
danificado ou se o equipamento tiver tombado ou
sido danificado, até ser inspecionado por um técnico
de manutengio qualificado.

. As ferramentas e pegas que apresentarem danos ou

desgaste devem ser imediatamente substituidas antes

de serem utilizadas novamente.
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. Nio deixe o cabo elétrico pendurado sobre bordas
de mesas, bancadas ou bancos, ou entrar em contacto
com tubagens quentes ou pas moveis de ventiladores.

. Se for necessaria uma extenséo para o cabo elétrico,
esta devera ter uma corrente nominal igual ou
superior ao do equipamento a utilizar. Os cabos
elétricos com correntes nominais inferiores aos do
equipamento podem sobreaquecer. Devera tomar
cuidado para posicionar o cabo de modo a que
ninguém tropece nele ou seja puxado. (Deve ter
uma tensao nominal minima de 220 VAC)

. Desligue o equipamento da tomada elétrica quando
ndo o for utilizar por um periodo longo. Nunca puxe
o cabo elétrico para o desligar da tomada. Agarre o
encaixe e remova-o da tomada para desligar.

. Para reduzir o risco de incéndio, nio utilize o
equipamento proximo de reservatérios de liquidos
inflamaveis abertos (gasolina).

Deve haver uma ventilagio adequada quando se trabalha

com motores de combustio interna operacionais.

Mantenha o cabelo, roupa larga, dedos e todas as
partes do corpo afastados dos componentes moéveis.

Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo use sobre
superficies himidas ou expostas a agua.

. Modelos moéveis SW23 e SW37: ndo os desloque a
velocidade excessiva (apenas a velocidade de passo).
Bloqueie as rodas giratérias antes de utilizar. Quando

INSTRUCOES DE ORIGEM

V.

w.

X.

Y-

estiver a deslocar estes modelos da SmartWasher®,
tenha atengdo aos obstaculos, pisos escorregadios,
entre outros, pois estes podem causar danos
pessoais se alguém cair, tropegar ou escorregar.
Estes equipamentos sé podem ser deslocados a
velocidade de passo.

Equipamento de protegio pessoal
Use sempre 6culos de protegdo para evitar o
contacto de liquidos desengordurantes com os
olhos.
Use sempre calgado de seguranga para evitar lesGes
causadas por queda de objetos enquanto esta
ocupado a limpar.
E uma boa pratica usar luvas sempre que estiver
a usar liquidos de limpeza industriais.

O equipamento SO PODE SER UTILIZADO para
a remogio de dleos e graxas de pegas automoveis

e industriais.

O equipamento NAO PODE SER UTILIZADO
para limpar 6rgdos humanos (p. ex., mios, ...),
animais, vestuario, pegas que entrem em contacto
com alimentos, ferramentas de pintura, pegas que
contenham substéincias perigosas (p. ex., amianto,
cadmio, etc.)...

Relativamente aos liquidos desengordurantes
Ozzy)uice®, consulte a Ficha de Seguranga no website
da CRC Industries Europe antes de os utilizar. Se ndo
tiver acesso ao website, podera obter uma copia
impressa junto do seu distribuidor local CRC.
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6. Transporte e armazenamento

6.1. Transporte

Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte
de alimentagdo principal e evite danos no cabo de
alimentagéo durante o transporte, colocando-o num
local seguro.

Esvazie e limpe o equipamento.

NAO desloque o equipamento se este contiver pegas
limpas ou para limpar.

Durante as deslocagées do equipamento na oficina,
esteja atento aos obstaculos circundantes e a
proximidade de colegas de trabalho.

No transporte interno:

Se o equipamento ndo tiver rodas: coloque-o sobre
uma estrutura estavel (p. ex., palete).

Se o equipamento tiver rodas: assegure-se de que
as rodas estdo em bom estado antes de deslocar.
No transporte externo: Coloque sempre o
equipamento sobre uma estrutura estavel (p.
ex., palete) e fixe-o bem. E necessario embala-lo
apropriadamente para evitar danos causados pelo
transporte e para o proteger de condigbes ambientais
prejudiciais.

Utilize equipamento adequado para a elevagio
(verifique o peso do equipamento e dos dispositivos
de elevagdo), manuseamento e movimentagio do
equipamento.

Durante o transporte em veiculos, fixe o equipamento
de forma adequada para evitar que escorregue ou
tombe.

INSTRUCOES DE ORIGEM

6.2. Armazenamento

Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte de
alimentag@o principal.

O equipamento deve ser esvaziado e limpo.

O equipamento deve ser armazenado em ambiente
seco e limpo.

Proteja o equipamento de condigdes ambientais

adversas.
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Sw-23

PECAS DA OPERAGCAO DE LAVAGEM

PECAS DA OPERACAO DE TRAVAGEM

I. O interruptor da bomba esta ligado a um temporiza-
dor de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é
ativado o fluxo do liquido durante 10 minutos. Para
reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue
(“ON”) novamente. O fluxo reiniciara e decorrera
novamente por |0 minutos.

2. Ajuste a valvula na base do tubo para controlar o
caudal do liquido através do mesmo. A valvula na base
da mangueira da escova controla o caudal do liquido

através do mesmo. As duas saidas podem funcionar

individualmente ou em conjunto.

1. Desligue a SmartWasher® da tomada elétrica, enrole
o cabo de alimentagio e prenda-o a pega com a tira.

2. Rode a SmartWasher® até ao veiculo e posicione-a
por baixo do travdo que pretende limpar.

3. Ligue o cabo de alimentagio e inicie a limpeza.

4. Quando terminar, desligue o cabo de alimentagio e
prenda-o a pega com a tira. Rode a SmartVWasher®
de novo para o seu local habitual e ligue o cabo de

alimentagéo a tomada apropriada.

INSTRUCOES DE ORIGEM
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7. Instalacdo e configuraciao

Instalacdo e configuracdo
mecanicas

Modelo SW-23

. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a

e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada
no nivel inferior da cuba. Assegure-se de que pousa
a manta OzzyMat® com o lado branco voltado para

cima.

. Posicione o fundo falso na cuba.
. Posicione o tubo flexivel na posigdo desejada e

assegure-se de que a escova de pegas esta no interior
da cuba.

.NAO LIGUE A UNIDADE ANTES DE

ADICIONAR O OZZY JUICE®

. No arranque, adicione cuidadosamente * 60 litros de

OzzyJuice® a SmartWasher, vertendo lentamente o
liquido diretamente na cuba.

. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.
. A SmartWasher® demorara cerca de quatro horas a

aquecer até a sua temperatura 6tima selecionada de
40°C (+ 1°) ou 46°C (% |°). Esta temperatura sera
mantida enquanto a SmartWasher® estiver ligada e
cheia de liquido Ozzy)uice®. Se a luz “Adicionar liquido”
acender, o aquecedor desliga automaticamente.

INSTRUCOES DE ORIGEM

PEGAS DE INSTALAGAO DA LAVADORA SW-23

32981
<— Cesto plastico

33046
Fundo falso para SW-23

32950
Manta multicamadas OzzyMat FUJ

33076
Grelha porta-mantas
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ESQUEMA DA CUBA SW-23

32981
«—Cesto plastico

33068
33046 Conjunto para escova angular
Fundo falso para SW-23 (inclui: escova, tubos instagrip e estran-

guladores de tubo)

32950
Manta multicamadas OzzyMat
FL-4

33076

32678-AA
«——Grelha porta-mantas

Escova angular

/

32982
Kit de bocais

33057

Conector 1/2” NPT - Cinzento

33090
Vilvula roscada 1/2” em PVC, corpo cinzen
pega azul

33087
Tira em velcro
(para o cabo de alimentagio)

\

™~ i

33053

Kit para instalagio de cuba, para SW-23 v.2
(inclui: ficha e valvula de desligamento rapido)
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ESQUEMA DA BASE SW-23

32987-AA

Ficha de desligamento

rapido

32987-AB Q . i}
Base de deslw/

33049

Conjunto de extravasamento,

para a base \ L

32985
Aquecedor para
SW-23

33051-AA

Conjunto para camara de
aquecedor

(inclui: caixa, aquecedor
e sonda)

— >

I

33086
Pinos de liberagao
rapida

33065
Kit da bomba

(inclui: bomba, tubgs a
prova de vazamentos,
engates rapidos e tuba-

gens de canalizagio)

P

33073

Interruptor de permutagio
33074

Vedante do arrancador

33095
-

Tampa da caixa de
controlo

\ 33051-AD

Caixa de controlo com 5
led, com fusivel

(inclui: interruptor,
arrancador e fusivel)

O

ADD FLUID

33096
Kit para carrinl

(inclui: base do carrinho, »
rodas, rodizios e grampos

de fixagio)

33080

Rodizio 4”
SEM TRAVAO

33078
Grampos para carrinho -
conjunto de 4

33079 33081
Rodizio 4” Roda 8”
COM TRAVAO

33082-AA
Contrapino
para roda

Pecas adicionais para modelo SW-23:

32993-CF Fusivel aquecedor, 6,3
Amp
32993-CH Fusivel bomba; | Amp

33072 Acessorio antepara

INSTRUCOES DE ORIGEM
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SW-25

PECAS DA OPERAGCAO DE LAVAGEM

I. O interruptor da bomba esta ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é
ativado o fluxo do liquido durante 10 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue
(*ON”) novamente. O fluxo reiniciara e decorrera novamente por |0 minutos.

2. Ajuste a valvula na base do tubo para controlar o caudal do liquido através do mesmo. A valvula na base

da mangueira da escova controla o caudal do liquido através do mesmo. As duas saidas podem funcionar

individualmente ou em conjunto.

INSTRUGOES DE ORIGEM page 492 of 640



CRG 'Smartilasher

BIOREMEDIATING parts washing system

g MANUAL DE INSTRUGOES DO UTILIZADOR

7.1.2. Modelo SW-25

. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a
e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada
no nivel inferior da cuba. Assegure-se de que pousa
a manta OzzyMat® com o lado branco voltado para

cima.

2. Posicione o fundo falso na cuba.

. Posicione o tubo flexivel na posigdo desejada e
assegure-se de que a escova de pegas esta no interior
da cuba.

.NAO LIGUE A UNIDADE ANTES DE
ADICIONAR O OZZY JUICE®

. No arranque, adicione cuidadosamente * 95 litros de
OzzyJuice® a SmartWasher, vertendo lentamente a
solugio diretamente na cuba.

. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.

. A SmartWasher® demorara cerca de quatro horas
a aquecer até a sua temperatura 6tima selecionada
de 40°C (% 1°) ou 46°C (£ 1°). Esta temperatura
serd mantida enquanto a SmartWasher® estiver
ligada e cheia de liquido OzzyJuice®. (Se a luz
“Adicionar liquido” acender, o aquecedor desliga

automaticamente).
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33052
Fundo falso com drena-

gem na cuba
33075

Cesto de drenagem 3
112" Ago inoxidavel

~— 32950

Manta multicamadas
OzzyMat FL-4

33076
Grelha porta-mantas

page 493 of 640




CRC 'Smartiasher

BIOREMEDIATING parts washing system

g MANUAL DE INSTRUGOES DO UTILIZADOR

ESQUEMA DA CUBA SW-25

33052
~<— Fundo falso com drenagem na cuba

32950
<— Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33075 33076
Cesto de drenagem 3 < Grelha porta-mantas
Ao inoxidavel de 1/2”

32982 33090

Valvula roscada 1/2” em
PVC, corpo cinzento,

Kit de bocais

\ pega azul
33094
33057 1 a— .
Conector 1/2” NPT - Cinzento = Cotovelo de 90f
! S~ 33093
Bico 1/2"x2"

33090
Vilvula de esfera com
rosca em PVC - corpo

33066
Conjunto para escova, com 2 manglgiras
de pedal

(inclui: escova, mangueira e valvula)

ou
32678-AB
Escova de escoamento (somente)

C
33054 Q
Kit de canalizago para a cfiba

Inclui: tubos, mangueira, abragadeiras, -
conectores em T, espigas de mangueira o

fémeas e espigas de mangueira machos
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Esquema da base SW-25
33059-AA
Caixa de controlo com 5
é (€ led, com fusivel
(inclui: interruptor,
arrancador e fusivel)
33073
Interruptor de
permutagao
. 33074
Vedante do arrancador
33049 33095
Conjunto de Tampa da caixa de
extravasamento, para 33064 controlo
2 "“E/VL CONJUNTO DA BOMBA 220 V
(inclui: bomba, tubos a prova de
vazamentos, engates rapidos e
tubagens de canalizagio)
A
(@]
33056

Elemento de aquecimento

T

N

\ 32986

Sonda

Pegas adicionais para mo-

33061

Fusivel aquecedor 32993-

33072

delo SW-25: Conjunto para camara de | CF, 6,3 Amp Acessorio antepara
aquecedor Fusivel bomba 32993-
(inclui: aquecedor, sonda, CH, | Amp
caixa, acessorios)
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Sw-28

CRE SmartWasher

PEGCAS DA OPERAGAO DE LAVAGEM

I. O interruptor da bomba esta ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é
ativado o fluxo do liquido durante |0 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue
(“ON”) novamente. O fluxo reiniciara e decorrera novamente por |0 minutos.

2. Ajuste a valvula na base do tubo para controlar o caudal do liquido através do mesmo. A valvula na base
da mangueira da escova controla o caudal do liquido através do mesmo. As duas saidas podem funcionar

individualmente ou em conjunto.
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7.1.3. Modelo SW-28

. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a
e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada
no nivel inferior da cuba. Assegure-se de que pousa a
manta OzzyMat® com o lado branco voltado para cima.

. Posicione o fundo falso na cuba.

. Posicione o tubo flexivel na posigio desejada e
assegure-se de que a escova de pegas est4 no interior
da cuba.

.NAO LIGUE A UNIDADE ANTES DE
ADICIONAR O OZZY JUICE®

. No arranque, adicione cuidadosamente * 95 litros
de Ozzy)uice® a SmartWasher, vertendo lentamente
a solugio diretamente na cuba.

. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.

. A SmartWasher® demorara cerca de quatro horas a
aquecer até a sua temperatura 6tima selecionada de
40°C (£ 1°) ou 46°C (% 1°). Esta temperatura sera
mantida enquanto a SmartWasher® estiver ligada e
cheia de liquido OzzyJuice®. Se a luz “Adicionar liquido”

acender, o aquecedor desliga automaticamente.
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33062
Fundo falso com drena-

gem na cuba
33075
Cesto de drenagem
31
Acgo inoxidavel
~— 32950
Multicamadas
OzzyMat FL-4
~—

33076
Grelha porta-mantas
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ESQUEMA DA CUBA SW-28

33062
«—— Fundo falso com drenagem na cuba

32950
<«— Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33076
33075 ‘R\ <— Grelha porta-mantas

Cesto de drenagem N

312" 33090

Ago inoxidavel Vilvula de esfera com rosca em
PVC - corpo cinzento, manipulo

azul

33070
Kit de bocais SuperSink

33088

33057 Bragadeira de bocal

Conector 1/2” NPT - Cinzento 33094

Cotovelo de 90°

33090
Valvula roscada 1/2" em PVC,
corpo cinzento, pega azul

~~—~ 33093
Bico 1/2"x 2"

33067-AA
Conjunto para 4 escovas
angulares

(inclui: escova, mangueira
e valvula)

2* estagio de

trabalho
Ligagio
33091
Tampa 112"
33093
Bico 1/2"x2"
iTEM OPCIONAL: o)
33071 -
Kit 2* estagio escovagem Qg
Inclui: Conjunto de 4 escovas
angulares, valvulas de esfera 1/2” e %
conector, cotovelo de 90°/ (o) /O
o
33055 C

Kit de canalizagio para a cuba
Inclui: tubos, mangueira,
abragadeiras, conectores em T,
espigas de mangueira fémeas e
espigas de mangueira machos
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Esquema da base SW-28

G
Py 33086 33059-AA
— v Pm?s de ) Caixa de controlo com 5
liberaio rapida = [} {j[ll led, com fusivel

(inclui: interruptor,
arrancador e fusivel)

G

33073

Interruptor de
permutagio

33074

Vedante do arrancador

33049
Conjunto de
extravasamento, para

33095
Tampa da caixa de

33064 controlo

abse ‘ CONJUNTO DA
BOMBA 220 V

(inclui: bomba, tubos a
prova de vazamentos,
engates rapidos e
tubagens dg canalizagdo)

33056
Elemento de aquecimento

= \ 32986
; Sonda
_ _J
Pecas adicionais para mo- | 33067-AB 32993-CF 33064
delo SW-28: Conjunto para cAmara de | Fusivel aquecedor, 6,3 | Conjunto da bomba
aquecedor Amp (inclui: bomba, tubos a
(inclui: aquecedor, sonda, | 32993-CH prova de vazamentos,
caixa, acessorios) Fusivel bomba, | Amp engates rapidos e tubagens
33072 de canalizagio)
Acessorio antepara
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SW-37

PEGAS DA OPERAGAO DE LAVAGEM

I. O interruptor da bomba esta ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é
ativado o fluxo do liquido durante |0 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF’) e em seguida ligue
(“ON”) novamente. O fluxo reiniciara e decorrera novamente por |0 minutos.

2. Ajuste a valvula na base do tubo para controlar o caudal do liquido através do mesmo. A valvula na base
da mangueira da escova controla o caudal do liquido através do mesmo. As duas saidas podem funcionar

individualmente ou em conjunto.
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7.1.4. Modelo SW-37

w N

(%]

.Remova a manta OzzyMat® da embalagem,

desdobre-a e estenda-a sobre a grelha porta-mantas
localizada no nivel inferior da cuba. Assegure-se de
que pousa a manta OzzyMat® com o lado branco
voltado para cima.

. Posicione o fundo falso na cuba.
. Posicione o tubo flexivel na posi¢io desejada e

assegure-se de que a escova de pegas estd no
interior da cuba.

.NAO LIGUE A UNIDADE ANTES DE

ADICIONAR O OZZY JUICE®

. No arranque, adicione cuidadosamente * 95 litros

de OzzyJuice® a SmartWasher, vertendo lentamente
a solugio diretamente na cuba.

. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com

GFCl.

. A SmartWasher® demorara cerca de quatro horas

aaquecer até a sua temperatura 6tima selecionada
de 40°C (% 1°) ou 46°C (£ 1°). Esta temperatura
sera mantida enquanto a SmartWasher® estiver
ligada e cheia de liquido OzzyJuice®. Se a luz
“Adicionar liquido” acender; o aquecedor desliga

automaticamente.
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—=——— 3298 Cesto plastico

=\

~— 32950
Multicamadas

OzzyMat FL-4

33047
Fundo falso

33076
Grelha porta-mantas

—==——_ Cesto de drenagem 3
172" Ago inoxidavel
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ESQUEMA DA CUBA SW-37

32981
«— Cesto plastico

32950
'~ Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33076
<«—  Grelha porta-mantas

33057

Conector 1/2” NPT - Cinzento
33090

Vilvula de esfera com rosca em
PVC - corpo cinzento, manipulo

azul
33092
Cotovelo 1/2" Fx 1/2" F PVC 40 Preto

33090
Vilvula de esfera com
rosca em PVC - corpo
cinzento, manip!

azul
33087
«— Tira em velcro
33069 \ N
Escova angular Asy ¢/ mangeira de 1.2 m =
ou
32678-AA @K 33075

s, Cesto de drenagem 3 1/2” Ago
omente escova angular o
inoxidavel

VISTA DE TRAS

g,

33077-AA
Encaixe répido 1/2 Conector
de mangueira farpado MX

33077-AB
Tampa de sifio para a cuba
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VISTA FRONTAL E
LATERAL Conjunto de
controlo 37

Esquema da base SW-37

Conjunto de extravasamento 33050-AF - 37 33060-AA .
Conjunto da caixa de controlo 33058 Conjunto de controlo
(inclui: caixa de controlo, 37 220v
comutador e arrancador, . . .
fusivel e conector redutor de (InClUI. passagem, cavilha de
pressio) suporte, caixa de controlo,

conjunto do aquecedor,
sonda, bomba, conjunto da
bomba e kit de mangueira)

1005091 Pinos de liberagio
h rapida

ISTA DIANTEIRA

N\

Mangueira
33063 N - - -
Conjunto da bomba para 37 220v N
(inclui: bomba, acoplamento, acessorios
a prova de vazamento, tubos retos)

33050-AA
Conjunto do aquecedor para 37 220v
(inclui: aquecedor, conectores redutores

de presso e juntas toricas)

cjreulagio

|

|

| Sonda /quecedw
| WL

| / -
) Cabo dé alimentagio

VISTA LATERAL

y/-

-—
1751645
Kit para carrinho

circulagio

Aquecedox aixa de controlo

33063 33050-AA

Conjunto da bomba para 37 220v Conijunto do aquecedor para 37 220v 32993-CF
(inclui: bomba, acoplamento, acessérios 33048 (inclui: aquecedor, conectores redutores Fusivel aquecedor,
4 prova de vazamento, tubos retos) Sonda para 37 de pressio e juntas toricas) 6,3 Amp

32993-CH

Fusivel bomba,
| Amp

INSTRUGCOES DE ORIGEM page 503 of 640



CRC 'Smartiasher

BIOREMEDIATING parts washing system

g MANUAL DE INSTRUGOES DO UTILIZADOR

PECAS DE SUBSTITUICAO

33058 33060
Conjunto de controlo 37 220v Conjunto da caixa de controlo para 37
INCLUI: passagem, cavilha de suporte, caixa de con- (inclui: caixa de controlo, comutador e
trolo, cabo elétrico, conjunto do aquecedor, sonda, arrancador, fusivel e conector redutor de
bomba, conjunto da bomba e mangueira. pressio)
/ d ( \
8
o
: 33063

Conjunto da bomba 220v para 37
INCLUI: bomba, conectores e tubagens

\ 7

33050-AA
Conjunto do aquecedor 37 220v
(inclui: aquecedor; conectores redutores de pressio
e juntas toricas)

33048
Sonda para 37
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7.2. Instalacido e configuracio
elétricas

A SmartWasher® s6 pode ser ligada a uma rede com
fonte de alimentagio de corrente alterna. A tensio
indicada na placa de identificagdo deve corresponder a
tensdo da fonte de alimentagéo. (220 VAC/ 50-60 Hz)
O equipamento sé pode ser ligado a uma fonte de
alimentagdo por um eletricista qualificado, de acordo
com a norma CEI 60364.

Qualquer quadro de componentes elétricos s6 pode
ser aberto por um eletricista qualificado.

E fundamental ligar o equipamento a fonte de
alimentagéo elétrica através da ficha fornecida. A ficha
serve para desligar completamente o equipamento
da fonte de alimentagdo principal. Ndo altere o cabo
sob circunstancia alguma. Em caso de danos nesse
cabo, ndo o repare. Substitua-o antes por um novo.
Verifique se existem danos no cabo de alimentagio
e na tomada principal antes de cada utilizagéo. Se o
cabo de alimentagéo estiver danificado, providencie
imediatamente a sua substituigio contactando o
seu Distribuidor CRC local ou por um eletricista
qualificado, para evitar possiveis riscos.

O equipamento deve ser instalado préximo de uma
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tomada elétrica com Corte por Falha de Terra (GFCI),
para que possa ser ligado facilmente. A SmartWasher®
deve ser o unico aparelho ligado a esse circuito.
O circuito elétrico deve ser protegido com um
interruptor diferencial de 30 mA.

E autorizado o uso de um cabo de extensio. Se for
utilizado um cabo de extensdo, assegure-se de que
ndo esta danificado por ter sido trilhado, perfurado,
arrastado ou outra situagdo idéntica. Proteja este
cabo de calor, dleo, bordas afiadas, etc.

O cabo de extensio deve ter uma secgio transversal
indicada no esquema elétrico e deve ser protegido
de pulverizagSes de agua. A ligagdo nio deve ficar em
contacto com agua.

Utilize o cabo de alimentagio fornecido pelo
fabricante. O mesmo se aplica quando substitui o
cabo de alimentagéo. Para detalhes sobre o modelo,
consulte o capitulo 7.1 deste manual de instrugdes.
Se os acoplamentos do cabo de alimentagédo ou do
cabo de extensio forem substituidos, devem ser
garantidas a protegdo contra salpicos e a estanqueidade
mecanica. Para os valores de ligagdo, consulte a placa
de identificagdo/dados técnicos.

Nunca toque na tomada de alimentagéo principal com

as mios molhadas.
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8 lizacdo e aplicagdo

O equipamento s6 pode ser utilizado por pessoas que
tenham recebido formagio para manusear o mesmo,
com qualificagdes e experiéncia comprovadas na sua
utilizagdo ou a quem tenham explicitamente atribuido
a tarefa de manusear o equipamento.

O equipamento nio pode ser utilizado por funcionarios
com menos de |8 anos de idade ou por funcionarios
que nio tenham recebido formagio adequada.

A SmartWasher® e respetivas ferramentas devem ser
verificadas antes da sua utilizagdo para garantir o seu
funcionamento adequado e seguro. De outro modo,
o equipamento ndo pode ser utilizado.

O operador deve utilizar o equipamento adequadamente.
A maquina destina-se a limpar pegas em fabricas que
processam pegas metalicas e que realizam manutengao
a instalag&es.

O:s liquidos desengordurantes (OzzyJuice®) entregues
com esta maquina e as respetivas mantas com filtragem
microbiolégica (OzzyMat®) devem ser utilizados na
maquina, para que esta funcione adequadamente.

A utilizagdo de outros liquidos desengordurantes pode
prejudicar ou evitar a biodegradagio dos residuos de
graxas e Oleos.

Nao utilize outros liquidos desengordurantes, tais como
diluentes ou liquidos inflamaveis ou explosivos, ...

O equipamento deve ser instalado sobre uma base
horizontal e firme que nio permita a penetragio de
liquidos.

A maquina n3o se destina a eliminagio de 6leos usados.
Se forem utilizadas grandes quantidades de gasolina,
querosene, 6leos de motores, diluentes, dlcool mineral,

agentes anticongelantes ou substincias idénticas, estas
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podem infiltra-se na maquina. Isto pode prejudicar a
biodegradagao normal do 6leo/graxa pelos micrébios.
Nao é permitido utilizar o equipamento em locais
perigosos. (P. ex., ambientes explosivos, fechados, ...).
Se o equipamento for utilizado em éreas perigosas (p.
ex., bombas de combustivel), devem ser cumpridas as
disposigSes de seguranga correspondentes.
Quando estiver a trabalhar com o equipamento, o
operador deve ter em consideragdo as condigbes
ambientais de trabalho e ter em atengdo as outras
pessoas que trabalham na area circundante.
Todas as pegas condutoras de corrente na area de
trabalho devem ser protegidas contra jatos de agua.
Nao limpe

- materiais que contenham amianto ou outras

substancias perigosas para a saude;
- componentes que entrem em contacto com
alimentos;

- partes do corpo humano;

- ferramentas de pintura.
Use equipamento de protegdo pessoal adequado contra
pulverizagdes de agua - especialmente, 6culos e luvas
de protegéo.
Se o liquido desengordurante entrar em contacto com
os olhos, lave-os cuidadosamente com agua e consulte
imediatamente um médico se tiver engolido liquido.
A bacia da SmartWasher® deve proporcionar uma
plataforma estavel para a limpeza das pegas. A
capacidade méaxima de carga esta indicada no capitulo
deste manual de instrugdes do utilizador.
Antes de utilizar os modelos SW23 e SW37, as rodas

giratorias devem ser bloqueadas.
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9. Funcionamento:

Inicio

Retire a embalagem a SmartWasher®.

Instale o equipamento conforme descrito no p. 7.1
deste manual de instrugdes.

Remova o cesto e a manta OzzyMat®.
Dependendo do modelo, adicione cuidadosamente *
60 ou * 95 litros de OzzyJuice® a SmartWasher®,
vertendo lentamente a solugio diretamente na cuba.
Ligue a SmartWasher® a fonte de alimentagio
principal (220 VAC).

O sinal “Adicionar liquido” deve desligar quando tiver
sido adicionado Ozzy)uice® suficiente.

Note que o aquecedor nio ira funcionar se o sinal
“Adicionar liquido” estiver aceso.

A sua SmartWasher® deve estar ligada 24 horas por
dia, 7 dias por semana, a fim de manter a temperatura
ideal.

Dependendo da solugdo OzzyJuice® entregue com
a sua SmartWasher®, o termostato vem predefinido
para manter o liquido a uma temperatura de 40°C
e 46°C (+ 1°C). Esta temperatura proporciona as
condigbes 6timas para uma limpeza eficaz e a atividade
dos micrébios Ozzy.

- Se, ap6s um periodo razoavel de aquecimento,
a temperatura do liquido parecer demasiado
elevada ou baixa, consulte a secgdo de resolugio
de anomalias no capitulo || deste manual de
instrugdes.

- A SmartWasher® utiliza um liquido especialmente
formulado, designado Ozzy|uice®. Trata-se de
uma solugdo desengordurante que fornece uma
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combinagdo de caracteristicas excelentes de
limpeza, seguranca e nutrigao para os microbios
Ozzy. O Ozzyuice® é fornecido em recipientes
de 20 litros prontos a utilizar.

Se a temperatura descer abaixo da temperatura
minima, o sistema manter-se-a limpo, mas a
descontaminagio dos hidrocarbonetos pela
colénia de micrébios Ozzy ira abrandar. No
entanto, os micrébios nio morrerdo. A colénia
de micrébios Ozzy tornar-se-a mais ativa quando
a temperatura do liquido alcangar os limites de

temperatura acima indicados.

9.2. Funcionamento

O aquecedor so6 entra em funcionamento quando o
nivel do liquido se torna criticamente baixo. Eleve a
cuba e verifique o nivel do liquido.

Para ajudar a monitorizar e manter o nivel adequado
de liquido, a SmartWasher® esta equipada com uma
luz de “Adicionar liquido”. Quando a luz “Adicionar
liquido” se acende no aquecedor, a unidade (incluindo
o aquecedor) desliga automaticamente até que seja
adicionado OzzyJuice®.

Adicionar Ozzy)uice®: Afaste o fundo falso da
OzzyMat® e verta lentamente um recipiente cheio
(de 20 litros) diretamente na cuba da SmartWasher®.
O sinal “Adicionar liquido” deve desaparecer quando
tiver terminado o processo.

O sinal de “Adicionar liquido” desliga e o aquecedor
é reativado automaticamente.

Coloque as pegas a limpar sobre a superficie de
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enxaguamento do equipamento. A capacidade maxima
de carga esta indicada nos dados técnicos deste manual
de instrugbes do utilizador, no capitulo 4.

Ligue a bomba.

Abra a valvula de corte da ferramenta de limpeza

utilizada.

9.3. Desligar

* Depois da limpeza das ferramentas, desligue a bomba.

Caso nio o faga, havera uma perda desnecessaria de
oleo desengordurante (Ozzy)uice®), causada pela

evaporagao.
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Notas:
* Abomba desliga-se automaticamente apés 10 minutos.

Para reiniciar, pressione rapidamente “OFF” e “ON”
na bomba.

Desligue a bomba em caso de falha de energia. Se
a bomba se mantiver ligada (“ON”) durante uma
falha de energia, reiniciar-se-a assim que a energia
for restaurada.

Se a falha de energia se mantiver por um periodo
prolongado, deverio entdo ser adicionados novos
micrébios ao liquido desengordurante. Substitua a
manta de filtragem (OzzyMat®).

Pode ser utilizado um intensificador de micrébios,
designado “OzzyBooster®”, para aumentar ou
promover a atividade microbiana no sistema
SmartWasher® . Aumenta efetivamente a densidade
dos micrébios Ozzy® no liquido Ozzyjuice®.

Se o corte de energia se prolongar por mais do
que algumas semanas, adicione mais um recipiente
OzzyBooster® a SmartWasher®.
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10. Manutenc3o e reparacao

10.1. Realizacio da manutencio e
reparaciao

® Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte de
alimentagdo principal antes das operagées de limpeza
e manutengdo e/ou reparagio.

® Use equipamento de protegdo individual adequado
(p. ex., oculos, luvas, etc.)..

® Prepare antecipadamente iluminagio adequada
e suficiente para os trabalhos de manutengio e
reparagao.

® Os trabalhos de reparagdo e manutengio sé podem
ser executados por pessoal devidamente formado
nesta area e que conhega bem o equipamento e os
respetivos regulamentos de seguranga (contacte o
seu distribuidor CRC local).

e Utilize apenas acessorios e pegas sobressalentes
que tenham sido aprovados pela CRC Industries
Europe. A utilizagdo esclusiva de acessorios e pegas
originais assegura um funcionamento seguro e sem
problemas do equipamento durante toda a sua vida
util. (Consulte o capitulo 7 deste manual de instrugdes,
para referéncias).

e O equipamento movel utilizado para fins comerciais
pode estar sujeito a inspegdes de seguranga, de acordo

com a regulamentaggo nacional.
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10.2. Frequéncia das manutencgdes
10.2.1. Diaria

- Verifique a informagao sobre danos e desgaste
na secgdo “geral”. Se existente, consulte o
capitulo 10.1.

- Mantenha-se atento a luz “Adicionar liquido”.
Se a lampada indicadora estiver acesa, adicione
liquido Ozzy)uice® ao equipamento.

- Normalmente, deixe o equipamento limpo.

10.2.2. Semanalmente

qu.,i.d. [T I.

s R

Manutencdo com OzzyMat FL-4

- Assegure-se de que a bomba no esta a funcionar.

- Remova o fundo falso da cuba.

- Destaque e retire a camada superior da
OzzyMat® e torga-a para retirar o liquido em
excesso. Depois, elimine a camada de acordo
com os seus regulamentos locais.

- Volte a colocar o fundo falso no seu lugar.
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10.2.3. Mensalmente

A manta OzzyMat® apanha residuos e sujidades tdo
pequenas quanto 50 micrones. Funciona eficazmente,
mesmo quando aparenta estar suja. A dada altura,
contudo, torna-se saturada e incapaz de deixar passar o
liquido livremente e tem de ser substituida. O OzzyMat®
FL-4 multicamadas tem a vantagem de lhe permitir ir
retirando camadas entre as substituigdes de mantas.

Para manter a eficacia e o desempenho do -
Ozzy)uice®, deve manter ou substituir a |
manta OzzyMat® uma vez por més.

Substituicio da OzzyMat® FL-4

- Assegure-se de que a bomba n3o esta a
funcionar.

- Remova o fundo falso da cuba.

- Remova a ultima camada da manta OzzyMat®
suja e coloque num dos lados da grelha porta-
filtros.

- Retire a nova manta OzzyMat® da bolsa plastica
e disponha-a sobre o topo da grelha porta-
filtros, com a face branca voltada para cima.

Esprema qualquer liquido em excesso da manta usada
para a nova OzzyMat® E importante espremer a
OzzyMat® usada antes de a descartar.

Pegue na manta OzzyMat® usada e coloque-a dentro da
bolsa plastica de onde retirou a nova.

Volte a colocar o fundo falso no seu lugar.

Elimine a manta OzzyMat® usada de acordo com os

regulamentos locais.
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10.2.4. Anualmente

Sugerimos que realize pelo menos uma manutengédo
anual. Basta realizar a manutengio anual descrita abaixo:
- Bombeie o liquido para um recipiente adequado,
até drenar a maquina.
- Desligue a SmartWasher®.
- Retire apenas os grampos de fixagdo antes de
remover a cuba.
- Remova a cuba da base, inspecione e remova
quaisquer residuos que possam se ter acumulado
no fundo da unidade.

Limpe a base com agua para remover quaisquer
detritos.

Inspecione visualmente o estado das mangueiras,

conectores, etc.

Se tudo parecer estar em boas condigdes de
funcionamento, volte a montar a cuba, verta o
liquido Ozzy)uice® necessario na SmartVWasher®
e instale o fundo falso com OzzyMat®.

Assegure-se de que, durante a reinstalagdo, os
componentes (p. ex. mangueiras, ...) N30 entram

em contacto com o elemento de aquecimento.

Nzo esquega de repor os pinos de seguranga nos
respetivos lugares.

Se falhar a manutengio da SmartWasher®, pode
ainda assim aproveitar o liquido.

Adicione OzzyBooster® para um fornecimento
adicional de micrébios que tornara o liquido
novamente conforme.

- Se o liquido desenvolveu um odor ou apresentar
descoloragio, contacte o seu distribuidor local.
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I 1. Resoluciao de anomalias

PROBLEMA

AGAO CORRETIVA

Liquido frio

Se o nivel de liquido da SmartWasher estiver baixo, o aquecedor desliga automaticamente.

- Verifique se os indicadores “Adicionar liquido” estdo acesos. O nivel de liquido na maquina
deve ser de aproximadamente 28 cm quando esta baixo.

- Se a luz “Adicionar liquido” estiver acesa, adicione um recipiente completo (20 litros) de
Ozzy)uice®. A luiz indicadora deve desaparecer.

- Conceda um periodo razoavel para o aquecimento e volte a verificar.

Liquido
sobreaquecido

Se o liquido se tornar extremamente quente e ultrapassar os 49°C, desligue a SmartWasher®
da tomada e contacte o seu distribuidor local CRC.

Derrame de

- O derrame de OzzyJuice® torna o piso escorregadio. Tenha cuidado quando caminhar

OzzyJuice® proximo de liquido derramado.

- Para limpar um derrame acidental de liquido novo, nio usado, absorva o produto com um
material absorvente (ou lave o produto derramado até escoar para o esgoto sanitario mais
proximo).

- Se o liquido Ozzy)uice® tiver sido usado, deve eliminar o derrame de acordo com os
regulamentos locais.

- Se o deixar secar, o liquido ira formar uma mancha pegajosa no chdo que, quando himida,
se tornara novamente escorregadia.

Demasiado - Desligue a SmartWasher® na tomada e levante a cuba para fora da base.

oleo - Remova o 6leo em excesso do nivel superior do OzzyJuice® ou coloque ai uma almofada
descarregado absorvente, absorva o 6leo e elimine-o de acordo com os regulamentos locais.

no sistema - Em casos extremos, pode ser necessario substituir todo o liquido OzzyJuice® da SmartWasher®.

Elimine o OzzyJuice® e a OzzyMat® de acordo com os regulamentos locais.

Se substituir todo o Ozzyuice®, lave a base da SmartWasher para remover todo o éleo e
sujidade em excesso.

Quando a unidade tiver sido limpa, reinstale a cuba (sem o fundo falso e a manta OzzyMat®) e

adicione 60 ou 95 litros de liquido Ozzyuice® novo (dependendo do modelo da SmartWasher®).

- Reinstale o fundo falso com uma nova manta OzzyMat® .
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PROBLEMA

AGAO CORRETIVA

Perda excessiva

Em utilizagdes normais, deve adicionar um recipiente de 20 litros de Ozzy)uice® aproximadamente

de liquido a cada 6 a 8 semanas. Uma “utilizagdo normal” corresponde ao equivalente a varios utilizadores
num dia de 10 horas numa unidade standard de manutengio, reparagdo e operagdes ou a
varios utilizadores numa unidade de reparagées com varios cais.

a) Verifique a temperatura do liquido. Se a temperatura estiver acima dos 49°C, a sonda niao
esta a funcionar adequadamente. As temperaturas superiores a 49°C irdo aumentar a
taxa de evaporaggo.

b) Examine de perto o ponto onde a cuba assenta na base. Existem algumas folgas? A base esta
curvada? A cuba esta deformada? A SmartWasher funciona num sistema fechado; quaisquer
folgas existentes irdo criar espago para a entrada de ar e para a saida da condensagio.

A SmartWasher® esta a ‘“vazar’? De onde provém o ‘“vazamento”?
Assegure-se de que o bocal e a escova estdo a escoar para a cuba.
E se o liquido estiver a vazar do corpo da base?
A base tera de ser substituida.
Se nenhum dos problemas acima se aplicar; este descarta qualquer outro problema com a
proépria lavadora SmartWasher® .
Assegure-se de que esta ciente, bem como os seus colaboradores, de que determinadas
praticas podem provocar uma utilizagio excessiva de liquido Ozzy)uice®.
Nivel de liquido | Assegure-se de que as valvulas na base do bocal e da escova estéo abertas.

baixo ou nulo

na escova/bocal

Se for necessario um caudal mais forte em qualquer um dos dispositivos, rode a valvula do
que ndo estiver a ser utilizado até que feche.

As mangueiras desde a bomba até ao bocal e escova podem estar obstruidas, comprimidas
ou desligadas. Verifique as mangueiras desde a bomba até ao bocal, assegurando-se de que
estdo na ordem de funcionamento correta.

Certifique-se de que o nivel de liquido na SmartWasher® nio esta baixo.

As ligagSes das mangueiras devem estar bem apertadas e sem vazamentos.

A bomba é fornecida com um ano de garantia de fabrica. Se a bomba estiver defeituosa,
contacte o seu distribuidor CRC local para solicitar a sua substitui¢do ao abrigo da garantia

(se aplicavel). Tenha & m3o o nimero de série da unidade SmartWasher® quando telefonar.
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12. Aspetos ambientais

Verifique os regulamentos locais. Podera ser possivel eliminar a sua manta OzzyMat™ como residuo sélido ou

junto com as suas outras mantas absorventes.

- Os materiais de embalagem da SmartWasher® podem ser reciclados. N3o os elimine

com os residuos domésticos, coloque-os na reciclagem.

- Oleos, gasoéleo, gasolina, etc. devem ser eliminados em conformidade com os

‘ regulamentos nacionais de modo ambientalmente correto.
l - Os residuos de 6leos minerais contaminados ndo devem ser eliminados para o

solo, agua ou para a rede de esgotos.

- As mantas filtrantes e os liquidos desengordurantes devem ser eliminados em

conformidade com os regulamentos nacionais de modo ambientalmente correto.

- O equipamento e seus componentes contém materiais valiosos reciclaveis. Como
tal, ndo os elimine no ambiente. Leve-os até um ponto de recolha reconhecido,
para uma reciclagem adequada.

Os seguintes cédigos UE para residuos sélidos sio aplicaveis as mantas filtrantes e liquidos desengordurantes:

OzzyMat® 130899 - Residuos de éleo
Ozzy)uice® SW-I

Ozzy)uice® SW-XI
Ozzy)uice® SW3-3
Ozzy)uice® SW6-3

070601 — Liquidos de limpeza
aquosos devido ao uso de liquidos

desengordurantes
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13. Perguntas frequentes

O que é a BIORREPARAGAO?

A biorreparagio consiste no uso de agentes bioldgicos,
tais como micrébios ou plantas, para a decomposigio
ou neutralizagdo de “substdncias perigosas” ou
“contaminantes”, removendo desse modo os quimicos
perigosos do ambiente. O processo de biorreparagio
esta identificado pela Agéncia de Protegdo Ambiental
(EPA) como uma das tecnologias inovadoras.

Em que difere a “biorreparacao” da
“biodegradacio’?

A BIORREPARAGAO consiste no uso de agentes
naturais bioldgicos, tais como micrébios ou plantas,
para a decomposigdo ou neutralizagio de “substancias
perigosas” ou “contaminantes”. POR EXEMPLO: Na
SmartWasher®, os agentes naturais bioldgicos, ou
micrébios Ozzy, decompdem os contaminantes a base
de carbono (graxas e 6leos) e transformam-nos em
diéxido de carbono indcuo e agua. BBODEGRADAGAO
significa que uma substéncia ou mistura ¢ sujeita aos
agentes bioldgicos ou pode ser decomposta por eles

em compostos mais pequenos.

O que sdo os Ozzy®?

“Ozzy” refere-se ao nome que escolhemos para o
composto de micrébios ndo patogénicos (inofensivos
para os seres humanos) no sistema SmartWasher. Os
nossos microbios, o Ozzy e os seus amigos, comem os
residuos nocivos de hidrocarbonetos acumulados na
SmartWasher e transformam-nos em quantidades muito

reduzidas de diéxido de carbono e agua. Este tipo de
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micrébios ja é utilizado ha muito em varias aplicages
de biorreparagio, tais como em derrames de petréleo,
incluindo o derrame do Golfo do México em 2010 e o
acidente de Exxon Valdez em 1989.

O que acontece a graxa, d6leos e outros
contaminantes na SmartWasher?

As graxas, Oleos e outros contaminantes sio
biorreparados na SmartWasher®, isto é, transformados
em produtos derivados ndo perigosos, como diéxido de
carbono e agua. Particulas em suspensdo, como areia,
brita fina e particulas de pintura sdo apanhadas pela manta
OzzyMat® para serem eliminadas apropriadamente.

Qual a eficacia de limpeza do liquido
Ozzy)uice?

O Ozzy)uice® é extraordinariamente poderoso e limpa
extremamente bem. O liquido OzzyJuice® é um agente
tensioativo que decompde a tenséo superficial entre a
gordura e a pega em vez de a dissolver; a gordura sai de
facto das pegas e estas ficam limpas. Note que mesmo
que o liquido OzzyJuice® limpe de um modo diferente
comparativamente aos solventes perigosos e alcodis

minerais, limpa com igual eficacia.

O Ozzy)uice limpa carburadores, transmissdes,
aluminio, travées e qualquer outra peca na
minha oficina?

SIM. O liquido OzzyJuice® ndo s6 é eficaz nessas pegas,
como também nio ira danificar as pegas que estdo a ser

limpas, tais como acessérios em borracha ou plastico.
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Tal como acontece com todas as solugGes de limpeza,
algumas pegas demoram mais tempo a ficar limpas do
que outras, devido ao nivel e tipo de sujidade encontrada.

Com que frequéncia devo mudar o liquido
(Ozzy)uice®)?

Se muda normalmente a sua manta OzzyMat® pelo
menos uma vez por més, em utilizages normais e com
manutengdo adequada, ndo devera ter nunca de mudar
o liquido usado OzzyJuice® transportado. Esta é uma
das maiores vantagens do sistema SmartWasher®. Os
micrébios Ozzy limpam os contaminantes do liquido ao
longo do processo de biorreparagio. Isto permite-lhe
ficar com OzzyJuice® limpo para utilizar dia ap6s dia.

Porque é a SmartWasher aquecida?

Duas razdes: Primeiro, mantém os Ozzy a comer
a um nivel ideal, para que limpem o liquido o mais
rapidamente possivel. Em segundo lugar, a solugdo
morna simplesmente limpa melhor do que a solugio
fria. Vantagem extra da solugéo quente: torna o trabalho

mais confortavel, especialmente no inverno.

Porque o liquido Ozzyjuice nao danifica

as minhas mios, como acontece com os
diluentes?

O OzzyJuice® contém uma féormula com pH neutro,
ndo caustica e aquosa que ndo seca, nio fissura, nem
irrita a pele. Os diluentes sdo causticos e puxam as
células adiposas da pele, podendo causar secura extrema,
vermelhidao, bolhas e outros problemas dermatologicos.
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Posso utilizar o liquido OzzyJuice em outras
lavadoras de pecas?

Nio recomendamos a utilizagio do Ozzyuice®
em outras lavadoras de pegas. O Ozzyjuice® e a
SmartWasher foram criados para trabalhar em conjunto
com determinadas variaveis, tais como temperaturas
especificas, compensagio de espuma, entre outras.
Tenha também em conta que os micrébios Ozzy estio
na manta OzzyMat® e se o liquido OzzyJuice®for utilizado
noutra maquina, nio estario la os micrébios Ozzy para

limparem o liquido.

Quanto dleo posso colocar na SmartWasher
de uma sé6 vez?

Como em todas as lavadoras de pegas, os excessos de
graxas, 6leos e liquidos devem ser eliminados antes
de lavar as pegas. A SmartWasher tem capacidade
para tratar pegas grandes, duras e sujas, mas ndo foi
projetada para, nem deve ser tratada como um depésito
de residuos de 6leo.

Posso utilizar outros liquidos na minha
Smartwasher?

O sistema de lavagem de pegas SmartWasher
foi meticulosamente desenvolvido para trabalhar
eficientemente como um todo: SmartWasher®,
OzzyJuice® e OzzyMat®. O uso de outras solugées
pode danificar a maquina ou destruir os Ozzy, eliminando
assim as vantagens da SmartWasher®. A utilizagio de

outras solugbes na SmartWasher® anulam a garantia.
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A SmartWasher® pode sobreaquecer se o nivel
do liquido Ozzy)uice® estiver baixo?

NAO. O aquecedor é automaticamente desativado
quando a luz indicadora “Adicionar liquido” se acende.
Embora a bomba continue a funcionar, o aquecedor sé
¢ reativado até a totalidade do recipiente de 20 litros
de Ozzy)uice® ser adicionado ao sistema e o indicador
luminoso tiver se apagado.

Posso simplesmente adicionar agua a
SmartWasher para ajustar o nivel do liquido?
NAO. A adi¢io de agua ira diluir o Ozzyuice®,
impactando gravemente o seu desempenho.

Com que frequéncia devo adicionar liquido
OzzyJuice® a SmartWasher®?

A SmartWasher® vem equipada com um indicador
luminoso “Adicionar liquido” que acende quando o
nivel do liquido estiver baixo. Quando a luz acender,
adicione simplesmente o conteido de um recipiente
de 20 litros de OzzyJuice® para restabelecer o nivel
normal do liquido. Em média, adicionara um recipiente
de 20 litros de OzzyJuice® aproximadamente a cada seis

a oito semanas.

Como é que o Ozzy consegue decompor o
dleo e a graxa?

Uma vez ativados, o Ozzy e os seus amigos estdo
constantemente a comer. Pressupondo que o sistema
esta a funcionar nas condigGes ideais (temperatura do
OzzyJuice® entre 40°C e 46°C e a manta OzzyMat®
regularmente substituida (pelo menos uma vez a
cada 30 dias), a taxa a que os hidrocarbonetos sio
reparados pode aproximar-se dos 80% a cada sete dias.
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As anilises realizadas em amostras de Ozzy)uice® usado
apos ter atuado em sistemas SmartWasher® mostram
consistentemente niveis de 6leo e graxas de valores
de 1.400 partes por milhdo. COMPARATIVAMENTE,
os sistemas de limpeza aquosa usados, mas sem
biorreparagéo, atingem em média 20.000 partes por
milhdo de 6leo e graxa.

Ha algo que destrua os micrébios Ozzy?

SIM. Qualquer biocida formulado para matar micrébios,
tais como a lixivia e o Lysol™ consegue destruir os Ozzy;
os quimicos que matam organismos vivos e venenos para

ratos podem ser nocivos para os Ozzy.

Quando e com que frequéncia se deve
adicionar liquido e que quantidade?

Deve ser adicionado todo o contetido de um recipiente
de 20 litros de OzzyJuice® quando a luz “Adicionar
liquido” acende. O sistema foi desenvolvido para alertar
os utilizadores do momento em que devem adicionar
liquido. Note que a luz continuara acesa enquanto a o
liquido for reduzido e sera necessario alcangar o nivel
de funcionamento adequado. Se a luz “Adicionar liquido”
estiver acesa, o aquecimento do liquido de limpeza é
desligado. Please note that in this

Por quantas horas por dia se deve manter a
bomba em funcionamento?

Quanto mais a bomba funcionar, mais evaporagio
havera. Nunca deixe a bomba a funcionar quando a
SmartWasher® nio estiver a ser utilizada.
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Com que frquéncia devo substituir a manta
OzzyMat®?

Pelo menos uma vez por més. Este gesto simples
realiza trés agdes: Em primeiro lugar, evita que os
contaminantes retidos alcancem niveis inadequados.
Em segundo lugar, os micrébios Ozzy sdo introduzidos
no sistema SmartWasher através da OzzyMat®. De cada
vez que substituir a manta OzzyMat®, introduz micrébios
Ozzy frescos a colénia de micrébios existentes, o que
mantém o sistema a funcionar a um nivel ideal. Por
ultimo, a substituigido da manta OzzyMat® evita que os
residuos se acumulem na base da unidade. Se a manta
OzzyMat® nio for substituida com regularidade e ficar
obstruida, podem escoar contaminantes grandes para
o reservatorio através dos furos de extravasamento da

cuba, podendo causar acumulagio de residuos.

Como devo eliminar a manta OzzyMat®?

Em muitas areas, a OzzyMat® pode ser eliminada sem
ser lixiviada, devidamente lacrada e como residuo sélido.
Mas devera sempre ser eliminada de acordo com as

regulamentagées nacionais.

O que devo fazer se a manta OzzyMat® ficar
obstruida com gordura?

A manta FL-4 OzzyMat® contém 4 camadas que devem
ser retiradas semanalmente, o que ajuda a eliminar
obstrugbes desnecessarias. Se estiver a usar a FL-4
OzzyMat®, devera assegurar-se de que esta a retirar as
camadas individuais semanalmente. Substitua a manta
OzzyMat® completa na 4* semana OU todos os meses.
Verifique se removeu toda a gordura em excesso, sujidade
e detritos antes da lavagem.
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A OzzyMat® fica obstruida e provoca a
acumulacio do liquido na cuba?

Se o liquido recuar dentro da cuba e nio estiver a drenar
bem através da OzzyMat®, havera mais evaporagio e
a luz indicadora de liquido reduzido pode acender-se
prematuramente porque o liquido estara na cuba e

nio na base.

Quantos utilizadores e quantas horas por dia é
utilizada a SmartWasher®?

Isto ira ajuda-lo a determinar se a maquina tem uma taxa
de utilizagdo alta, normal ou reduzida. Se a utilizago for

superior ao normal, tera um maior consumo de liquido.

Quando é que notou a alteracdo de consumo?

Se o consumo de liquido decorreu normalmente por
um determinado periodo de tempo e tiver aumentado
muito recentemente, verifique se houve alguma alteragio
recente. (Novos funcionarios, mais funcionarios, mais

pegas para limpar, mais horas de utilizagio, etc.)

Os utilizadores estdo a espremer o excesso

de liquido da OzzyMat® para a cuba depois de
instalarem uma nova manta OzzyMat®?

Ao substituir uma manta OzzyMat® usada, esprema

para extrair o liquido em excesso.

E se o liquido apresentar descoloragio ou
exalar um odor?

O OzzyJuice® pode escurecer devido s cores das pegas
sujas desbotarem para os 6leos ou graxas. Isto nio afeta
a capacidade de limpeza. Se o liquido exalar um odor
forte, pode ficar contaminado e devera contactar o seu
distribuidor CRC local.
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14. Isencbes de responsabilidade e garantia

14.1. ISENGOES DE
RESPONSABILIDADE

A SmartWasher® foi especialmente projetada para remover
Sleos e graxas em pegas automaoveis e industriais e reparar
subsequentemente os residuos. Ndo é recomendada qualquer
outra utilizagdo deste sistema, tal como ai depositar 6leo
usado, o que causara danos no sistema.

A CRC Industries Europe nio se pode responsabilizar
por quaisquer danos resultantes de um uso impréprio,
inadequado ou n3o autorizado.

Além disso, embora a CRC Industries Europe tenha realizado
uma série de anélises a mantas OzzyMats® e a liquidos usados
e tenha concluido que estes produtos nio sdo perigosos,
recomendamos firmemente que sejam consultados os
regulamentos locais de eliminagdo de residuos antes de
eliminar produtos usados da CRC Industries Europe.

A CRC Industries Europe néo aceita qualquer responsabilidade
ou obrigagio em caso de falha no cumprimento da

regulamentagio local por parte dos utilizadores.
14.2. GARANTIA

A SmartWasher destina-se exclusivamente a uma utilizagdo
profissional. Todas as pegas da SmartWasher tém uma
garantia de um ano, com excegdo das pegas de desgaste
normal (escova, filtros, tubos flexiveis, etc.) e quaisquer pegas
que possam ter sido danificadas de vido a uma utilizagao
incorreta, negligéncia, acidente ou incumprimento das das
instrugées manutengio escritas e constantes no presente
Manual. A CRC Industries substituira, sem encargo para

o distribuidor (comprador original), quaisquer pegas com
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defeitos identificados no material, quando estas forem
devolvidas ao Centro de Distribuigdo Europeu, localizado
em Zele, na Bélgica. As despesas de transporte ficardo a
cargo do distribuidor original.

A garantia é valida a partir da data da fatura do distribuidor
relativa a3 SmartWasher. Em caso de reclamagéo nos termos
da garantia, a serd necessaria a fatura original ou cépia
desta como comprovativo de compra. A SmartWasher
foi desenvolvida para a utilizagdo descrita nas instrugdes
de funcionamento. Qualquer alteragdo realizada na
SmartWasher ou a utilizagdo de pegas de substituigdo ndo
aprovadas pela CRC resultara na anulagdo da garantia. Além
disso, a utilizagdo de consumiveis para além dos que constam
do manual, nomeadamente o OzzyJuice SW-1, SW-3, SW-6 e
SW-XI e quaisquer outros liquidos adicionais subsequentes
da série SWV, os Filtros e a OzzyMat FL-4, resultara na
anulagio da garantia.

O fabricante nao pode de modo algum ser responsabilizado
por quaisquer danos causados pela utilizagdo da lavadora de
pegas de outra forma que n3o a recomendada nas instrugdes
de funcionamento, nas fichas técnicas e na ficha de dados
de seguranga dos produtos associados.

Todas as outras garantias (expressas ou implicitas) quanto a
qualidade, condigio, descrigdo, conformidade com a amostra
ou adequagio para fins (estatutarios ou outros) que nio
estejam expressamente definidos neste [Manual] estio
excluidas em toda a extensdo permitida por lei . O fabricante
ndo sera em circunstancia alguma responsabilizado por danos
consequentes. O fabricante reserva-se o direito de efetuar
alteragGes de concegdo ou melhorias nos seus produtos sem
que tal implique por si s6 qualquer obrigagdo de instalar o

mesmo produto vendido anteriormente.
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I15. Declaracdao de conformidade CE (conf. MD2006/42/CE)

Fabricante:

CRC Industries, Inc.

8 Meca Way, Norcross
GA 30093 EUA

A CRC Industries, Inc., declara pelo presente que a maquina abaixo indicada cumpre, tanto no que respeita a
concegdo como a construgio, todos os requisitos relevantes de salide e seguranga nos termos das Diretivas UE
infracitadas. A presente declaragio perdera a sua validade se a maquina for alterada sem a nossa autorizagao prévia.
Produto: SmartWasher® SW-23 / SW-25 / SW-28 / SW-37

Numero de série: (ver a placa de identificagdo do equipamento)

Diretivas UE relevantes:

MD2006/42/CE — Diretiva de Maquinas

LvVD2014/35/CE — Diretiva de Baixa Tensdo

EMC2014/30/UE — Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

Normas harmonizadas aplicadas: EN12100:2010, IEC60335-1 (2012+A1:2014)

O abaixo assinado declara que o equipamento especificado foi desenvolvido, concebido e produzido de acordo
com os requisitos das diretivas UE acima mencionadas, sob a exclusiva responsabilidade da CRC Industries, Inc..

Assinatura: Mﬂtﬂ Pudsuck,

Data: 24-AUG-2020

Cargo do signatario: Diretor de Assuntos Regulatérios
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Esquema elétrico

Nota: As fichas de seguranga de materiais do OzzyJuice®estio disponiveis livremente no sitio Web da CRC Industries
BV. Se nio tiver acesso as mesmas através da Internet, pode solicitar uma cépia ao seu distribuidor CRC local.
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