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H05VV5-F (EN 50525-2-51)
Hoge acceptatie in Europa vanwege harmonisatie

Goede chemische bestendigheid

Info
Hoge oliebestendigheid
Geharmoniseerd <HAR>

Toepassing
Installatietechniek, Industriële machines, HVAC
Installatiebouw
Hoofdzakelijk geschikt voor droge en vochtige ruimtes (inclusief water/olie-mengsels); niet geschikt voor buitengebruik
Voor vaste installatie met gemiddelde mechanische belasting en toepassingen met incidenteel buigen met vrije, niet-continu
herhaalde beweging zonder trekbelasting of dwanggeleiding

Uitvoering
Fijndradige litzen van blank koper
PVC aderisolatie
PVC buitenmantel, hoge oliebestendigheid, grijs (RAL 7001)

Normreferentie en keurmerken
EN 50525-2-51

Bijzonderheden
Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Hoge oliebestendigheid

Opmerking
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv.
tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
* Handelsproduct (trade product), geen Lapp-product
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
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Technische data
Geleideridentificatie: Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
Classificatie: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Specifieke isolatieweerstand: > 20 GOhm x cm
Geleideropmaak: Fijndradig volgens VDE 0295,

klasse 5/IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius: Incidentele buiging: 12,5 x buitendiameter

Vaste installatie: 4 x buitendiameter
Nominale spanning: U₀/U: 300/500 V
Testspanning: 3000 V
Aardingsgeleider: G = met groen-geel (GR-GE)` beschermende geleider

X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik: Incidentele buiging: -5°C tot +70°C

Vaste installatie: -40°C tot +70°C
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Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede
(mm²)

Buitendiameter (mm) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km)

ÖLFLEX® 140 H05VV5-F
0011000 3 G 0,5 5,5 - 7 14.4 62.4
0011104 4 G 0,5 6,2 - 7,9 19.2 68.2
0011001 5 G 0,5 6,8 - 8,6 24.0 87.1
0011002 7 G 0,5 8,3 - 10,4 33.6 118.7
0011003 12 G 0,5 10,4 - 12,9 58.0 198
0011004 18 G 0,5 12,3 - 15,3 86.4 266.9
0011005 25 G 0,5 14,8 - 18,3 120.0 380.4
0011006 34 G 0,5 17,2 - 21,2 163.2 509
 
0011009 3 G 0,75 6 - 7,6 21.6 75.6
0011204 4 G 0,75 6,6 - 8,3 28.8 83.9
0011010 5 G 0,75 7,4 - 9,3 36.0 113.3
0011011 7 G 0,75 9 - 11,3 50.0 145
0011012 12 G 0,75 11 - 13,7 86.0 244.9
0011013 18 G 0,75 13,2 - 16,4 130.0 327.7
0011014 25 G 0,75 15,8 - 19,5 180.0 466.4
0011015 34 G 0,75 18,4 - 22,6 245.0 626.5
0011241 41 G 0,75 20,1 - 24,7 296.0 748
 
0011018 3 G 1,0 6,3 - 8 28.8 89.3
0011304 4 G 1,0 6,9 - 8,7 38.4 98.6
0011019 5 G 1,0 7,8 - 9,8 48.0 132.1
0011020 7 G 1,0 9,5 - 11,8 67.0 169.3
0011021 12 G 1,0 11,8 - 14,6 115.0 285.9
0011022 18 G 1,0 14 - 17,2 173.0 405.2
0011023 25 G 1,0 16,8 - 20,7 240.0 569.5
0011024 34 G 1,0 19,6 - 24 326.0 741.7
0011341 41 G 1,0 21,4 - 26,2 394.0 886
 
0011027 3 G 1,5 7,4 - 9,4 43.0 109.8
0011404 4 G 1,5 8,2 - 10,2 58.0 140.7
0011028 5 G 1,5 9,1 - 11,4 72.0 175
0011029 7 G 1,5 11,3 - 14,1 101.0 224.2
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0011030 12 G 1,5 13,8 - 17 173.0 361.7
0011031 18 G 1,5 16,5 - 20,3 259.0 518.3
0011032 25 G 1,5 19,8 - 24,3 360.0 729.9
0011033 34 G 1,5 23,1 - 28,2 490.0 946.6
 
0011036 3 G 2,5 9 - 11,2 72.0 162.4
0011504 4 G 2,5 10,1 - 12,5 96.0 203.3
0011037 5 G 2,5 11 - 13,7 120.0 251.1
0011038 7 G 2,5 13,6 - 16,8 168.0 326
0011039 12 G 2,5 16,8 - 20,6 288.0 553.3
0011045 14 G 2,5 18,3 - 22,7 336.0 611
0011040 18 G 2,5 20,2 - 24,8 432.0 795.2
0011041 25 G 2,5 24,2 - 29,6 600.0 1109.6
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