
ITALIANO 

 
 

Scheda tecnica del prodotto 

Codice: 123-1937, 1231937, 1231990, 
1231991, 1231992, 1231993, 1231994, 
1231995 & 1231996 
TERMOMETRO DIGITALE RS PRO 



Caratteristiche 
ºC o ºF selezionabile dall'utente 
Risoluzione selezionabile dall'utente 0,1ºC o 1ºC (0,1ºF or 1ºF) 
Termocoppie di tipo K 
Doppio ingresso di termocoppia, Max hold e Data hold 
Temperatura differenziale (T1-T2) 
Funzione SCAN (T1, T2, T1-T2, MAX. HOLD. ..... ) 
La funzione di offset elettronica consente di compensare gli errori della 
termocoppia e aumentare al massimo l'accuratezza dello strumento 
Lo spegnimento automatico (modalità Sleep) prolunga la durata della 
batteria Ampio display LCD di facile lettura con retroilluminazione 

 
 
 

SPECIFICHE 
Elettrico 
Scala di temperatura: 

Celsius (ºC) o Fahrenheit (ºF) selezionabile dall'utente 
 

Intervallo di misurazione: 
da -50 ºC a 1300 ºC, da -58 ºF a 2000 ºF 

 
Risoluzione:1 ºC o 1 ºF, 0,1 ºC o 0,1 ºF 
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Precisione: 
La precisione è specificata per le temperature d'esercizio comprese tra 
18ºC e 28 ºC (da 64 ºF a 82 ºF), per 1 anno, senza includere l'errore 
della termocoppia. 

± 2 ºC ---------------------- da 50 ºC a 0 ºC 
± 4 ºF -----------------------da 58 ºF a 32 ºF 
± (0,5% lettura +1 ºC) --- da 0 ºC a 1000 ºC 
± (0,8% lettura+1 ºC) --- da 1000 ºC a 1300 ºC 
± (0,5% lettura+2 ºF) ---- da 32 ºF a 2000 ºF 

 
Coefficiente di temperatura: 
0,1 volte la specifica di precisione applicabile per ºC da 0 ºC a 18 ºC e da 
28 ºC a 50 ºC (da 32 ºF a 64 ºF e da 82 ºF a 122 ºF). 
Protezione di input: 
Tensione di ingresso massima 24 V CC o 60 V rms CA su qualsiasi 
combinazione di pin di input. 
Gamma di lettura: 2,5 volte al secondo. 
Connettore di input: 
Accetta connettori per termocoppia miniaturizzati standard (poli piatti 
distanziati di 7,9 mm da centro a centro). 

 
Ambiente 
Gamma d'esercizio in ambiente: 
da 0 ºC a 50 ºC (da 32 ºF a 122 ºF) 

 
Temperatura di conservazione: 
da -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a 140 ºF) 

 
Umidità relativa: 
da 0% a 80% (da 0 ºC a 35 ºC) (da 32 ºF a 95 ºF) 
Da 0% a 70% (da 35 ºC a 50 ºC) (da 95 ºF a 122 ºF) 
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Generale 
Display: 
Display a cristalli liquidi (LCD) a 3 1/2 cifre con lettura massima di 1999 

 
Batteria fornita: 
batteria standard da 9 V (NEDA 1604, IEC 6F22) 

 
Dimensioni: 
162 mm (altezza) × 76 mm (lunghezza) × 38,5 mm (profondità) 
Peso: 210 g 

 
Accessori: 
batteria 9V, astuccio con supporto, sonde di temperatura doppie di tipo K, 
manuale utente e confezione regalo con custodia. 
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