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Hoja de datos del producto
Características

LT100-2

Principal
Gama de producto Mita
Tipo de producto o
componente

Cable tray ((*))

Tipo de bandeja de
cable

Perforado

Color Gris - tipo de cable: RAL 7030)

Complementario
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Altura 20 mm
Anchura 100 mm
Longitud 3000 mm

Entorno
Resistencia a las llamas M1
Normas UNE 23727

IEC 61537
EN 60695-11-10

Temperatura ambiente de funcionamiento -20…60 °C
Grado de protección IP 410
Grado de protección IK IK10


