
 
fiche technique du produit 3SB3801-2AA3

COFFRET POUR AUXILIAIRES CDE., 22MM,
ROND, COFFRET METAL, DESSUS GRIS,
1 EMPLACEMENT, NON EQUIPE,
FIXATION SUR FOND, HAUT ET BAS 1 X M20

Boîtier:

Version du boîtier Boîtiers non équipés pour unités de commande et de
signalisation

Matériau / du boîtier métal

Couleur / de la partie supérieure du boîtier gris

Nombre d’emplacements 1

Constituant du produit / rehausse de protection Non

Forme / de la face avant du boîtier forme carrée

Exécution du raccordement électrique / sur boîtier Introduction de câbles par le haut, par le bas / gauche,
droite chacun 1 × M20

Mode de fixation / du boîtier Verticale / horizontale

Fonction du produit / fonction ARRET D'URGENCE Non

Organe de commande/ de signalisation:

Constituant du produit / collerette Non

Elément de contact/ douille de lampe:

Fonction du produit / Manœuvre positive d’ouverture Non

Mode de fixation / des blocs de contacts, douille et accessoire Fixation sur embase / montage sur porte (1 pôle)

Constituant du produit / moyen d’éclairage Non

Extension de produit / en option / moyen d’éclairage Oui

Accessoires:

Nombre d'étiquettes de repérage 1

Composant produit / Support pour 3 blocs de contacts Non

Détails techniques généraux:

Etat à la livraison / précâblé sur réglette à bornes Non

Constituant du produit / pied Non

Résistance aux chocs

• pour appareils avec lampe à incandescence / suivant CEI 60068
-2-27

<= 30g

• pour appareils sans lampe à incandescence / suivant CEI 60068
-2-27

<= 50g
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Résistance aux vibrations / selon CEI 60068-2-6 20 ... 200 Hz: 5g

Codage d'identification

• selon DIN EN 61346-2 U

• secondo DIN 40719 ampliato secondo IEC 204-2 / secondo IEC
750

S

Température ambiante

• en service °C -25 … +70

• pendant l'entreposage °C -40 … +80

Degré de protection IP IP67

Classe climatique / en service / selon EN 60721 3K6

Forme / de la découpe rond

Diamètre de montage mm 22

Largeur mm 85

Hauteur mm 85

Profondeur mm 65

Certificats / homologations:

General Product Approval Declaration of
Conformity

Test Certificates

Special Test
Certificate

Shipping Approval other

Confirmation Environmental
Confirmations

Informations supplémentaires:

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

Générateur CAx en ligne
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3SB3801-2AA3/all

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3SB3801-2AA3
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dernière modification: 7 juil. 2014
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