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Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JY71
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets
plast pos maint 1 piste -40/+70°C

Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou
équipement

Levier d'interrupteur de position

Nom de l'appareil ZC2J
Accessoires associés XC2J
Tête à associer ZC2JE09
Mouvement tête de
commande

Tournant

Type d'unité de
commande

Lyre avec galets à position maintenue bouton
maintenu thermoplastique (1 piste)

Type d'approche Approche latérale

Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came spéciale
Ouverture positive Sans

Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °Cpourstandard

-40…70 °Cpourbasse température
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard

-40…70 °C basse température
Caractéristique d'environnement Basse température

Standard

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,8 cm
Poids de l'emballage 1 54,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 65
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 15,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,672 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

