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Allgemeine technische Daten

Thermoplastgehduse

Normenkonformitat

IEC 60947-5-1 - EN 60947-5-1

Zertifikate - Zulassungen

UL - CSA - IMQ - EAC

Umgebungstemperatur
— Betrieb °C —-25..+70
— Lagerung °C —-30..+80
Schutz gegen elektrischen Schlag (nach IEC 61140) Klasse Il
Schutzart (nach IEC 60529 und EN 60529) IP65
Isolationsspannung Ui
— Nach IEC 60947-1 und EN 60947-1 500 V (Umweltkategorie3)
— Nach UL 508 und CSA C22-2 n° 14 A600, Q600
Impulsspannung Uimp KV 6
(Nach IEC 60947-1 und EN 60947-1)
Thermischer Nennstrom Ith A 10
(Nach IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1) 6 <40°C
Kurzschlussschutz A 10
Ue < 500V a.c. —gG (gl) Sicherung
Nennstrom
le / AC-15 (nach IEC 60947-5-1) 24V - 50/60 Hz A 10

120V - 50/60 Hz A 6

400V - 50/60 Hz A 4
le / DC-13 (nach IEC 60947-5-1) 24V -d.c. A 6

125V -d.c. A 0.55
250V - d.c. A 0.4
Schaltfrequenz Schaltsp./Std 3600
Lastfaktor 0.5
Kontaktwiderstand mQ 25
M3.5 Schraubanschlussklemmen (+,-)
Anschlussart pozidriv 2
Anschlussquerschnitt 102xmm? 0.75..2.5
Kontaktmarkierung Nach IEC 60947-5-1
Millionen .

Mech. Lebensdauer Schaltspiele 15bei APeT (10 ... 12;21; 30 ... 34; 38)

10 bei APT (13; 41 ... 48; 51 ... 55; 61 ...
75)
> 5 bei APeT (14; 35; 36; 39; 91 ... 93; 98)
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