FICHE DE DONNEES DE SECURITE | SAUVAGEAU COMMERCY SOUDURE

B.P.79
NF T 01.102 55202 COMMERCY Cédex

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
* Désignation Commerciale: CUPROBRAZ 03 250 123

* Type d'utilisation : Brasage des métaux
* Fournisseur : SAUVAGEAU

COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
- Produits : CUPROBRAZ = 710-705°C
Composition: CU=93% - P=7%

DESIGNATION

ISO DIN 8513 NF A 81362 BS 1845 AWS A 5-8
B Cu93 P 710-705 L-CuP7 07 B1 CP3 B CuP2
TECHNIQUES

Alliage polyvalent pour le brasage fort du cuivre sans flux.
Trés bonne fluidité, convient parfaitement pour le brasage capillaire des tubes, raccord, manchons ...
Peut étre utilisé sur les alliages cuivreux (bronze, laiton ...) avec le phosbraz-flux et autres.

IDENTIFICATION DES DANGERS

Nature des gaz/fumées toxiques ou dangereux pouvant étre émis lors de la combustion ou par effet de
température élevée dans certaines conditions : bralure lors du brasage, fumée lors du brasage.

PREVENTIONS

Conseils de premiers secours en attente de la prise en charge par le service médical :
* Brdlure : contacter un médecin
= Fumée : en cas d’inhalation importante, transporter le sujet a I'air frais. Contacter un médecin.

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Le produit est-il :
e inflammable : non
e comburant : non

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Ramasser le produit pour retraitement cf chapitre 13.

MANIPULATION ET STOCKAGE

* Manipulation :
- Mesure techniques : précautions d’usage
- Précautions : hygiéne et aération des lieux de travail
- Conseil d'utilisation : piéce ventilée

» Stockage :
- Mesure techniques : prendre les précautions d’usage
- Conditions de stockage : local aéré
- Matiéres incompatibles : non disponibles
- Matériaux d’emballage : cartons
» Conditionnement :
- Baguettes diamétre 1,5 — 2 — 2,5 — 3 mm — Longueur standard 500
- Etuis — tubes — cartons de 1 kg — 5 Kgs - 20 Kgs
- Autres dimensions sur demande
- Fils — préformes - anneaux




8 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Port de gants et lunettes de protection conseillé.
Le lieu de travail doit étre ventilé et les fumées captées a la source d’émission
9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Densité Allongement R.daN/mm? Couleur Odeur
8000 Kg/m? 4 % 45 blanc-gris sans
10 STABILITE ET REACTIVITE
Oxydation de l'alliage trés lente a l'air.
11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Néant
12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Néant
13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
* Excédents ou déchets : A faire recycler par un récupérateur
14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
IMO : néant - IATA : néant - ONU : néant - ADR: néant
15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage CEE : néant - Phrases de risques : néant - Phrases de sécurités: néant
16 AUTRES INFORMATIONS

Les renseignements que contient cette fiche de sécurité sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au
produit concerné, a la date du 16.11.2001.

lls sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement
encourus lorsqu'un produit est utilisé a d'autres usages que ceux pour lesquels il est congu. Elle ne dispense pas
l'utilisateur de connaitre et d'appliquer I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule
responsabilité les précautions liées a l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires
mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire & remplir les obligations qui lui incombent. Cette
énumeération ne doit pas étre considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations
ne lui incombent pas en raison des textes autres que ceux cités.




