
Erfahren Sie mehr unter www.bradyeurope.com/BMP51

Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker BMP51 
von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche Etikettengrößen. 
Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und Datenkommunikation, für 
Kennzeichnungen im Laborbereich sowie  für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.

BMP51 Etikettendrucker
So erstellt man heutzutage Etiketten

Material in wenigen Sekunden wechseln. Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und 
das Farbband! 
Automatische Formatierung der Etiketten. Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie 
Ihr Etikett ordnungsgemäß formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest. 
Schnelles Drucken. Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4 mm/Sekunde – so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten 
warten. 
Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung, die jedes 
Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen.

So erstellt man Etiketten SCHNELLER.

Stromversorgungsoptionen zur Gewährleistung der Mobilität. Das Gerät lässt sich über den Netzanschluss, AA-Batterien oder 
den wiederaufladbaren Li-Ion-Akku betreiben. Mit einer Akkuladung können Sie über 3.000 Etiketten drucken. 
Kabelloser Einsatz. Die integrierte Bluetooth®-Technologie und die optionale Wi-Fi-Karte ermöglichen den kabellosen Einsatz. 
Umfangreiche Software. Dank der Software bietet der Drucker: Barcodesymbole,  Zeit-/Datumsstempel, Import von Grafiken, 
automatische Datenserialisierung und vieles mehr. 
Materialien für  Endlos- und gestanzte Etiketten. Egal, ob Sie Kabel und Leitungen oder Schaltschränke und Geräte 
kennzeichnen müssen, Sie benötigen nur diesen einen Drucker. Sie können aus 20 unterschiedlichen Materialen und mehr als 
130 Etikettentypen wählen. 
Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1 mm. Erstellen Sie große Etiketten, die auch von weitem gut sichtbar sind (oder 
Endlosetiketten bis zu einer Länge von 1 m!). 
Magnetisch. Damit Ihr Drucker immer griffbereit ist, können Sie ihn dank einem Magnet an Schaltschranktüren, Metallleitern oder 
anderen metallischen Oberflächen befestigen.

So erstellt man Etiketten EINFACHER.

Beständige Etiketten. Unsere Etiketten verblassen nicht, verschmieren nicht und fallen nicht ab. So müssen Sie alles nur einmal 
kennzeichnen. 
Ein robuster Drucker, auf den Sie sich verlassen können. Dieser Drucker ist geeignet für raue Bedingungen, alle 
Temperaturbereiche und verfügt über ein robustes, sturzsicheres Gehäuse.

So erstellt man Etiketten ZUVERLÄSSIG.
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Drucker Sets

*Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: Lithium-Ionen-
Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit Netzkabel, Magnetzubehör, Produkt-CD, CD mit Brady-
Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte, Brady Workstation-Suite für die 
Produkt- und Kabelkennzeichnung, Verbrauchsmaterialien M-48-427 und MC-375-422 und 
eine Kassette MC1-1000-422.
**Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: Lithium-
Ionen-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit Netzkabel, Magnetzubehör, Produkt-CD, CD mit 
Brady-Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte, Brady Workstation-Suite für 
die Produkt- und Kabelkennzeichnung, Verbrauchsmaterialien M-132-499 und M1-115-427 
und eine Kassette MC1-1000-422.
***Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: 
Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit Netzkabel, Produkt-CD, CD mit Brady-
Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte, Brady Workstation-Suite für die 
Laborkennzeichnung, Verbrauchsmaterialien M-122-461, M-131-499 und MC1-1000-422.

Sorgen Sie dafür, dass die Etiketten für alle Ihre Laborproben und -geräte klar und 
deutlich lesbar sind und alle notwendigen Informationen enthalten. Entwerfen und erstellen 
Sie einfach Etiketten für Ihre Kryofläschchen, Zentrifugenröhrchen, Flaschen, Kolben, 
Objektträger und sonstigen Proben in Ihrem Labor. Workstation.BradyID.com/LAB

Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. 
Workstation.BradyID.com/Free

Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit 
Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können 
serialisierte oder importierte Daten verwendet werden.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Bestellbezeichnung Artikelnr. Beschreibung

BMP51-EU-ELEC* 198654 BMP51 – Set für die Anwendung im elektrischen 
Bereich – EU

BMP51-UK-ELEC* 198657 BMP51 – Set für die Anwendung im elektrischen 
Bereich – UK

BMP51-EU-DATA** 198653 BMP51 – Set für die Sprach- und Daten- 
kommunikation – EU

BMP51-UK-DATA** 198656 BMP51 – Set für die Sprach- und Daten- 
kommunikation – UK

BMP51-LAB*** KIT-EU 198655 BMP51 – Set für Labore – EU
BMP51-LAB*** KIT-UK 198658 BMP51 – Set für Labore – UK

Drucker

Beschreibung BMP51 Drucker 

Druckgeschwindigkeit 
(mm/Sek)

25,40 mm/s

Speicherkapazität 48 MB – bis zu 25.000 Etiketten

Farbdruck Einfarbig

Abmessung (mm) : 
Breite x Tiefe x Länge 

107 x 106 x 328

Gewährleistung 2 Jahre

Unterstützte medien

Endlos vs. Gestanzte 
Etiketten

Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten

Max. Etikettenbreite 
(mm)

38,10 mm

Min. Etikettenbreite 
(mm)

6,40 mm

Max. Etiketten / Tag 500

Display

Display LCD-Schwarzweiß-Bildschirm

Auflösung 320 x 240 px

Display-Größe 68,58 x 43,18 mm

Software & anschlussoptionen

Anschlussoptionen Bluetooth
Ethernet (optional)
USB
WiFi

Software-Kompatibilität Brady Workstation

ZubehörSpezifikationen

Magnet

Bestellbezeichnung Artikelnr. Beschreibung

BMP51 PRINTER EU 710894 BMP51 Etikettendrucker - EU

BMP51-EU-LABS 306856 BMP51 Etikettendrucker - EU mit Brady Workstation-
Suite für die Laborkennzeichnung

BMP51-EU-PWID 198630 BMP51 Etikettendrucker - EU, mit Brady Workstation-
Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung

BMP51-UK 710898 BMP51 Etikettendrucker - UK

BMP51-UK-LABS 306857 BMP51 Etikettendrucker - UK mit Brady Workstation-
Suite für die Laborkennzeichnung

BMP51-UK-PWID 198631 BMP51 Etikettendrucker - UK, mit Brady Workstation-
Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung

Artikelnr. Bestellbezeichnung Beschreibung

142261 BMP-UBP-AC Universeller Li-Ion-Akku mit AC-Adapter/ 
Akkuladegerät, US

710902 UBP-LI-ION-AC-EUR Universeller Li-Ion-Akku mit AC-Adapter/ 
Akkuladegerät, EU

710903 UBP-LI-ION-AC-UK Universeller Li-Ion-Akku mit AC-Adapter/ 
Akkuladegerät, UK

114883 M-AC-143110 AC-Adapter – USA, 120 V 

710612 M50-71-AC-BC-EU AC-Adapter – Europa, 220 V 

710613 M50-71-AC-BC-UK AC-Adapter – UK, 240 V 

142260 BMP-UBP 12V Universeller Li-Ion-Akku - BMP51

143115 M50-BATT-TRAY BMP50 Ersatzbatterie-Behälter für 8 AA-
Batterien

143109 M50-HC Robuster Tragekoffer für die BMP50 Serie

150617 BMP-SC-1 Schutztasche für tragbare Drucker - BMP21/
BMP51

143108 M50-MAGNET Magnetzubehör für die BMP50 Serie

142265 NET-BT Netzwerkkarte-Bluetooth

142267 NET-LAN LAN-Netzwerkkarte

142266 NET-WIFI WiFi-Netzwerkkarte

Zulassung

Zulassung CE, WEEE, RoHS


