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Koblingsrelae - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986575

Venligst bemaerk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstaendige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen.
De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gaeldende.
(http://phoenixcontact.dk/download)

] Sikkert koblingsrelee til SIL 2 High- og Low Demand applikationer, kobler digitale udgangssignaler til
i periferien, to funktionsstremkredse, en meldekontakt, modul til Safe State Off applikationer, integreret
i testpulsfilter, stikbare skrueklemmer, bredde: 17,5 mm

Dine fordele

17,5 mm bred kapsling

Til SIL 2 iht. EN 61508

Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205

Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjeelp af integreret meldekontakt
Lang levetid ved hjeelp af filtrering af styrings-testimpulser

To funktionsstremkredse

BB EERBER@

Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning

s |SIL

D ———— B IEC 61508
Varedata
Pakningssterrelse 1 STK
|URR 0 00
47046356"553322
GTIN 4046356553322
Veegt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,770 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland Germany
Salgsnggle DNA161
Tekniske data
Bemaerk
| Anvendelsesbegraensning EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadomradet
Mal
Bredde 17,5 mm
Hgjde 99 mm
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Koblingsrelee - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986575
Tekniske data
Mal
| Dybde 114,5 mm
Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 55 °C (Bemeerk derating)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40°C .. 70 °C
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering)
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering)
Anvendelseshgjde <2000 m (Over havets overflade)
Indgangsdata
Meerkeforsyningsspaending til styrestremkreds Us 24V DC-15%/+10 %
Styrespaendingsstregm Ig typ. 55 mA
Effektforbrug ved Us typ. 1,32 W
Indkoblingsstrem maks. 100 mA
Type: Typisk tiltreekningstid ved Ug 50 ms
Typisk udkoblingstid 50 ms
Genindkoblingstid 1s
Driftspaendingsvisning 1 x LED gul
Maksimal koblingsfrekvens 0,5Hz
Filtertid maks. 5 ms (pa A1 ved spzendingsreduktioner ved Ug)
maks. 2 ms (Testpulsbredde; high-testpuls ved A1/A2)
> 100 ms (Testpulsbredde; high-testpuls ved A1/A2)
Testpulsrate = 80 x Testpulsbredde
maks. 5 ms (Testpulsbredde; low-testpuls ved A1/A2)
> 50 ms (Testpulsrate; low-testpuls ved A1/A2)
Testpulsrate = 15 x Testpulsbredde

Udgangsdata
Kontaktudfgrelse 2 Funktionsstrgmkredse
1 returstremkreds
Kontaktmateriale AgCuNi, + 0,2 ym Au

250 V AC/DC (Sluttekontakt / brydekontakt, veer opmaerksom pa

Koblingsspaending maks. belastningskurven)

Brydespaending minimal 15 V AC/DC (Sluttekontakt / brydekontakt)
Vedvarende graensestrem 5 A (Sluttekontakt, bemeerk derating)
100 mA (Bryde)
Indkoblingsstrem maks. 5 A (Sluttekontakt)
100 mA (Bryde)
Minimal indkoblingsstrem 5 mA (Sluttekontakt / brydekontakt)
Kvadr.: Totalstrem 50 A (Bemeerk derating)
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) 120 W (24 V DC, 1 = 0 ms, brydekontakt: 2,4 W)

192 W (48 V DC, 17 = 0 ms, brydekontakt: 4,8 W)
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Koblingsrelae - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - 2986575

Tekniske data

Udgangsdata

162 W (60 V DC, T = 0 ms, brydekontakt: 6 W)

66 W (110 V DC, 1 = 0 ms, brydekontakt: 11 W)

60 W (220 V DC, 1 = 0 ms, brydekontakt: 22 W)

1250 VA (250 V AC, T = 0 ms, brydekontakt 25 VA)

Maks. brydeeffekt (induktiv belastning)

72 W (24 V DC, 1 = 40 ms, brydekontakt: 2,4 W)

43 W (48 V DC, 1 = 40 ms, brydekontakt: 4,8 W)

(

(
41 W (60 V DC, 1 = 40 ms, brydekontakt: 6 W)
35W (24 V DC, 1 = 0 ms, brydekontakt: 11 W)

48 W (24 V DC, 1 = 0 ms, brydekontakt: 22W)

Brydeeffekt

min. 75 mW

Levetid mekanisk

10x 10° koblinger

Udgangssikring 10 A gL / gG (Sluttekontakt)
4 A gL / gG (til low-demand-applikationer)
4 AgL/gG (Bryde)
Generelt
Relzetype Elektromekanisk relee med tvangsstyrede kontakter iht. EN 50205
Driftsart 100 %
Nettovaegt 108,77 g
Indbygningsmade vilkarlig

Monteringstype Baereskinnemontering
Kapslingsklasse IP20
IP54
Kapslingsklasse indbygningssted minimal IP54
Materiale hus PBT
Farve pa hus gul

Tilslutningsdata

Tilslutningstype

Skruetilslutning

stikbar ja
Ledertveersnit stiv min. 0,2 mm?
Ledertveersnit stiv maks. 2,5 mm?
Ledertveersnit fleksibelt min. 0,2 mm?
Ledertveersnit fleksibelt maks. 2,5 mm?
Ledertveersnit AWG min. 24
Ledertveersnit AWG maks. 12
Afisoleringsleengde 7 mm
Skruestgrrelse M3
Sikkerhedstekniske egenskaber
Stopkategori 0
Betegnelse IEC 61508 - High-Demand
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Tekniske data

Sikkerhedstekniske egenskaber

Safety Integrity Level (SIL)

2 (maks. 10 % af den samlede SIL; diagnosedaekningsgrad (DC) for
styreneheden til A1/A2 skal vaere > 90 %)

Betegnelse

IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)

2 (maks. 10 % af den samlede SIL; diagnosedaekningsgrad (DC) for
styreneheden til A1/A2 skal veere > 90 %)

Betegnelse

EN ISO 13849

Performance Level (PL)

¢ (Diagnosedeakningsgrad (DC) for styreenheden til A1/A2 skal vaere
> 90 %)

Kategori

1 (Diagnosedeaekningsgrad (DC) for styreenheden til A1/A2 skal vaere
> 90 %)

Betegnelse

EN 62061

Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL)

1 (maks. 10 % af den samlede SIL; diagnosedaekningsgrad (DC) for
styreneheden til A1/A2 skal vaere > 90 %)

Betegnelse

EN 50156

Safety Integrity Level (SIL)

2

Normer standarder og bestemmelser

Betegnelse

Luft- og krybestreekninger mellem stremkredsene

Standarder

DIN EN 50178/VDE 0160

Meerkeisolationsspaending

250 VAC

Malestgdspaending / isolering

Sikker adskillelse, forstaerket isolering 6 kV mellem styrestremskredsene
(A1/A2), (31/32), (13/14, 23/24)

Forureningsgrad 2
Overspaendingskategori 1l

Chok 159

Vibration (drift) 10 Hz ...150 Hz, 2g
Konformitet CE-konform

Environmental Product Compliance

REACh SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS Miljavenlig brugsperiode (EFUP): 50 ar
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandgrerklaeringen
under kategorien "Downloads"
Tegninger
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Koblingsplan Koblingsplan
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Klassifikationer
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27371102
eCl@ss 4.1 27371102
eCl@ss 5.0 27371901
eCl@ss 5.1 27371900
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27371819
eCl@ss 8.0 27371819
eCl@ss 9.0 27371819
ETIM
ETIM 2.0 EC001449
ETIM 3.0 EC001449
ETIM 4.0 EC001449
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
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Klassifikationer

ECPH(ENIX

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39121501

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

GL / UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / EAC / EAC / cULus Listed

Godkendelser Ex

Godkendelsesdetaljer

C
LISTED

GL @ http://exchange.dnv.com/tari/ 13979-15HH
UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324
LISTED
cUL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

Functional Safety

968/EZ 365.06/15

EAC

ERL

EAC-Zulassung

EAC

EAL

RU C-
DE.A*30.B.01082
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Godkendelser

cULus Listed c@us
LISTED

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
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