
PT/MKG-EC | 29.09.2014 | © Robert Bosch GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, 

Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Power Tools

39

Ladegerät

GAX 18V-30 Professional

Anwendernutzen

• Bequeme Handhabung dank zweifacher Lademöglichkeit für alle Bosch 

Professional 10,8/12 Volt und 14,4/18 Volt Akkus

• Zusätzliches Laden von Smart-Geräten dank integriertem USB 

Anschluss

• Schnell einsatzbereit dank Schnelllade-Verfahren mit 3 A Ladestrom und 

sequenziellem Lademodus

Technische Daten

• Spannungsbereich 12 V - 14,4 / 18 V

• Ladestrom 3 A

• Ladezeit bis 80 % 12 V 2,0 Ah: 35 min

12 V 4,0 Ah: 65 min

18 V 4,0 Ah: 

65 min

18 V 5,0 Ah: 

82 min

18 V 6,0 Ah: 

100 min

• Gewicht netto folgt

• Größe (LxBxH) 125 x 195 x 82 mm

• Lieferumfang: Karton

• Verpackungsgröße (LxBxH): folgt 250 X 140 X 95 mm

• Anzahl auf Palette/VPE: folgt/1

• Waren-ID: 85044055

• Bildnummer: folgt 

• Herstellland: China

• Erste Lieferung: Januar 2017

Bezeichnung Bestell-Nr. EAN-Code RAG
UVP €

exkl. MwSt.

GAX 18V-30 Professional 1600A011A9 3165140904810 C02 65,00


