IDM240-311S RS-232 Kit
IDM24x

MOBILNE CZYTNIKI KODOW KRESKOWYCH

SICK

Sensor Intelligence.
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IDM240-311S RS-232 Kit | IDM24x
MOBILNE CZYTNIKI KODOW KRESKOWYCH

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

IDM240-311S RS-232 Kit 6068391

Artykut objety zakresem dostawy: Przewdd faczacy (1), IDM240-311S (1)

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

CEHI

Szczegotowe dane techniczne

Cechy

Obszar zastosowan General Purpose

Wersja skanera Czytniki reczne do kodéw 2D
Rozdzielczosé czujnika 1280 px x 800 px

Zrédto Swiatta
Wewnetrzne oSwietlenie LED, widzialne, czerwony, 630 nm

Wskaznik wzajemnego potozenia LED, widzialne, czerwony, 630 nm

Rozdzielczo$¢ kodu >0,07mm Y

>0,13 mm 2
Odleglosé odczytu 30 mm ... 400 mm
Y Dotyczy Code 39.

2 Dotyczy kodéw Data Matrix.

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 5VDC..5VDC, +10%
Pobor pradu Eksploatacja: 395 mA
Standby: 220 mA

Kolor obudowy Czarny, szary

Stopien ochrony P42

Masa 152 g, bez przewodu

Wymiary (di. x szer. x wys.) 95 mm x 70,5 mm x 161,7 mm
MTBF 100.000 h
Wydajnosé

Struktury kodu mozliwe do odczytu Kody 1D, kody 2D, Stacked
Typy kodu kreskowego Codabar, Code 39, 2/5 Interleaved, Code 93, Code 128, UPC / GTIN / EAN, RSS, Australian Po-

st, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post,
Korean Post, Dutch KIX Post

Typy kodu 2D Data Matrix, QR Code, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode
Typu kodow Stacked PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
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http://www.sick.com/6068391
http://www.sick.com/6068391
https://www.sick.com/6041540
https://www.sick.com/6068389
https://www.sick.com/IDM24x
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Interfejsy
Ethernet

Rodzaj wbudowania
PROFINET

Rodzaj wbudowania

Funkcja

EtherCAT

Rodzaj wbudowania
Szeregowy
PROFIBUS DP

Rodzaj wbudowania
DeviceNet™

Rodzaj wbudowania
UsB

Funkcja

Wskazania optyczne
Sygnalizacja dzwiekowa
Wibracje

Program konfiguracyjny
Dane dotyczgce otoczenia

Odpornos¢ na wstrzasy
Temperatura otoczenia pracy
Temperatura sktadowania

Dopuszczalna wzgledna wilgotnosc powie-
trza

Odpornosé na Swiatto zewnetrzne
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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v, TCP/IP

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu przytaczeniowego CDF600-2
v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600-2
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600
v, RS-232

v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600-2
v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu przytaczeniowego CDM + CMF
v

Wprowadzenie wyniku w miejscu kursora, Emulacja portu COM

2 LEDs (Stan roboczy, Potwierdzenie odczytu)

Sygnat akustyczny, mozna wytaczy¢

Nie

IDM Setup Tool

25 upadkéw z wysokosci 1,8 m na beton
-10 °C... +50 °C
-40 °C...+70 °C

95 %, bez kondensacji

100.000 Ix

27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
EC002550
EC002550
EC002550
43211701
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Schemat elektryczny
PROFINET 10/RT

PROFINET IO/RT

Z53608* IDM260* HW19xx*
I RS-232 cable I RS-232 cable RS-232 cable |
Part no, &g, 2116717 Part no, e.g. 6045196 Part no. e.g 6052576
G ) - Adapter cable, 0,2 m (-\ Adapter cable, 0,2 m Adapter cable, 0,2 m ‘ e
s e I Part no. 2056475 o I Part no. 2056475 Part no. 2058475 t N

CDF600-2200 CDF&600-2200 CDF&00-2200

PFart no. 1062460 Part no. 1062460 Part no. 1062460
Connection Connection Connection

3 24V
@03 E5C)
o1|@ 2112 3@-@
Standard plug connectors Standard plug connectors &
and cut goods for assembly and cut goods for assembly .
@ .
FPIRIOIFIT | * exemplarily
TR T = Connecting cable
NJEJT = Adapter cable
= PROFINET I0/RT cable
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PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

IDM261*

I RS-232 cable
Part no. ¢.g. 6041540

g \" = Adapter cable, 0,2 m
eyt Part no, 2056475

CDFE00-2100
Part no. 1058965

Connection

Z53608*

&’

| RS-232 cable
Part no. .. 2116717

Fart no, 2056475

‘ A | Adapter cable, 0,2 m

CDFE00-2103
Part no. 1058966

Connection

23

HW19xx*

RS-232 cable I
Part no. e.g. 6052576

Adapter cable, 0,2 m C ,i
o I b W

Fart no, 2056475

CDF600-2103
Part no. 1058966

Cannection
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@l |® ol ®
Standard plug connectors
and cut goods for assembly * exemplarily
= Connecting cable
= Adapter cable

== PROFIBUS DP cable

ROZWIAZANIA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACII | SICK
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Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

ZS3678*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 2116717

( ‘\, I Adapter cable, 0,2 m

Part no. 2056475

CDF600-2200
Part no. 1062460

Connection

IDM260*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 6045196

C\' Adapter cable, 0,2 m
G Part no. 2056475

CDF600-2200
Part no., 1062460

Connection

HW19xx*

RS-232 cable |
Part no. e g 6052576

Adaptercabre.OZm I G \’

Part no. 2056475

CDF&00-2200
Part no. 1062460

Connection

. |@ &3] § [6) €] RCY)
. Standard plug connectors Standard plug connectors .
. and cut goods for assembly and cut goods for assembly .
* exemplarily
= Connecting cable
— Adapter cable
w— PROFINET IQ/RT cable
6 ROZWIAZANIA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI | SICK
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EtherCAT®

EtherCAT®

IDM241*

I RS-232 cable
Part ng. e.g 6041540

Part no. 2066475

CDF&00-0300
Part no. 1052291

L I Adapter cable, 0,2 m
Yo

Connection

@

)
WL

|®

Z53608*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 2116717

Part no. 2056475

CDFE00-0300
Part no. 1052291

.P\_’ I Adapter cable, 0,2 m

Connection

24y 93

’iJ| |<3>

HW19xx*

N
=

RS-232 cable I
Partno. e.g 6052576

Adapter cable, 0,2 m C\ :
Part no. 2056475 e

CDFE00-0300
Part no. 1052291

Connection

zay 39

@@

EtherCAT.
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EtherCAT® cable, 2 m
Part no. 6048241

* exemplarily
— Connecting cable
= Adapter cable
= EtherCAT® cable

ROZWIAZANIA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACII | SICK 7
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DeviceNet™
DeviceNet™
IDM260*
I RS-232 cable
Part no. e.g. 6045196
g ; Adapter cable, 0,2 m
S I Part no. 2056475
CDM420-0001 CMF400-2101
Part no. 1025362 Part no, 1026242

E % Connection

24y

HW19xx*

| RS-232 cable
Part no. e.g. 6052576

g ; Adapter cable, 0.2 m
S I Part no. 2056475

CDM420-0001 CMF400-2101
Part no. 1025362 Part no. 1026242

Connection
2124V

@

DeviceNet>>

Ztgcze AUX

Looping-in via AUX

IDM260*

I RS-232 cable
Part no. ¢.8. 6045196

Q Adapter cable, 0,2 m
& Part no. 2056475

CDM420-0004 Flat cable
Part no. 1028487 Part no. 2058003

8 ROZWIAZANIA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACIJI | SICK

* exemplarily
=== Connecting cable
= Aclapter cable
w— DeviceNet™ cable

* axemplarily
w— Connecting cable
= Adapter cable
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Zalecane akcesoria
Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis

Inne akcesoria montazowe

r Uchwyt statywu

Zasilacze sieciowe i przewody sieciowe

Zasilacz sieciowy, wejscie AC 100 ... 240 V, wyjScie DC 5 V/2 A (wymagany w przypad-
ku uzywania przewodu TTL RS-232, nie spetnia wymagan normy medycznej EN 60601/
IEC 60601)

Adapter do podtaczania recznego czytnika kodéw do

CDB620 / CDM420 / CDF600 / CDF600-2, wtyk D-Sub 9-pinowy, wtyk D-Sub 15-pino-
wy, wigcznie z przetwornikiem 24 V / 5V DC, adapter portu AUX, do podtaczenia czytni-
kéw recznych do CDB620/CDM420/CDF600/CDF600-2, Adapter portu AUX

Zestaw do podtgczenia recznego czytnika kodéw do interfejsu PROFINET

Polecane ustugi
Wiecej ustug

Przedtuzenie gwarancji

¢ Obszar produktu: Rozwigzania automatycznej identyfikacji, systemy wizyjne, Dalmierze, Roz-  Przedtuzenie gwarancji do tgcz-
wigzania pomiarowe i detekcyjne nie pieciu lat od daty dostawy

« Zakres ustug: Ustugi odpowiadajg zakresowi ustawowej gwarancja producenta (0gélne wa-
runki zakupu firmy SICK)
¢ Czas trwania: Pie¢ lat gwarancji od daty dostawy.
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Typ

Uchwyt statywu

Zasilacz sieciowy

YMHDAC-
C20XXXMDSA9

Zestaw PRO-
FINET do reczne-
go czytnika kodéw

Typ

Nr artykutu

6036724

6036722

2056475

1101488

Nr artykutu

1680671


https://www.sick.com/IDM24x
http://www.sick.com/6036724
http://www.sick.com/6036724
http://www.sick.com/6036722
http://www.sick.com/6036722
http://www.sick.com/2056475
http://www.sick.com/2056475
http://www.sick.com/2056475
http://www.sick.com/1101488
http://www.sick.com/1101488
http://www.sick.com/1101488
http://www.sick.com/1101488
https://www.sick.com/IDM24x
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671

SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



