KNIPEX Quality — Made in Germany

Information produit

87 01 560

KNIPEX Cobra® XXL
Pince multiprise et clé serre-tubes
DIN ISO 8976

You

Informations générales
Réf.

EAN

Pince

Téte

Poignées

Poids
Dimensions
Norme

conforme REACH
conforme RoHS

Attributs techniques
Positions de réglage

Kapazitat fur Rohre (Zoll)
Capacité pour écrous, ouverture
Capacité pour les tubes (diametre)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Plus grand débattement, avec un poids beaucoup plus faible que des

clés serre-tubes comparables

o Réglage rapide 8 méme la piéce par simple pression du bouton, pas

de glissement inopiné de la charniére

e Réglage précis pour un ajustage parfait a différentes tailles de piéces

et poignées ergonomiques

e Autobloguante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la piéce, travail

nécessitant moins d'effort

e Intérieur des machoires a dents spécialement trempées, dureté d'env.
61 HRC: serrage sUr grace a une grande résistance a l'usure
Charniére entrepassée : grande stabilité grace au double guidage

e Ergot de protection évitant les pincements

e Acier électriqgue au chrome-vanadium, forgé, trempé a I'huile en

plusieurs phases

87 01 560
4003773044321

grise atramentisée

polie

gainées en plastique
2.780 g

560 x 103 x 29 mm

DIN ISO 8976

ne contient pas de SVHC
non applicable

20

@ 4 1/2 pouces
120 mm

@ 115 mm
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https://youtu.be/N0C9jTIEJQM
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