Muelles de compresion E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Resorte de compresiéon RS
Disefo de resorte - -
coil para mayor Pro de acero inoxidable,
e 54mm x 6,93 mm, 0,29 N/mm

Material de acero
inoxidable: Buena

resistencia ala
corrosioén y al 6xido

Los extremos son
cuadrados y sin
conexion atierra

Aspecto:
Marron/bronce

Fabricado con una
hélice a la derecha

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién de producto

Una gama de muelles de compresion de nuestra oferta RS Pro que se suministran en varios
tamafios y longitudes, con tipos de extremo cerrado, de tierra y cerrado, no de tierra. Los muelles
de compresion son muy populares, ya que pueden almacenar una gran cantidad de energia en un
espacio pequefio, lo que los convierte en ideales para una gran variedad de usos.

Especificaciones generales

Materiales Acero inoxidable

Termina Cerrado (cuadrado)/sin conexion a tierra
Boligrafos, vehiculos, teléfonos moviles, vélvulas,

Aplicaciones : o
interruptores eléctricos

Especificaciones mecanicas

Diametro exterior 6.93mm
Diametro del cable 0.63mm
Longitud libre 54mm
Longitud minima de trabajo 17.7mm
Carga a lalongitud minima de trabajo 10.37N
Velocidad de resorte 0.29N/mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones DIN 2095 (grado 2)
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