Tischnetzteile

MERKMALE

Energieeffizienz > 87
% im Durchschnitt

LED-Anzeige ist im
Lieferumfang
enthalten und zeigt
Ihnen die
Leistungszustande
des Netzteils an

Einschaltzeit von < 3
Sekunden

Kurzschluss- und
Ubertemperaturschu
tz als Standard

Uberspannungs-
qnd
Uberstromschutz

CCTV-Netztell RS Pro, 12 V dc,
0 — 8,33 A, 2-poliger IEC

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Wir stellen das CCTV-Netzteil der Marke RS PRO vor. Ideal fur die Stromversorgung lhrer CCTV-
Gerate. Dieses einfach zu bedienende 2-polige IEC-Steckverbindermodell versorgt Gerate mit
einem AC-Eingang mit einem DC-Ausgang (12 V dc). Das Netzteil ist leicht und kompakt, was es zu

einem idealen Platzsparer macht.

Allgemeine

Eingangssteckverbinder
Eingangsstecker-Typ
Ausgangsverbindungstyp
Anzahl der Ausgange
Energieeffizienzklasse
MTBF

Kabelldange
Anwendungen

Elektrische

2-adrig C8

2-polig IEC

Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
1

\%

100000 Stunden bei 25 °C.
1200mm

CCTV-Kameras

Eingangsspezifikationen
Nenneingangsspannung
Vollstandiger
Eingangsspannungsbereich
Nennfrequenz

Voller Frequenzbereich
Wirkungsgrad
Leistungsfaktor
Eingangsstrom (RMS max.)
Einschaltstrom

Leckstrom (max.)

100 V bis 240 V ac
90V -264V ac

50Hz-60Hz

47Hz-63Hz

88%

>0.95 @100Vac

0.3A

=120 Abei 220V ac

= 250 uA bei 240 V ac/50 Hz
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Ausgangsspezifikation

Restwelligkeit und Rauschen (max.) Max. 1,5 % der Nennausgangsspannung
Spannungstoleranz +5.0%

Linienregelung +1.0%

Lastregelung +5.0%

Leistungsaufnahme bei Nulllast = 0.21W

Einrichtung, Anstiegszeit = 50 ms bei 100-240 V ac

Haltezeit (typ.) 110 ms

Uberspannungsschutz 150 % max. Nennspannung

Mechanische

Gesamtabmessungen 137 mm x 59 mm x 34 mm
Gesamtlange 137mm

Gesamttiefe 34mm

Gesamtbreite 59mm

Gewicht 450 g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 %
GrolRRer Betriebstemperaturbereich 0 °C.Bis 40 °C.
Lagertemperaturbereich -20 °C. Bis 85 °C.
Hohe wahrend des Betriebs 5000m

20 Hz, 1,5 mm Amplitude, entlang X, Y, Z jeder Achse,

Vibrationsfestigkeit 60 min fiir jede Achse

Zulassungen

Sicherheitsstandard CCC, CE, cULus, FCC, TUV, UL
EMV-Emission CISPR 32, EN 55032 Klasse B
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