Verzié #: 1,0
Kiadas datuma: 10-November-2022
Frissités datuma: 10-November-2022

BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Kereskedelmi név vagy a
keverék megnevezése

Regisztracios szam
Szinonimak
termékkod

GEAR & WIRE ROPE LUBE

Egyik sem.
UDSO000617AE

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Azonositott felhasznalasok
Ellenjavallt felhasznalasok

Ken6anyagok
Ismeretlen.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A vallalat neve
Cim

Telefonszam
Fax

E-mail
Weboldal

A vallalat neve
Cim

Telefonszam
Fax

E-mail
Weboldal

1.4. Siirg6sségi
telefonszam

Orszagos siirgésségi
telefonszam

CRC Industries UK Ltd.

Wylds Road

Castlefield Industrial Estate
TA6 4DD Bridgwater Somerset
Egyesilt Kirdlysag

+44 1278 727200

+44 1278 425644
hse.uk@crcind.com
www.crcind.com

CRC Industries Europe bv
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium
+32(0)52/45.60.11
+32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com
www.crcind.com

Tel.:(+44)(0)1278 72 7200 (Nyitvatartasi iddben : 9-17h GMT)

36 80 20 11 99 (Naponta 24 6ran &t all hivhato.)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
A keveréket értékelték és /vagy megvizsgaltak a fizikai-, egészségligyi- és kdrnyezeti veszélyességére, és a kovetkezd

osztélyozas alkalmazandé.

A médositott 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Fizikai veszélyek
Aeroszolok

1. kategoria H222 - Rendkivil tizveszélyes
aeroszol.
H229 - Az edényben tulnyomas
uralkodik: hé hatdséara

megrepedhet.
Egészségiigyi veszélyek
Bé&rkorrézid/bdrirritacio 2. kategodria H315 - Bérirritald hatasu.
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Ismétléd6 expozicid utani célszervi toxicitas 2. kategoria H373 - Ismétlédd vagy hosszabb

(STOT) expozicié esetén karosithatja a
szerveket.
Kornyezeti veszélyek
Veszélyes a vizi kdrnyezetre - hosszu tavu 3. kategoria H412 - Artalmas a vizi élévilagra,

vizi veszély

2.2. Cimkézési elemek

hosszan tartoé karosodast okoz.

Cimkézés a médositott 1272/2008 EK rendeletnek megfelel6en

Tartalom:

Veszélyt jelz6 piktogramok

Figyelmeztetés

Figyelmezteté6 mondatok

H222
H229
H315
H373
H412

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak

Veszély

Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.
Borirritald hatasu.

Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megel6zés
P102
P210

P211
P251
P260

Elharit6 intézkedések
Tarolas
P410 + P412
Elhelyezés hulladékként
P501
Kiegészité cimkézési
informacioé
2.3. Egyéb veszélyek

Gyermekektdl elzarva tartando.

H6tél, forrd fellletektdl, szikraktdl, nyilt langtol és egyéb gyujtéforrasoktdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

A kdd/g6zok belélegzése tilos.

Nem hozzarendelve.

Napfénytdl védend6. Nem érheti 50 °C/122°F hémérsékletet meghaladd hé.

Az edényt és tartalmat a helyi/regionalis/orszagos/nemzetkozi eldirasoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Egyik sem.

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK
rendelet XllIl. melléklete szerint. A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan
komponenseket, amelyek endokrin karositd tulajdonsagunak mindsiilnek a REACH rendelet 57.
cikkének (f) pontja, a 2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottsag 2018/605/EU rendelete szerint.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
Altalanos informacio

Kémiai név % CAS sz./ EK-sz. REACH regisztracios Indexszam Megjegyzések
szam
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, 5-10 01-2119475515-33 649-328-00-1

isozlkanok, cikloalkanokn

927-510-4

Osztalyozas: Flam. Lig. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox.

1;H304, Aquatic Chronic 2;H411

xilol 1-10 1330-20-7 01-21194488216-32 601-022-00-9 #
215-535-7
Osztéalyozas: Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Acute Tox. Cc

4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkanok, 1-5

izoalkanok, ciklusosak

- 01-2119458049-33 -
919-446-0

Osztalyozas: Flam. Lig. 3;H226, STOT SE 3;H336, STOT RE 1;H372, Asp. Tox.

1;H304, Aquatic Chronic 2;H411
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A roviditések és szimbolumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet hasznalni a fentiekben
#: Erre az anyagra Uniés foglalkozasi expoziciés hatarérték(ek)et allapitottak meg.
ATE: Becsllt heveny toxicitas.
M:M-faktor
PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyag.
vPVvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag.
Minden koncentracié tdmegszazalékban van megadva, kivéve, ha az dsszetev6 egy gaz. A gazok koncentracioi
térfogatszazalékban vannak megadva.

Osszetételre vonatkozé A H-mondatok teljes szdvege a 16. szakaszban jelenik meg.

megjegyzések

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

Altalanos informacié Biztositani kell, hogy az egészséguigyi személyzet tisztaban legyen azzal, hogy milyen

anyag(ok)rol van szé, és megtegye a sajat maguk védelméhez sziikséges véddintézkedéseket.
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Inhalacién Vigye ki friss levegére. A tlinetek jelentkezése vagy megmaradasa esetén hivjon orvost.

Borrel valé érintkezés A szennyezett ruhat tavolitsa el. Lemosas bd szappanos vizzel. Bérirritacio esetén: orvosi ellatast
kell kérni. A szennyezett ruhat ujbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

Szemmel valo6 érintkezés Vizzel 6blogesse. Forduljanak orvoshoz ha irritacio jelenik megés megmarad.

Lenyelés Lenyelés — valdszinitlen — bekdvetkezése esetén keresse meg az orvost vagy a mérgezési

koézpontot. A szjat ki kell dbliteni.

4.2. A legfontosabb — akut és Bérirritacio. Pirt és fajdalmat okozhat. Tartos behatas kronikus hatasokat okozhat.
késleltetett — tiinetek és

hatasok
4.3. A sziikséges azonnali Vezessen be altalanos biztonsagi intézkedéseket és biztositson a tiineteknek megfelelé kezelést!
orvosi ellatas és kiilonleges A sérlltet tartsa megfigyelés alatt. A tlinetek késleltethetok.

ellatas jelzése

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

Altalanos tiizveszélyek Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
5.1. Oltéanyag
Megfelel6 oltéanyag Vizkdd. Hab. Szaraz vegyszer-por. Széndioxid (CO2).
Alkalmatlan oltéanyag Ne hasznaljon vizsugarat tlizoltasra, mivel ez terjeszti a tlizet.
5.2. Az anyaghoz vagy a Tartalom nyomas alatt. A nyomas alatt 416 tartaly felrobbanhat, ha hé vagy lang éri. Egés alatt
keverékhez tarsulé kiildnleges egészségre veszélyes gazok keletkezhetnek.
veszélyek
5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat
Tizoltok kiilénleges A tlizoltoknak szabvanyos védéfelszerelést kell hasznalni, beleértve a tlizkésleltetd kdpenyt, sisak
védofelszerelése arcvéddvel, kesztylik, kaucsukcsizmak, és zart térben 6nallo Iégzbkésziiléket is.
Kiilonleges tiizoltasi Amennyiben kockazat nélkil megtehetd, szallitsak el a tartalyokat a tiz tertletérdl. Az edényeket
eljarasok vizzel kell hiiteni a g6znyomas novekedésének megakadalyozasara. A rakodotér terlletén valo

erds tlz esetén, haszndljon taviranyitasu 6nt6z6csé tartdét vagy monitoros porlasztot, ha lehet, ha
ez nem lehetséges, vonuljon félre és hagyja a tuzet leégni.

Kiilonleges médszerek Hasznaljanak szabvanyos tlzoltasi eljarasokat és mérlegeljék az egyéb involvalt anyagok okozta
veszélyeket. T(iz és/vagy robbanas esetén a fiistét nem szabad belélegezni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirg6sségi ellaté A takaritaskor viseljen megfelel6 védbfelszerelést és védéruhat! A kdd/gbzok belélegzése tilos.
személyzet esetében Kizarélag megfelel6 védéoltdzet viselése mellett szabad érintkezni a sérilt konténerekkel vagy a
kidml6tt anyaggal. Ne érintsék meg és ne sétaljanak at a kiomloétt anyagon keresztil.
A suirg6sségi ellatok A mentésben nem érintett embereket tavol kell tartani! Szik helyiségeket szell6ztessen ki, oda
esetében valo belépés el6tt. Ha jelentés mennysiégi elfolyast nem lehet visszatartani, a helyi hatésagokat
értesiteni kell. Az egyéni védelem tekintetében lasd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat.
6.2. Kérnyezetvédelmi Kerlilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat. Ertesitse az illetékes igazgatosagi- és
ovintézkedések felugyeleti személyzetet minden kérnyezetbe tortént kibocsatasrél. Ha biztonsagosan meg lehet

valositani, akkor a tovabbi szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni. Kertlje a csatornakba,
folyé vizekbe vagy talajba valo Uritést.
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6.3. A teriileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités
modszerei és anyagai

6.4. Hivatkozas mas
szakaszokra

Csak akkor sziintesse meg a szivargast, ha ezt kockazat nélkil el tudja végezni. Ha a szivargas
nem javithato, vigye a hordot biztonsagos és nyitott tertiletre! Sziintessen meg minden tlzforrast
(cigaretta, faklya, szikra vagy lang a kdzvetlen kérnyezetben). Az éghet6é anyagokat (fa, papir, olaj,
stb.) tartsak messze a kidomlott anyagtol. A termék vizzel nem keveredik és a viz felszinén terjed. A
termék nem engedhet6 a csatornaba. Itassa fel vermikulittal, szaraz homokkal vagy félddel és
tegye tartalyokba. A termék visszanyerése utan, 6blitsék le vizzel a teruletet.

Kis kiomlések: Nedvszivé anyaggal (pl. ruha, gyapju) fel kell tordIni. Alaposan tisztitsa le a fellletet
a maradék szennyezddés eltavolitasara.

Az egyéni védelem tekintetében lasd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat. A hulladékkezelés
tekintetében lasd a biztonsagi adatlap 13. szakaszat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre
iranyul6 ovintézkedések

7.2. A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges
osszeférhetetlenséggel egyiitt

7.3. Meghatarozott
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. Ne haszndlja, ha a
szoréfej hianyzik vagy sérult. Nem szabad nyilt langra vagy barmilyen mas izz6 anyagra
permetezni. Hasznalat kdzben vagy a beszort teriilet teljes megszaradasaig ne dohanyozzon. Ne
vagja fel, ne frja meg, ne csiszolja, ne hegessze, ne forrassza a tartalyokat és ne tegye ki 6ket
hének, nyilt ldangnak, szikranak vagy egyéb tizforrasnak. Foldelni kell a termék kezelésére
hasznalt minden felszerelést. Az Urres tartalyokat nem szabad Gjra hasznalni. A k6d/g6z6k
belélegzése tilos. Kerllje az érintkezést a szemekkel, bdrrel, és ruhazattal. Hosszabb ideja
expozicio kertlendd. Csak jol szelléztetett helyen hasznalhatd. Viseljenek megfelelé személyes
véddfelszerelést. Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat. Kévesse a jé ipari
tisztasagi gyakorlatot.

Nyomas alatt 1év6 tartaly. Napfényt6l védeni kell és nem szabad 50 °C-ot meghalado
hédmérsékletnek kitenni. Ne szurja ki, ne helyezze be égetdmiibe és ne préselje 6ssze. Ne kezelje,
és ne tarolja nyilt lang, h6- vagy egyéb tiizforras mellett! Az anyagban sztatikus toltés
halmozédhat fel, amely szikrat okozhat, és tlizforrassa valhat. Tarolja szorosan lezart tartalyban.
Osszeférhetetlen anyagoktol tavol tarolandé (lasd a biztonsagi adatlap 10. szakaszat).

Tarolasi osztaly (TRGS 510): 2B (Aeroszoladagaldk és 6ngyujtok)

Nem all rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek
Magyarorszagi foglalkozasi expoziciéra vonatkozé hatarértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonsagra vonatkozé

rendeletbol
Osszetevok Tipus Erték
xilol (CAS 1330-20-7) AK 221 mg/m3
CK 442 mg/m3
EU. A 91/322/EGK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU és 2017/164/EU iranyelvekben szerepl6 indikativ expozicios
hatarértékek
Osszetevék Tipus Erték
xilol (CAS 1330-20-7) AK 221 mg/m3
50 ppm
CK 442 mg/m3
100 ppm

Bioldgiai hatarértékek

Magyarorszag: A 25/2000 egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagaroél (2. Melléklet): A biologiai expozicios
(hatas) mutatok megengedhet6 hatarértékei

Osszetevok Erték Determinans Minta Mintavételi id6
xilol (CAS 1330-20-7) 860 pmol/mmol methyl hippuric Kreatinin *
acids vizeletben
1500 mg/g methyl hippuric Kreatinin *
acids vizeletben

* - A mintevételi részleteket, lasd a forras dokumentumban.

Ajanlott monitoringeljarasok

Kdvesse a standard monitorozasi eljarasokat.

Szarmaztatott hatasmentes szintek (DNEL)

Munkavallalék

Osszetevok Erték Ertékelési tényezé6 Megjegyzések
1H-imidazol-1-etanol, 2-(heptadec-8-én-1-il)-4,5-dihidro- (CAS 95-38-5)
Hosszu tavu, szisztémas, belégzési 0,46 mg/m3 75 Ismételt dozisu toxicitas
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Hosszu tavu, szisztémas, dermalis 0,06 mg/kg 300 Ismételt dozisu toxicitas
Rovid tavu, szisztémas, belégzési 14 mg/m3 2,5 Ismételt dozisu toxicitas
Rovid tavu, szisztémas, dermalis 2 mg/kg 10 Ismételt dozisu toxicitas
Becsiilt hatasmentes koncentraciok (PNEC)
Osszetevék Erték Ertékelési tényezé Megjegyzések
1H-imidazol-1-etanol, 2-(heptadec-8-én-1-il)-4,5-dihidro- (CAS 95-38-5)
Edesviz 0 mg/l 1000
STP 0,27 mg/I 100
Szediment (édesviz) 0,376 mg/kg
Szediment (tengerviz) 0,038 mg/kg
Tengerviz 0 mg/l 10000
Tierra 0,075 mg/kg

Expozicids iranyelvek
Magyarorszag foglalkozasi exponalasi hatarértékek: Bér megjelolés
xilol (CAS 1330-20-7) B&ron keresztil felszivédhat
8.2. Az expozicio6 elleni védekezés

Jo altalanos szell6ztetést kell alkalmazni. A szell6ztetés sebességét a kdrilmények figgvényében
kell meghatarozni. Ha alkalmazhatd, a zart folyamatokat, helyi elszivasos szell6ztetést vagy egyéb

Megfelel6 miiszaki ellendrzés

miiszaki megoldasokat, hogy a szallo por szintjét az ajanlott kitételi hatar alatt tartsak. Ha
nincsenek megallapitott expozicios hatarértékek, drizzék a levegbben szallé anyagot elfogadhato
szinten. Gondoskodjon szemmoso allomasrol és biztonsagi zuhanyrol.

Egyéni évintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok

Altalanos informacié

Szem-/arcvédelem

Bérvédelem
- Kézvédelem

- Egyéb
Légutak védelme

Hoéveszély

Higiéniai intézkedések

A kornyezeti expozicio elleni
védekezés

Az el6irt egyéni védéfelszerelés hasznalata kotelez6. A személyi védéeszkdzoket az érvényben
levé CEN szabvanyokkal 6sszhangban és a személyi védbeszkdzok szallitojaval egyittmikodve
kell kivalasztani.

Viseljen biztonsagi szemuveget oldalvédbkkel. (vagy véddészemiiveget). Az EN166 szabvanynak
megfeleld szemvédd hasznalata kotelez6.

Megfelel6 véddkesztyt kell viselni. A keszty( élettartamanak hosszabbnak kell lennie a termék
hasznalhatésaganak teljes idétartamandl. Ha a munkalatok hosszabb ideig tartanak a kesztyi
élettartamanal, a keszty(t kdzben le kell cserélni. Nitril keszty( ajanlott. A gyarté mas tipusu
kesztydit is ajanlhat.

Megfelel6 vegyszeralld védéruhat kell viselni!

Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld Iégzbkésziléket kell hasznalni. Vegyi Iégzésvédd késziilék
szerves g6z patronnal és teljes arcvédelemmel. (filter type A)

Ha szikséges, viseljen megfelel§ h6allé védbruhazatot.

Hasznalat kézben tilos a dohanyzas. Ugyelienek a személyi higiéniara, mossanak kezet az anyag
hasznalata utan és étkezés, ivas és/vagy dohanyzas el6tt. A ruhazatot és a véddeszkdzoket
rendszeresen tisztitsak.

Ertesitse az illetékes igazgatdsagi- és felligyeleti személyzetet minden kdrnyezetbe tértént
kibocsatasrol. A szell6z6- vagy munkafolyamati berendezésekbdl szarmazé kibocsatasokat
ellendrizni kell, hogy biztosan megfeleljenek a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok kévetelményeinek.
Fistmosokra, sziir6kre vagy a folyamathoz szolgald berendezés mérndki modositasara lehet
szilkség a kibocsatasok elfogadhato szintre csdkkentéséhez.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Halmazallapot

Forma

Szin

Szag
Olvadaspont/fagyaspont

Forraspont vagy kezddé
forraspont és
forrasponttartomany

Tuzveszélyesség

Liquido.

Aeroszol.

Fekete.

Jellegzetes szag.

Nem all rendelkezésre.
94 °C (201,2 °F)

Nem all rendelkezésre.

Felsé/als6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok

Robbanasi hatar - alsé (%)
Robbanasi hatar - fels6 (%)
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet

0,9 %

9,4 %

-4,0 °C (24,8 °F)

> 200 °C (> 392 °F)
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Bomlasi hdmérséklet
pH
Kinematikai viszkozitas
Oldhatosag
Oldhatosag (viz)
Megoszlasi hanyados:
(n-oktanol/viz) (log érték)
Gdéznyomas
Siirliség és/vagy relativ siirliség
Relativ siiriiség
Goézsiirliség
Részecskejellemzok
9.2. Egyéb informacidk

9.2.1. Fizikai veszélyességi
osztalyokra vonatkozé
informaciok

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzék

Parolgasi sebesség
vocC

Nem all rendelkezésre.
Nem alkalmazhato.
Nem all rendelkezésre.

Vizben oldhatatlan
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.
0,86 g/cm3 20 °C
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

Nem all rendelkezésre.
487 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4. Keriilendd koriilmények

10.5. Nem Osszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

A termék a normalis hasznalati-, tarolasi- és szallitasi kérilmények kdzott stabil, és nem
reakcioképes.

Normalis kérulmények koézoétt az anyag stabil.
Szokasos hasznalat kozben nincs ismert veszélyes reakcio.

Keriilje a lobbanaspontot meghaladé hémérsékleteket. Erintkezés 6sszeegyezthetetlen
anyagokkal.

Erésen oxidalo kdzegek.

Szén-oxidok.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

Altalanos informacio

Az anyag vagy keverék foglalkozasi expozicidja nemkivanatos hatasokat okozhat.

A valészinii expoziciés utakra vonatkozé informacié

Inhalacién
Borrel valo érintkezés
Szemmel valé érintkezés

Lenyelés

Tinetek

A hosszabb idén at tartd belégzése veszélyes lehet.
Borirritald hatasu.
A kozvetlen érintkezés a szemekkel atmeneti irritalast okozhat.

Lenyelve rossz kdzérzetet okozhat. Mindazonaltal, a lenyelés nem valdszin(, hogy elsédleges
Utja a foglalkozasi expozicionak.

Bérirritacio. Pirt és fajdalmat okozhat.

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Termék Fajok Vizsgalati eredmények
GEAR & WIRE ROPE LUBE

Akut

Dermalis

ATEmix 18393,1 mg/kg bw
Osszetevék Fajok Vizsgalati eredmények
1H-imidazol-1-etanol, 2-(heptadec-8-én-1-il)-4,5-dihidro- (CAS 95-38-5)

Akut

Szajon keresztiil

LD50 Patkany 1265 mg/kg
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Osszetevék Fajok Vizsgalati eredmények

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, isozlkanok, cikloalkanokn

Akut

Dermalis

LD50 Patkany 2920 mg/kg

Inhalacién

LC50 Patkany 23,3 mg/l

Szajon keresztiil

LD50 Patkany 5840 mg/kg
xilol (CAS 1330-20-7)

Akut

Dermalis

LD50 Nyul 12126 mg/kg

Inhalacién

LC50 Patkany 27124 mgl/l

Szajon keresztiil

LD50 Patkany 3532 mg/kg
Borkorrozio/bérirritacio Bérirritalo hatasu.
Sulyos A kdzvetlen érintkezés a szemekkel atmeneti irritalast okozhat.
szemkarosodas/szemirritacio
Légzdbszervi szenzibilizacié A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
Boérszenzibilizacié A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuilnek.
Rakkelt6é hatas Hosszantartd expozicié esetén a rak kockazata nem zarhato ki.

Magyarorszagi. 26/2000 EiiM rendelet a foglalkozasi eredetii rakkelt6 anyagok elleni védekezésrol és az altaluk okozott
egészségkarosodasok megel6zésérol (modositasok szerint)

IARC Monografiak. A karcinogenitas altalanos jellemzése
3 Nem sorolhat6 be mint rakkeltd az

embernél.

xilol (CAS 1330-20-7) 3 Nem sorolhat6 be mint rakkeltd az embernél.
Reprodukciés toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
Egyetlen expozicié utani A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
célszervi toxicitas (STOT)
Ismétl6doé expozicié utani Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
célszervi toxicitas (STOT)
Aspiracios veszély Valoészindtlen a termék formaja miatt.
A keverék és az anyag Nem all rendelkezésre.
kapcsolatara vonatkozo
informacioé

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karositd A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan komponenseket, amelyek
tulajdonsagok endokrin karosito tulajdonsagunak minésilnek a REACH rendelet 57. cikkének (f) pontja, a
2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottsag 2018/605/EU rendelete szerint.
Egyéb informaciok Nem all rendelkezésre.
12. SZAKASZ: Okolégiai adatok
12.1. Toxicitas Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Osszetevék Fajok Vizsgalati eredmények
1H-imidazol-1-etanol, 2-(heptadec-8-én-1-il)-4,5-dihidro- (CAS 95-38-5)
Vizi
Akut
Algak EC50 Algak 0,03 mg/l, 72 orak
Hal LC50 Brachydanio rerio 0,3 mg/l, 96 o6rak
Rakok EC50 Daphnia magna 0,136 mgl/l, 48 6rak
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Osszetevok

Fajok Vizsgalati eredmények

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, isozlkanok, cikloalkanokn

Vizi

Akut

Hal

Rakok

Idilt

Rakok

xilol (CAS 1330-20-7)

Akut

Vizi
Akut
Hal

Rakok
12.2. Perzisztencia és
lebonthatésag
12.3. Bioakkumulaciés
képesség
Megoszlasi hanyados
n-oktanol/viz (log Kow)

Biokoncentracios tényezoére
(BCF)
12.4. A talajban valé mobilitas

12.5. APBT-és a
vPvB-értékelés eredményei

12.6. Endokrin karosité
tulajdonsagok

12.7. Egyéb karos hatasok

LC50 Hal > 13,4 mg/l, 96 6rak

EC50 Daphnia 3 mg/l, 48 o6rak

NOEC Daphnia 0,17 mg/l, 21 napok

EC50 Selenastrum capricornutum(new name 2,2 mg/l, 73 drak
Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 Szivarvanyos pisztrang 2,6 mg/l, 96 érak

LC50 Daphnia magna 1 mg/l, 24 6rak

Nem allnak rendelkezésre a keverék barmely dsszetevéjének lebonthatésagara vonatkozo adatok.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nincs rendelkezésre all6 adat.

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK
rendelet XIIl. melléklete szerint.

A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan komponenseket, amelyek
endokrin karosito tulajdonsagunak minésilnek a REACH rendelet 57. cikkének (f) pontja, a
2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottsag 2018/605/EU rendelete szerint.

A termék illané organikus vegyuleteket tartalmaz, amelyek fotokémiai 6zonképz6 potenciallal
rendelkeznek.
GWP: 2

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Visszamaradt hulladék

Szennyezett csomagolas

EU hulladék kéd

Hulladékbahelyezés
modszerei/informaciok

Kiilonleges ovintézkedések

A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni. Ures konténerekben vagy bélelésekben
fennmaradhatnak néhany termék maradvany. Az anyagot és az edényzetét megfelel6 modon kell
artalmatlanitani (lasd: artalmatlanitasi utasitasok).

Mivel a kiuritett konténerben visszamaradhatnak maradvanyok a termékbél, kdvesse a cimke
figyelmeztetéseit a konténer kiliritése utan is. Ujrahasznositas vagy artalmatlanitas céljabol, az
Ures edényeket jovahagyott hulladékkezelési telepre kell vinni. Az Ures tartalyokat nem szabad
Ujra hasznalni.

A Hulladék kédokat a felhasznald, a gyarto és a kérnyezetvédelmi hatésag egyeztetése alapjan
kell meghatérozni.

Szedje Ossze és hasznalja fel Ujbdl, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezart
tartélyokban. Tartalom nyomas alatt. Ne szurja ki, ne helyezze be égetémibe és ne préselje
Ossze. Az anyag ne kertljon a lefolydkba illetve vizforrasokba! Nem szabad elszennyezni az all6-
vagy folyévizeket vegyszerekkel vagy a hasznalt csomagoléanyaggal. Az edényt és tartalmat a
helyi/regionalis/orszagos/nemzetkdzi eldirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

Az Gsszes érvényben lév6 rendszabaly figyelembevételével semmisitse meg az anyagot!

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR
14.1. UN-szam
14.2. Az ENSZ szerinti
megfeleld szallitasi
megnevezés

UN1950
AEROSZOLOK, gyulékony

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztaly
Mellékes kockazatok
Label(s)

2.1
Nem hozzarendelve.
2.1
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Veszélyességi Szam Nem hozzarendelve.
(cim)
Alagutkorlatozasi kéd D
ADRJ/RID - Osztalyozasi 5F
kéd:
14.4. Csomagolasi csoport Nem hozzarendelve.
14.5. Koérnyezeti veszélyek Nem
14.6. A felhasznalét érinté A kezelés el6tt olvassa el a biztonsagi Utmutatasokat, az SDS-t és a siirgdsségi eljarasokat.
kiilénleges o6vintézkedések

IATA
14.1. UN-szam UN1950
14.2. Az ENSZ szerinti AEROSZOLOK, gyulékony
megfelel6 szallitasi
megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Osztaly 21
Mellékes kockazatok Nem hozzarendelve.

14.4. Csomagolasi csoport Nem hozzarendelve.
14.5. Kornyezeti veszélyek Nem
ERG-kod 10L
14.6. A felhasznalét érinté A kezelés el6tt olvassa el a biztonsagi Utmutatasokat, az SDS-t és a slrg&sségi eljarasokat.
kiilonleges ovintézkedések
Egyéb informaciok
Utasszallito és Korlatozasokkal engedélyezett.
teherszallito repiilégép
Kizardlag teherszallit6  Korlatozasokkal engedélyezett.

repiilégép
IMDG
14.1. UN-szam UN1950
14.2. Az ENSZ szerinti AEROSZOLOK, gyulékony
megfeleld szallitasi
megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Osztaly 21
Mellékes kockazatok Nem hozzarendelve.

14.4. Csomagolasi csoport Nem hozzarendelve.
14.5. Kérnyezeti veszélyek
Tengeri szennyezd Nem
EmS F-D, S-U
14.6. A felhasznalét érinté A kezelés el6tt olvassa el a biztonsagi Utmutatasokat, az SDS-t és a siirgésségi eljarasokat.
kiilénleges o6vintézkedések
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti Nincs megallapitott.
tengeri 6mlesztett szallitas

ADR; IATA; IMDG

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
EU rendeletek
(EK) 1005/2009 szamu rendelet az 6zonréteget lebonté anyagokrol, az l. és Il. melléklet a médositasokkal

Nincs felsorolva.
2019/1021/EU rendelet a kornyezetben tartésan megmaradé szerves szennyez6 anyagokrél (atdolgozva), a
modositasoknak megfeleléen

Nincs felsorolva.
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649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalardl és kivitelérdl, I. melléklet, 1. része a
moédositasokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalardl és kivitelérdl, I. melléklet, 2. része a
moédositasokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalardl és kivitelérdl, I. melléklet, 3. része a
moédositasokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalardl és kivitelérél, V. melléklet a médositasokkal

Nincs felsorolva.
(EK) 166/2006 rendelet, Il. melléklet, Szennyez6anyag-kibocsatasi és -szallitasi nyilvantartas létrehozasarol, a vonatkozé
moédositasokkal

xilol (CAS 1330-20-7)
1907/2006 rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelGltlistaja, amint az jelenleg az ECHA kozzétett

Nincs felsorolva.
Engedélyek
A médositott 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélykoteles anyagok jegyzéke
Nincs felsorolva.
Felhasznalassal kapcsolatos korlatozasok

1907/2006 (EK) rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készitmények forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak korlatozasaira vonatkozo szabalyok, a médositasokkal

xilol (CAS 1330-20-7)

2004/37/EK iranyelv: a rakkelt6 és mutagén anyagok kockazatanak kitett munkavallalék védelmével kapcsolatban, a
moédositasokkal

Egyéb uniés jogszabalyok
2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérol, a modositasokkal
xilol (CAS 1330-20-7)

Egyéb rendelkezések Ezt a terméket osztalyoztak és cimkézték az EK direktivak végrehajtasanak nemzeti torvényeivel
modositott 1272/2008 EK (CLP) Rendeletnek megfeleléen. Ez a biztonsagi adatlap megfelel az
1907/2006/EK rendelet eldirasainak, a vonatkozé médositasokkal. AZ EUROPAI PARLAMENT ES
A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK iranyelv
modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol.
A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szdl6 1907/2006/EK rendelet
maodositasarol.

Nemzeti rendelkezések Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kdvetkez6 térvényeknek, rendeleteknek és szabvanyoknak:
A 25/2000 egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl (2. Melléklet): A biologiai
expozicios (hatas) mutatok megengedhetd hatarértékei A munkahelyek kémiai biztonsagardl szélé
25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egyiittes rendelet és médositasai
1993. évi XClIl. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozé NM, MUM rendeletei
A felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és
modositasai
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lé 98/2001 (VI.
15.) Korm. rendelet és modositasai, a hulladékok jegyzékérdl szolé 16/2001 (VII. 18.) K6M
rendelet és modositasai
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrél és modositasai, valamint vonatkozo rendeletei:
44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet és modositasai
Be kell tartani a vegyi anyagokkal végzett munkara vonatkozd nemzeti eldirasokat a 98/24/EK
iranyelvnek és modositasainak megfelel6en.

15.2. Kémiai biztonsagi Nem tortént kémiai biztonsagossagi értékelés.
értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A roviditések jegyzéke

ADN: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitdsarol.

ADR: A veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl szolé eurdpai megallapodas.

ADR: A veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl szolé eurdpai megallapodas.

ATE: Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitas becslés) a 1272/2008/EK (CLP) RENDELET szerint.
CAS: Chemical Abstract Service.

Plafon: Révidtavu expozicids hatar csucsértéke.

CEN: Eurdpai Szabvanyugyi Bizottsag.

CLP: Osztalyozasi, cimkézési és csomagolasi 1272/2008 (EK) RENDELET, az anyagok és
keverékek, osztalyozasardl cimkézésérdl és csomagolasarol.
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Hivatkozasok

Informacidk a keverékek
osztalyozasahoz vezetd
értékelési modszerrol

A 2-15. szakaszban nem
teljesen kiirt mondatok teljes
szovege

Informacio a reviziokrol
Informacié a képzésrol
Jogi nyilatkozat

GWP: Global Warming Potential (Globalis felmelegedési potencial).

IATA: Nemzetkozi 1égi szallitasi szovetség.

IBC-szabalyzat: A veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve szallitdé hajok épitésére és felszerelésére
vonatkoz6 nemzetkdzi szabalyzat.

IMDG: Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexe.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration — DFG (Threshold limit values - Germany (Kiszdb
hatarértékek - Németorszag)).

MARPOL: Nemzetkdzi egyezmény a hajokrdl térténé szennyezés megelézéseérdl.

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.

REACH: Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, és engedélyezése (az (EK) No. 1907/2006
RENDELETE a vegyi anyagok regisztralasara, értékelésére, engedélyezésére és korlatozasara
tekintetében.

RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Eurdpai
megallapodas a veszélyes aruk vasuti nemzetkdzi szallitasarol)).

RID: A veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti szallitdsardl sz6l6 szabalyzat.

STEL: Roévid tava expozicios hatarérték.

TLV: Hatarérték kuszobje.

TWA: Time Weighted Average (Id8sulyozott atlag).

VOC: lllékony szerves vegyuletek.

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.

STEL: Short-term Exposure Limit (Révidtavu expozicios hatar).

Nem all rendelkezésre.

Az egészségligyi és kornyezeti veszélyek besorolasanak forrasa, szamitasi modszerek és
vizsgalati adatok kombinaciojabdl szarmazik, ha ilyenek rendelkezésre allnak.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H226 Tlizveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H372 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

Egyik sem.
Ennek az anyagnak a kezelése soran kdvesse a képzéskor kapott utasitasokat.

A CRC Industries Europe UK Limited nem lathatja elére az 6sszes korilményt, melyek kdzott
ezeket az adatokat és a termékeit, vagy mas gyartdk termékeit a termékeivel egyutt hasznalhatjak.
A felhasznald a felelGs azért, hogy biztositsa a termék biztonsagos kezelési, tarolasi és
megsemmisitési korilményeit, és hogy vallalja a felelésséget a helytelen hasznalatbol
bekovetkezd veszteség, sériilés vagy koltség miatt. Az adatlapban kdzélt informaciok a jelenleg
elérhet6 legjobb tudomanyos ismereteken és kisérleteken alapulnak. A tanulmanyok, a kutatas és
az egészségugyi, biztonsagi, valamint kérnyezetvédelmi kockazatok céljaira torténd jogos
felhasznalast kivéve, az alabbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli
engedélye nélkil barmiféle eljarassal reprodukalni. A termékekre az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol szolo 1272/2008/EK rendelet (CLP), a vegyi
anyagok regisztralasarol, értékelésérdél, engedélyezésérdl és korlatozasardl szolé 1907/2006/EK
rendelet (REACH) (minden esetben a mddositott és felvaltott valtozatokban) és egyéb
alkalmazando jogszabalyok vonatkoznak. Az import6r vagy a tovabbfelhasznalé feleléssége, hogy
biztositsa az altala importalt termék megfelel6ségét. Az adott orszag hivatalos nyelvén (nyelvein)
rendelkezésre bocsatott biztonsagi adatlap nem garantalja a megfelelést az adott orszagban.
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