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Fiche technique FRANCAIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Code commande 262-
0319 

 
 
 

Matériau : embout en acier au chrome-molybdène-vanadium (S2), corps de fiche femelle CR-V. 
 

Finition : embouts sablés, corps de fiche femelle à finition chromée, tailles indiquées sur le corps de fiche femelle 
 

Dureté : traitement à chaud jusqu'à : 56-62 HRC (embouts), 38-54 HRC 
 

Contenu : 
8 embouts à six pans à 
entraînement de 3/8 po : 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12 mm 

 
* Longueur totale des embouts à six pans : 50 mm 
* Longueur de la partie visible de l'embout : 23 mm 
* Longueur totale du rail de douilles : 175 mm 

 
 
 

 
 
 
 Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques au meilleur prix. 
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