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RS Pro 电工工具套件、带箱、

获得了 vde 认证   
RS 号： 136-3411            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 人机工程学多组件手

柄 

 

• 最佳扭矩和控制平衡 

 

• 高品质 

 

• VDE 认证，确保电气

安全性 

 

• 工具存储 - 随附坚固的

工具包 
 

 

特点 
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RS PRO 32 件装电工工具套件可提供各种手工工具，使其成为一个综合套件，特别适用于 DIY 和专业

用户。设计用于在带电电路上或其周围工作的工程师。工具套件有 VDE 认证的螺丝刀，经过单独测

试，可在高达 1000 V 交流时使用。 

 

 

 

设置类型 电工 

设置内容 
凿、切割器、锤子、刀、钳子、冲头、锯、螺丝刀、剪

具、卷尺、电压测试仪、扳手 
件数 32 
存储类型 外壳 
应用 电工、家用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 
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名称 数量 
墙板锯； 160mm  

安全护目镜  
伸缩管道切割器； 6mm - 35mm  

紧凑型卷尺； 3 x 16mm  
羊角锤； 16 oz 。  

扁冷凿； 16 x 150mm 、 20 x 175mm  
中心冲头； 4 x 120mm  
钢锯（手柄固定系统）  

微型钢锯、中性  
自动剥线钳  
修边刀  

专业 led 手电筒  
记号笔 edding Edding  
单极电压测试仪（短）  

电子一字螺丝刀； 3 x 100mm  
一字螺丝刀（锥形尖端）； 10.0 x 200mm  

短柄一字螺丝刀； 5.5 x 25mm  
短柄米字螺丝刀； PZ2 x 25mm  

绝缘米字螺丝刀（ vde ）； PZ1 x 80 、 PZ2 x 100mm  
绝缘一字螺丝刀（ vde ）； 2.5 x 75 、 4.0 x 100mm  

长嘴钳； 160mm  
对角切割器； 160mm  

组合钳； 200mm  
rzr 系列电缆剪； 170mm  
多功能切割器（直向）  

可调扳手（磷酸盐 /pvc ）； 200mm  
水泵钳（套筒接合 /pvc ）； 250mm  
水泵钳（套筒接合 /pvc ）； 300mm  

 

 

 

vde / 1000V 认证 是的 

认证 

套件包含 
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