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Innstikklemmer 
•	  HelaCon Lux

Rask installasjon og frigjøring av belysningsanordning med HelaCon Lux.

MATERIALE Polyamid (PA)

Max strømstyrke 24 A

Max spenning 450 V

Ledertversnitt (VDE) 0,5 (0,75) - 2,5 mm²

Brennbarhetsklasse UL94 V2

Driftstemperatur -5°C til +100°C

Sertifiseringer
CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, 
 KEMA-KEUR, VDE

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

TYPE Tegning
Antall 
ledere Farge

Bredde
(W)

Høyde
(H)

Dybde
(D) Pakn. Art.nr.

HECL-1/1 2 Grå (GY) 8,1 15,8 20,8 100 stk. 148-90022

HECL-2/1 3 Hvit (WH) 9,5 15,8 20,8 100 stk. 148-90023

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. 

• HelaCon Lux selges ikke i Norge
• Standard i Norge er HelaCon Plus, se side 198-199

Egenskaper og fordeler

En typisk applikasjon er belysningsinstallasjoner der en massiv leder  
fra skjult opplegg skal kobles til en fleksibel armaturleder. 
Lederen på utgangs-/armatursiden føres enkelt ved å trykke på 
 låsemekanismen og kan når som helst fjernes på samme måte.
Armatursiden kan ta enhver ledertype og gjør at HelaCon Lux 
 klemmer også er egnet for andre typer kabler, f.eks. i fjernkontroller 
for markiser, persienner, vifter og annet utstyr. 




