Massive Kunststoffplatten R

MERKMALE

Maximale Graues Kunststoffblech,

Betriebstemperatur

von +60 °C. 1000 mm x 500 mm x 3 mm

Ausgezeichnete
Bestandigkeit gegen

die meisten
Chemikalien

Leicht zu verarbeiten
und zu verarbeiten

0,2 %
Wasserabsorption

In verschiedenen
GroRRen erhaltlich

Erhaltlich mit einer
Dicke von 1 mm bis
25 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Massive Kunststoffplatten E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Von RS Pro kommt eine Reihe von grauen PVC-Platten. Diese Platten sind nach Industriestandard
gefertigt und gemafR UL DIN 4102 B1 feuerbestandig. Sie sind von hoher Qualitat und bieten ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis

Allgemeine

Form Fest

Farbe Grau

Material PVvC

Laminiert Ja

Laminiertes Material Acryl; Epoxidharz; feine Webbaumwolle; Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse DIN 4102 B1

Polymertyp Copolymer

Oberflache Spiegel

Kleberverpackung Ja

Diese PVC-Platte hat eine Reihe von
Anwendungen Anwendungsbereichen wie z. B.: Chemikalientanks,
elektrische Komponenten, Ventile und Pumpen

Elektrische

Spezifischer Oberflachenwiderstand 1014 Q
Spezifischer Volumenwiderstand 10 B Q.cm
Dielektrische Konstante 2.9
Dielektrischer Verlustfaktor 0.0017tg
Durchschlagsspannung 17kV/imm

Durchschlagsfestigkeit: 23 °C, 50 % r.F. = 49kV/mm
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Massive Kunststoffplatten

Lange

Breite

Dicke

Dichte

Zugfestigkeit

Harte
Wasserabsorption
Warmeleitfahigkeit von 0,815 W/mK
Dehnung
StoRfestigkeit
Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit
Druckfestigkeit
Kompressionsmodul
Kugelgewindeharte
Thermische Expansion

Spezifische Warme

Spezifisches Gewicht
Biegemodul
Reibungskoeffizient
Poisson-Verhaltnis

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur
Schmelzpunkt
Glasubergangstemperatur
Vicat Weichpunkt

Zulassungen

1000mm
500mm
3mm

1.47g/cm?

55MPa
Shore D 65 bis 80
0.2%
0.18W/m.K
20%
12kIM-2
2500MPa
91MPa
20MPa
2300MPa
165MPa
8x10-°k!

1.1J/(g.K)

1,38
2600MPa
0,54
0.38kJIM2

60 °C.
255 °C
-60°C
65 °C

Konformitéat/Zertifizierung

CE/UR/CUR
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