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Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during
practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding;
particulary the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or
"Haltbarkeitsgarantie").

Polzahl
No. of contacts 1

Anschlussart
Termination

Schraubanschluss
screw termination

Anschlussquerschnitt
wire gauge

50 mm² / 35 mm²
AWG 1 / AWG 2

Bemessungsspannung
rated insulation voltage 1500 V

Strombelastbarkeit
current carrying capacity

200 A / 40°C
200 A / 104°F

Betriebstemperatur
operating temperature

-40°C .. +140°C
-40°F .. +284°F

Schutzart
protection class IP 20

Werkstoff Gehäuse
housing material

Polyamid rot
polyamide red

Verriegelung
locking clamp

Verriegelungsbügel
locking clamp

Werkstoff Verriegelung
material locking clamp

Polyamid schwarz
polyamide black
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Achtung:
Es ist darauf zu achten, dass die erforderlichen Luft- 
und Kriechstrecken zu allen leitenden Bauteilen 
eingehalten werden.

attention:
It has to be taken care of air and creepage distances 
to all conductive components

Anziehdrehmoment Mutter: min. 13 Nm - max. 16 Nm  
tightening torque screw nut: min. 13 Nm - max. 16 Nm
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