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RS PRO, adaptateur de fiche 

mâle 18 W 12 V c.c., 1,5 A, 
rendement de niveau VI, 1 

adaptateur d'alimentation de 
sortie, type C. 

RS code commande : 175-3316             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Type de fiche 
européenne 

 

• Double isolation 
pour une protection 
supplémentaire 
contre les chocs 
électriques 

 

• Conforme aux 
normes TUV-GS et 
CE 

 

• Consommation à 
vide et faible 
courant de fuite 

 

• Un adaptateur de 
rendement élevé 

 

• Protection contre les 
surtensions, les 
surintensités et les 
courts-circuits 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

 

La marque de confiance RS PRO est dotée d'un adaptateur secteur 18 W de haute qualité et d'une 
grande valeur. Fabriquée conformément aux normes de l'industrie, cette alimentation est une 
solution fantastique pour une gamme d'équipements électriques. Dans le cadre de notre gamme RS 
PRO d'alimentations, vous êtes assuré d'une solution d'alimentation fiable et robuste.  

 

 

 

Type Adaptateur de courant 
Type de prise Type C 
Connecteur de sortie 2,1 mm x 5 m, 5 x 12 mm, positif central 
Connecteur d'entrée Fiche femelle européenne 
Nombre de sorties 1 
Non régulée/Régulée Régulée 
Rendement 85,45 % min. 
Niveau de rendement énergétique VI 
Normes Met Certifié CE 

Applications 

Cet adaptateur offre une gamme d'applications telles 
que : point de vente ; communications sans fil ; 
périphériques ; réseaux ; équipement de 
télécommunications 

 

 

 

 

 

Description du produit ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques générales 



Adaptateurs c.a./c.c. 

Page 3 de 434 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 

 

Tension de sortie 12 V c.c. 

Tension d'entrée 100 V c.a., 110 V c.a., 115 V c.a., 120 V c.a., 127 V 
c.a., 220 V c.a., 230 V c.a., 240 V c.a. 

Courant de sortie 1,5A 
Puissance nominale 18W 
Régulation de charge ±5 % 
Courant de fuite 0,25 mA max.  

Protection contre la surintensité 
3,5 A maximum avec fonction de récupération 
automatique 

Protection contre les surtensions 25 V c.c. maximum 

Fréquence d'entrée 47Hz-63Hz 

MTBF 50 000 heures 

Régulation de charge +/-2% 

Court-circuit Oui 

 

     

 

Longueur de câble 1,5m 
Largeur 36mm 
Longueur 74,5mm 
Profondeur 84,4mm 

Humidité 
20 à 85 % (humidité de fonctionnement), humidité de 
stockage 5 à 95 % 

Poids 117g +/-15% 

 

 

 

Température maximale 40 °C 
Température minimale 0 °C 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications électriques 

Spécifications de l'environnement de 
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Conformité/certifications Conforme aux normes TUV-GS et CE 

       

 


