Schubladenaufbewahrung R

MERKMALE

Robuste Bauweise, KippSChUb|aden9inheit RS

geeignet fur den

Einsatz in einer Pro, 4, PP, 206 Mmm X 600

Vielzahl von

Anwendungen mm X 170 mm

Anwendungen

Perfekt zur

Aufbewahrung einer
Vielzahl von kleinen
bis mittleren Grof3en
Teile und
Komponenten

Ideal fir die Nutzung
von Platz und die
Aufrechterhaltung
eines sauberen und
unibersichtlichen
Kabelgewirrs Freie
Arbeitsumgebungen
Hergestellt aus einer
Kombination aus
Polypropylen und
Polyesterharz fir
Ausgezeichnete
Haltbarkeit
Transparente,
Kippbare

Schubladen in
einem Winkel von
45° fir einfachen
Zugriff Und
Sichtbarkeit
Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
Erhaltlich in 6 fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese vielseitigen Schubladenaufbewahrungseinheiten von RS Pro sind eine ideale
Aufbewahrungslosung flr den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, erhaltlich in 6
verschiedenen GroRRen, die 600 mm breit sind. Durch die robuste Bauweise konnen sie selbst
gestapelt oder an Wandrahmen montiert werden, um wertvollen Platz auf dem Boden der
Arbeitsumgebung zu sparen. Diese Serie von Kippschubladeneinheiten ist perfekt fur die
Aufbewahrung und Organisation kleiner bis mittelgroRer Teile, mit klaren Fenstern fur Sichtbarkeit,
Zuganglichkeit und Flexibilitéat in einer Vielzahl von Umgebungen. Die Einheit verfligt Gber eine
Polypropylenkonstruktion mit Kippschubladen aus Polyesterharz und Polypropylen flr
ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbestandigkeit. Die Schubladen lassen sich auch in einem
Winkel von 45° 6ffnen, um einen einfachen Zugriff auf die Gegenstande zu gewébhrleisten, wobei bei
Bedarf die Moglichkeit besteht, sie vollstindig zu entfernen. Die RS Pro Serie von
Schubladeneinheiten mit kippbaren Schub Bieten eine vielseitige Aufbewahrungslésung, in der sie
verwendet werden kénnen Eine Vielzahl von Umgebungen

Welche GroRen sind erhaltlich?

519289 : RS Pro Kippspeicher, 9
519295 : RS Pro Kippspeicher, 6
519302 : RS Pro Kippspeicher, 5
519318 : RS Pro Kippspeicher, 4
519324 : RS Pro Kippspeicher, 3
519330 : RS Pro Kippspeicher, 2

Allgemeine

Schubladen 4
Schubladenmaterial PP
Gehausematerial PP

Schwarz; Blau; Klar; Griin; Grau; Elfenbein;
Farbe :

Mehrfarbig
Schrank-/Transportkapazitat 240kg; 144kg
Kapazitat pro Regal 50kg (UDL)
Anzahl der mitgelieferten Teiler 60 (2 pro Schublade)
Anzahl der Teilerpositionen pro 7.3 5
Schubladen $
Schubladentyp L-00; L-07
Transparente Schubladen Ja
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Neigungs-Schubladen
Wandmontage
Anwendungen

Mechanische

Ja
Ja
Garagen, Werkstatten, Lagerhauser

Gesamthohe
Gesamtbreite
Gesamttiefe

Gewicht

Abmessungen der

206mm
600mm
170mm

4.6kg

Aufbewahrungsschubladengréfle
(HxB xT)

77 mm x 600 mm x 51 mm
112 mm x 600 mm x 91 mm
164 mm x 600 mm x 133 mm
206 mm x 600 mm x 170 mm

Anzahl der
Aufbewahrungsschublade

2x9;8
1x6
1x5
1x4

Kapazitéat jedes Schubladen

5kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperaturtoleranz

-40 °C bis 55 °C.
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v | Oyt s T nnes Comparimentie | s oo
9 77 x600x%x51 66 x 60 x 47 519-289
<] 112 x 600 x 91 100x93x70 519-295
5 164 x 600 x 133 151 x 113 x 104 519-302
4 206 x 600 x 170 193 x 142 x 133 519-318
3 240 x 600 x 200 225x 191 x 154 519-324
2 353 x 600 x 305 335x287x 231 519-330
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