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RS 127mm Pro 对角切割器  
RS 库存号： 911-1077              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 注塑模制 

 

• 尼龙 11 绝缘 

 

• 人机工程学把手为您

提供舒适度和控制力 

 

• iec 60900 ： 2004 规
格 

 

• 仅适用于铝和铜电缆 

 

特点 

商品描述属性 1 
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RS Pro 的这些高质量绝缘电缆切割器设计用于保护您免受高达 1000 V 的电压 
提供不同的尺寸 
 
• 911-1073 是一款 8 in. 电缆切割器，用于铝线和铜线 
• 911-1077 是 9 in. 电缆切割器，用于铝线和铜线 
• 911-1086 是一款 10 in. 电缆切割器，用于铝线和铜线 
• 911-1089 是长 ARM 电缆切割器，用于铝线和铜线 

 

 

 

类型    对角切割器 
应用 电气、通信和建筑工程 

    

 

 

vde / 1000V 认证 是的  
工作电压 1,000v 
已测试电压 10000V 

 

     

  

总长度 355mm 

材料 碳钢 

最大切割能力 95.0mm² 

切割绞合线的能力 95mm² 

宽度 105mm 

重量  495g 

手柄材料 尼龙 11. 
 

 

 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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合规性 / 认证 IEC60900 、 c 类、 1000V 

   

认证 


	RS 127mm Pro 对角切割器

