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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 最高温度 +300°c 

 

• 监控散热器，变压器

和其他组件的温度 

 

• 探头直径为 10 mm 

 

• 特别适用于需要快速

准确测量表面温度的

任何应用 

 

• 快速确定通风应用，

加热管道和管道或散

热器的表面温度 
 

特点 
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RS PR 推出一系列高质量和超值 K 型温度探头。这些 2 米电线 K 型探头能够保持 ±0.25% 的温度精确

度读数，为测量温度提供极佳的解决方案。此表面温度探头具有薄型不锈钢带，可确保测量表面和热电

偶 之 间 良 好 的 热 接 触 。 
K 型传感器的温度范围通常为 -200 至 +1260°C ，众所周知，它通常用于各种行业和行业。k 型传感器

在广泛的工作温度范围内也往往非常准确和可靠。 

 

 

 

探头类型 表面 
传感器类型 k 型 
最低温度测量 -200°C 
最大温度测量 +300°C 
响应时间 0.1s 
最佳精确度 ±0.25% 
连接器类型 微型插头 

应用 计算机、家用电器、校准和仪器仪表、工业设备、患者监

控 
 
 
 
 

探头直径 10mm 
探头长度 110mm 
电缆长度 2m 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 


	RS PRO 探针、 k 型、最大 +300  c

