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Wasserpumpenzange RS Pro, 

250,0 mm 

RS Best.-Nr. 668-5900              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Zangen aus Chrom-
Vanadium-Stahl 

 

• Leistungsfähige und 
robuste Mehrfach-
Kombizange 

 

• Greifzange mit 
Schutz vor 
Abrutschen 

 

• Schmales 
Backenprofil 

 

• Rutschfeste Griffe 
und gehärtete 
Backen 

MERKMALE 
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Diese verstellbaren Universalzangen von RS Pro sind eine unverzichtbare Werkzeugkiste für Profis 
und Hobbyhandwerker. Die rutschfeste Bauweise ermöglicht einen festen und verstellbaren Griff auf 
verschiedenen Arten von Rohren und Befestigungselementen. Der Griff verfügt sogar über acht 
Einstellpositionen mit einer 28-mm-Backenöffnung für maximale Vielseitigkeit. 

 

 

 

Zangenausführung Wasserpumpenzange 

Material 
Chrom-Vanadium-Stahl für Zange  
Einfacher PVC-Tauchgriff 

Oberfläche 
Phosphatierte schwarze Oberfläche mit Vollpolitur für 
Zangen, rote Farbe Griffe 

Inhalt des Kits 
1 Stück: 10 Zoll (250 mm) Wasserpumpenzange mit 
hoher Hebelwirkung und rotem (PVC) Abtauchgriff 

Anwendungen Mechaniker, Klempner, Wartungstechniker 

 

     

 

Gesamtlänge 250.0mm 

Härte 
Wärmebehandelt gemäß HRC 58~60 (Schneidkante)  
Wärmebehandelt gemäß HRC 44~48 (Griff)  
Wärmebehandelt gemäß HRC 30~48 (Gelenk) 

       

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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