Tischnetzteile

MERKMALE

Spannung und
Strom kénnen
gleichzeitig
angezeigt werden

LED-Messgerat

Hohe Regelung bei
0-01 % fur eine
garantierte
Versorgung mit
stabilen Spannung

Uberlast- und

Verpolungsschutz

RS Pro Digital, Tischnetzteil, 360 W,
1 Ausgang,0 - 60V 6 A

/D IPS G0BD

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Schaltnetzteilen. Als Teil der IPS-Serie sind
diese kompakten Netzteile mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte mit einer Vielzahl von
Funktionen fur eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet.

Diese Serie von Schaltnetzteilen verfigt Uber eine Fernabtastung, was ein zusatzliches Mal3 an
Prazision durch die Kompensation von Kabelverlusten zwischen Lasten erhéht

Allgemeine

Typ
Anzahl der Anzeigen
Eingangssteckverbinder

Ausgangssteckverbinder

Anzahl der Ausgéange
Temperaturkoeffizient

Erholungs- oder Reaktionszeit

Isolierung

Schutz
Anwendung

Elektrische

Digital
2
IEC320

Steckbarer Terminal Block

1

<100 ppm/°C

<500us

Gehause an Terminal: 220 MQ (500 V dc)
Gehéause auf AC-Leitung: =230 MQ (500 V dc)

Verpolschutz
Energiesparende bench-top- oder tragbare Anwendungen

Nennversorgungsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Nennleistung

Lastregelung

Linienregelung

Restwelligkeit (20 Hz - 20 M)

Abmessungen
Léange

Breite

Hbhe
Gewicht

115VAC,230VAC
0V bis 60 V

6 A

360W

Konstantspannungsmodus:-Spannung: <5 mv
Konstantstrommodus:- Strom: <3 mA

Konstantspannungsmodus Spannung: <5 mv
Konstantstrommodusstrom: <3 mA
Konstantspannungsmodus Spannung: <5 mV eff, 100
mVp-p

128mm x151mm x295mm
295mm

128mm

151mm

3,2 kg ca.
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Mindesttemperatur 0°C
Maximale Temperatur 40 °C.
Betriebstemperatur 0-40 °C

Technische Daten des Messgerats

Typ 3 1/2-stellige 0,39-Zoll-LED-Anzeige

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat

ORDERING INFORMATION

IP5-1820D0 360W Switching D.C. Power Supply
IP5-3610D 360W Switching D.C. Power Supply
IP5-606D  360W Switching D.C. Power Supply

ACCESSORIES :
User manual x 1, Power cord x 1, Test lead GTL-203A x 1
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