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RS 70mm Pro 88mm 弹簧夹套

件   
RS 号： 152-445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 弹簧夹由坚固耐用的

尼龙制成 

• 锯齿状内钳口 

• 内置弹簧机制、使其

更坚固 

• 快速释放快速夹持的

便利性 

• 把手上的软端垫 

• 特别适用于单手使用 

• 套件中提供不同尺寸 

特点 
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RS Pro set 弹簧夹特别适用于在工作时将物体固定或固定在正确的位置。它们是任何工具箱的必备手工

工具、可供专业人士和 diy 爱好者使用、用于在粘接、夹紧和固定时抓持。 
设置大小： - 

夹具套件中有 10 个弹簧夹： -  
4 x 4" –钳口开度 30mm / 钳口长度 45mm / 手柄长度 55mm  
4 x 6" –钳口开度 50mm / 钳口长度 68mm 手柄长度 80mm  
2 x 9 in. 钳口开度 70mm / 钳口长度 88mm / 手柄长度 105mm 

 

 

 

 

类型 弹簧夹套件 
应用 金属加工工业、木材和塑料工业 

       

  

 

钳口开度 70mm 

钳口深度 88mm 

大小（每个大小）  4” / 6” / 9” 

钳口开度（ in ）（适用于每种尺寸） 30mm / 50mm / 70mm 

钳口长度（英寸）（每个尺寸） 45mm / 68mm / 88mm 

手柄长度（每个尺寸） 55mm / 80mm / 105mm 

夹紧力（适用于每种尺寸） 14kg / 17.5kg / 19kg 

夹头尺寸（每个尺寸） 26x12.5mm / 29x19.7mm / 29x19.7mm 

材料 尼龙 
 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 
 

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 
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