Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber

EAN: 0088381655620

DHP459RMJ
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.500 min~1
Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-6.000 min-1
Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-22.500 min~1
Bohrleistung in Holz 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm
Drehmoment weich 25Nm
Drehmoment hart 45 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
Akkuspannung 18V
Akkukapazitat 4,0 Ah

« 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

« Mit abschaltbarem Schlagwerk

« Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
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Lieferumfang:

Ladegerat DC18RC
Akku-BL1840 Li 18,0V 4.0Ah
Schnellspannbohrfutter 13mm
MAKPAC Gr.2

- Birstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompakteres Gehause

« Mit leuchtstarker LED

- Feinflhlig regelbare Drehzahl

« Rechts-/ Links-Lauf

Schalldruckpegel (LpA)
Vibration Bohren Metall

82 dB(A) Schallleistungspegel (Lyya)

2,5m/s? K-Wert Vibration

93 dB(A) K-Wert Gerdusch
2,5 m/s?

Best.-Nr.:
195584-2
196399-0 (2x)
763175-3
821550-0

3dB(A)

Stand: 6-7-2015

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.

Abgebildetes Zubehor ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
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