Presse-étoupes ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Presse-étoupe M16 de RS Pro
Indice de protection ”
P55 avec ecrou de blocage,
UL 94 V2 pour plastique, IP55

presse-étoupes noir
et blanc

Pour une utilisation
avec un cable non
blindé

Fourni avec un
contre-écrou et une
rondelle d'étanchéité

Tailles de serrage de
cablede4a 13 mm

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Description du produit

La marque de confiance RS Pro propose une gamme de presse-étoupes a filetage métrique IP55 pour une
utilisation avec un cable non blindé. Les presse-étoupes de forme hexagonale offrent une excellente rétention de
cébles et une protection optimale contre la contrainte, garantissant le maintien d'un raccordement sécurisé. Les
presse-étoupes RS Pro a compression sont fabriqués en matériaux polymeéres LSF (faible émission de fumée et
de fumée) conformes aux normes UL94 V2 et U94 VO (versions rouges uniquement). Avec un choix de filetages
M16 et M20 et diverses tailles de serrage de céble, la gamme RS Pro de presse-étoupes hexagonaux offre aux
techniciens électriques une solution fiable pour de nombreuses applications .

Caractéristiques

Taille du filetage M16

Matériau Plastique

Couleur Noir

Comportement au feu Faible émission de fumées et de vapeurs (LSF)

Contre-écrou inclus Oui

Type de cable Non blindé

Application I,?obotique, pjécgs mobiles de machine, installations
électriques, éclairage

Diamétre de cable maximum 10.5mm

Diamétre de cable minimum 7mm

Longueur de filetage 11mm

Longueur de saillie 24mm

Largeur sur méplats 19 mm

Diamétre de I'enveloppe 22.5mm

Zone d'étanchéité Gaine extérieure de cable
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Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale -20°C
Température d'utilisation maximale 80 °C
Plage de température de .20 4 80 °C.

fonctionnement : -

Catégorie de protection

Indice IP IP55
Homologations

Conformité/certifications En 61340

Normes Met En 60423, UL 94 V-2

®
i
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Cable Gland Selection Tahle

A2 - 248 -
A2 - 250 -
A2 - 249 -
A? - 751 -
A2 - 252 -
A2 - 264 -
A2 - 265 -
A2 - 253 -
AZ - 254 -
A2 - 255 -

Ordering
Relerence

-

X
X
X
X

X
X
X
X
X

16
16
16
16
20
20
20
20
25
32

Standard Cable Gland Range

Overall Cable
Diamater ‘A"

Min | Max
40 7.0
70 [ 105
40 ' 70
70 [ 105
80 [ 13.0
40 [ 7.0
7.0 ' 10.5
80 [ 130
130 | 180
18.0 245

Al dimensions in millimetres

Envelope
Diameter

o
22.5
22.5
25.4
254
26.8
32.5
32.5
32.5
32.5
420
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