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Thermomètre infrarouge de 
RS Pro, température 

maximale +650 °C, ±3 °C, 
centigrade, Fahrenheit 

RS code commande : 918-1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Emissivité ajustable. 

• Technologie IR-
REXTM recouverte de 
CMOS 

• Détecteur de fuite de 
réfrigérants UV 

• Interface de carte 
mémoire SD 

• Image thermique 
après interpolation 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le TG-301 de RS PRO est un thermomètre IR à poignée pistolet ergonomique facile à utiliser (parfois 
appelés des thermomètres laser ou des thermomètres sans contact) pour mesurer les températures de 
surface. Le thermomètre vous permet d'afficher la carte thermique sur l'écran afin de savoir exactement 
où orienter le point de mesure de la température. Ce dispositif trouve aisément les points chauds et froids 
invisibles pour permettre un dépannage instantané, et offre la meilleure précision de sa catégorie avec 
une large plage thermique. Ce thermomètre IR a été conçu spécifiquement pour les applications 
électriques, CVC, mécaniques et automobiles. 
 

 

 

 

Numéro de modèle TG301 
Plage de températures -30 à 650 °C.  

Meilleure précision 
±1,5 °C ou ±1,5 % du relevé 
±2 °C @ -10 °C à 0 °C.  
±3 °C @ -30 à -10 °C. 

Type d'affichage TFT couleur 1,77" 
Rapport de distance au point 30:1 
Temps de réponse < 125 ms (95 % du relevé) 
Réponse spectrale 8 à 14 microns 
Émissivité 0,10 à 1,00 
Résolution d'affichage 0,1 °C (0,2 °F) 

Répétabilité (% de la lecture) ±8 % du relevé ou 0,1 °C (0,2 °F), selon la valeur la 
plus élevée 

Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Lampe de poche Oui  
Mémoire interne Carte mémoire SD de 2 Go 

Applications 
Préparation des aliments/inspections de sécurité et 
d'incendie/moulage en plastique/asphalte, impression 
marine et d'écran/entretien du diesel et de la flotte/tête 
de fourche humaine 

Disponibilité de l'étalonnage Oui 
 

 

 

Batterie incluse Oui  
Type de pile AA 
Autonomie de la batterie 12 heures 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Dimensions 185 x 51 x 100 mm 
Longueur 185mm 
Largeur 51mm 
Hauteur 100mm 
Poids 300g 

 
 

 

Test de chute 1,2 mètre 
Température d'utilisation 0 à 50 °C. 
Température de stockage -20 à 60 °C. 
Humidité de fonctionnement 10 à 90 % HR 
Altitude de fonctionnement 2 000 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer 

 

 

 

Sécurité laser CEI 60825-1 classe 2, 650 nm, < 1 mW 
 

 

 

Conformité/certifications CEI 61010-1 
Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 

 

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Homologations 

Spécifications 
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